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Pasywne rozdzielacze M 12 sg dostepne we wszelkich
mozliwych ksztattach i wersjach. Oprocz tego jest kilka
wersji specjalnych, jak rozdzielacz SAl do obszaru EX czy
ergonomiczny M8, dostepnych wytacznie w Weidmiiller.
Te nowe produkty otoczone sg ochrong prawna.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja wersja pokrywy Ex, M12, 30 V, Kodowanie A,
LED: Nie, czujnik bezdotykowy LED: Nie, Typ oka-
blowania: 2-przewodowe

Nr zam. 2921100000

Typ SAI-04D-VPHP-2A-M 120-NAM-EX

GTIN (EAN) 4099986612778

lloéé 1 szt.

Data sporzadzenia 06.12.2025 06:17:50 MEZ
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Dopuszczenia

Atesty

€ IECEx ™

Wpymiary i masa

Gtebokosé 60 mm Gtebokos¢ (cale) 2.3622 inch

Wysokos$é 61.3 mm Wysokos¢ (cale) 2.4134 inch

Dtugosc¢ 102 mm Dtugosc (cale) 4.0157 inch

Masa netto 250¢g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40-60°C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a871-4691-b87a-dfb9921774b4

Dane przytacza

Metoda wykonywania ztgcz PUSH IN Dtawnica kablowa M 20

Zakres zaciskania, min. 0.14 mm? Zakres zaciskania, maks. 1.5 mm?

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 16
maks.

jednodrutowe, min. HO5(07) V-U 0.14 mm?2 jednodrutowe, maks. HO5(07) V-U 1.5 mm?2

cienkodrutowe, min. HO5(07) V-K 0.14 mm?2 cienkodrutowe, maks. HO5(07) V-K 1.5 mm?2

z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, min. 0.28 mm?2 z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, 1T mm?2
maks.

z tulejkg zaciskowa, DIN 46228 pt 1, 0.25 mm?2 z koncéwka kablowa wg DIN 46 228/1, 1 mm?

min. maks.

odejscie rozdzielcze wersja pokrywy Ex

Dane elektryczne

Napiecie znamionowe, min. oV Napiecie znamionowe, maks. 30V

Maks. pojemno$¢ pojedynczego gniazda 0.8 A prad catkowity 0.8A

prad na sygnat 0.8A

Dane materiatowe

Materiat O-ringa FKM Podstawowy materiat obudowy Pocan (modut podstawy),
Odlew ci$nieniowy
cynkowy (gorna czesé
obudowy)

kolor obudowy czarny (podobny do RAL materiat uszczelniajacy pokrywe Pianka poliuretanowa

9005)

Gniazdo $rubowe CuZn, niklowany Materiat stykdw CuZn

Powierzchnia styku poztacany Materiat podstawy stykéw PBT (UL 94 VO)

Materiat dtawnicy kablowej metal
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Dane ogodlne techniczne

Stopien ochrony IP66, IP67 Kategoria przepieciowa 1]
Kodowanie stacji wtykowych Kodowanie A Liczba biegunéw 2
Liczba gniazd stykowych 4 Sciezka potaczenia M12
Stopien zanieczyszczenia 3 Metoda wypalania V-0
Cykle wpinania <50 LED Nie
czujnik bezdotykowy LED Nie

Wazna informacja

Informacje produktowe W dostarczanym zestawie: 2 x Zaslepka ochronna M12 1 x Dtawnica kablowa M20x1.5 1 x Wtyk
uszczelniajgcy M20x1.5 1 x Oznacznik urzadzenia MultiCard ESG 9/17 K

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC003558 ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558 ECLASS 14.0 27-44-01-11
ECLASS 15.0 27-44-01-11
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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie od
przedstawionego na ilustracji.

Rzeczywisty wyglad moze ré6znié sie od
przedstawionego na ilustracji.

Pozostate

Rysunek wymiarowy
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Ogobine dane zamoéwieniowe

Pasywne rozdzielacze M 12 sg dostepne we wszelkich
mozliwych ksztattach i wersjach. Oprocz tego jest kilka
wersji specjalnych, jak rozdzielacz SAl do obszaru EX czy
ergonomiczny M8, dostepnych wytacznie w Weidmiiller.
Te nowe produkty otoczone sg ochrong prawna.

Typ SAI-TS35 MF Wersja
Nr zam. 1917400000

GTIN (EAN) 4032248551330

llos¢ 18T

M12

Ogobine dane zamoéwieniowe

Kotpaki ochronne zabezpieczajg wolne gniazda przed
dziataniem czynnikéw zewnetrznych.

Typ SAI-SK-M12-UNI 2029 Wersja

Nr zam. 2330260000 Chronione podzespoty, Nasadka ochronna

GTIN (EAN) 4032248592067
llosé 20 ST
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Ogobine dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 9/20 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609940000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 20 mm, PA 66, Barwny: biaty, wtykowy

GTIN (EAN) 4008190203528
llos¢ 200 ST

Screwty® narzedzie do dtawnic kablowych, z regulacja momentu obrotowego

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Doskonate narzedzie w kazdym z mozliwych zastosowan.
Screwty® jest idealnyym narzedziem wielofunkcyjnym do
pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajow
kabli czujikow i elementéw wykonawczych. Nawet
trudnodostepne wtyki okragte stajg sie osiggalne dzieki
uzyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokreca i odkreca
ztgcza, bez konieczno$ci uzycia duzej sity. Wkretak
Screwty® jest rozwigzaniem unikatowym, a zarazem
globalnym, poniewaz pasuje do wiekszosci kabli i wtykéw
innych dostawcow (ponad 90 %). Screwty® sktada sie

z rekojesci z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzigki temu
mozna go uzywac do wszystkich rozmiarow: ztgczy
wtykowych okragtych M12 i M8, adaptowalnych wtykéw
i gniazd M12F i M8F, a takze wtykoéw i gniazd M23.

Typ SCREWTY SET -DM Wersja

Nr zam. 1920000000 Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors

GTIN (EAN) 4032248436859
llog¢ 18T
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2-biegunowy, kod A

O

2 pole

Ogobine dane zamoéwieniowe

Kable czujnika do uzytku w aplikacjach Ex z obwodami
iskrobezpiecznymi. Szczegbtowe informacje mozna
znalez¢ w o$wiadczeniu producenta w plikach do
pobrania zwigzanych z produktami

Typ SAIL-M12G-2-5.0UBL Wersja

Nr zam. 3107950500 Przewod czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez ztacza,
GTIN (EAN) 4099987797801 M12, Liczba biegunéw : 2, 5 m, ztagcze meskie, proste, Ekranowane:
llos$é 1ST Nie, LED: Nie, Materiat ptaszcza: PUR, Halogenki: Nie

Typ SAIL-M12BG-2-5.0UBL Wersja

Nr zam. 3107940500 Przewod czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez ztacza,
GTIN (EAN) 4099987795746 M12, Liczba biegunéw : 2, 5 m, ztgcze zenskie, proste, Ekranowane:
llos$é 1ST Nie, LED: Nie, Materiat ptaszcza: PUR, Halogenki: Nie

Typ SAIL-M12W-2-5.0UBL Wersja

Nr zam. 3107960500 Przewod czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez ztacza,
GTIN (EAN) 4099987802215 M12, Liczba biegunéw : 2, 5 m, styk, 90°, Ekranowane: Nie, LED: Nie,
llos¢ 1ST Materiat ptaszcza: PUR, Halogenki: Nie

Typ SAIL-M12GM12G-2-5.0UBL  Wersja

Nr zam. 2955200500 Przewdd czujnik/element wykonawczy, Kabel potaczeniowy, M12,
GTIN (EAN) 4099987802819 Liczba biegunéw : 2, 5 m, ztagcze meskie, proste - ztacze zenskie,

llos¢ 1ST proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiat ptaszcza: PUR, Halogenki:

Nie
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