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Dzieki technice termotransferowej, drukarki te zapew-
niajg doskonatg jako$¢ nadrukéw. Rézne materiaty i tatwy
w obstudze, dziatajgcy w srodowisku Windows system
zadruku pozwalajg na optymalne wykonywanie oznako-
wan.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja systemy oznaczeniowe, Termotransfer, 300 DPI,
weze termokurczliwe

Nr zam. 2931860000

Typ THM MULTIMARK TWIN

GTIN (EAN) 4099986669895

llosé 1 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 395 mm Gtebokos¢ (cale) 15.56511 inch
Wysokos$é 544 mm Wysokos¢ (cale) 21.4173 inch

Szeroko$é 248 mm Szeroko$¢ (cale) 9.7638 inch

Masa netto 21000 g

Temperatury

Wilgotnosc¢ 10-85% (bez kondensaciji)

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne

REACH SVHC Lead 7439-92-1

systemy opisywania

typ znacznika weze termokurczliwe Memory (RAM) 256 MB

Metoda nadruku Termotransfer Interfejs LAN, USB 2.0
Oprogramowanie M-Print® PRO Typ Drukarka THM TwinMark
Napiecie zasilania 100-240V AC system operacyjny Windows 7, Windows 8,

Windows 8.1, Windows
10, Windows 11

szybkos$¢ druku max. 1560 mm/s Rozdzielczo$¢ druku, maks. 300 DPI
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000610 ETIM 9.0 EC000610
ETIM 10.0 EC000610 ECLASS 14.0 24-32-11-90
ECLASS 15.0 24-32-11-90
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Tasmy kolorowe

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dzieki technice termotransferowej, drukarki te zapewniaja
doskonatg jako$¢ nadrukéw. Rézne materiaty i tatwy w
obstudze, dziatajgcy w srodowisku Windows system
zadruku pozwalajg na optymalne wykonywanie
oznakowan.

Typ RIBBON HSS HF EL 40/300.. Wersja

Nr zam. 1426210000 Ink ribbon

GTIN (EAN) 4050118228823

llos¢ 18T

Typ RIBBON MM-HS 60/300 SW  Wersja

Nr zam. 2448880000 Ink ribbon

GTIN (EAN) 4050118462944

llosé 18T

THM MULTIMARK PLUS
Dzigki technice termotransferowej, drukarki te zapewniajg
doskonatg jako$¢ nadrukéw. Rézne materiaty i tatwy w
obstudze, dziatajgcy w srodowisku Windows system
zadruku pozwalajg na optymalne wykonywanie
oznakowan.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Wersja

Nr zam. 2672590000

GTIN (EAN) 4050118708097

llosé 18T

Typ MULTIMARK PLUS PERFORAT... Wersja

Nr zam. 1540770000 Cutting kit

GTIN (EAN) 4050118345711

llosé 18T
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