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Dzieki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowar-
stwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC sg
perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest
wykonany ze stali nierdzewnej. Dzieki temu cechuje sie

duzg trwatos$cig oraz odpornoscig na korozje i uderzenia.

Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczenstwo sys-
temu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system spre-
zyn zapewnia skutecznos$¢ ryglowania obudowy i chroni
przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umozliwiajg szybkie i
tatwe identyfikowanie. Aby kazdy produkt mozna byto
natychmiast przyporzadkowaé, na obudowie wypala sie
laserem trwate oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weid-
miiller to Panstwa pierwszy wybor w kategorii obudow
przemystowych o stopniu ochrony IP 65. Wersja HQ
zapewnia teraz szczego6lng ochrone - doczepiang obu-
dowe (pokrywe i metalowy zacisk) mozna zamkna¢ przy
uzyciu ktodki.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopien
ochrony: IP65, po podtaczeniu, Wpust kablowy z
boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujacy boczny
u dotu, standard, Wymiary wlotéw kablowych: PG
21

Nr zam. 2937390000

Typ HDC HQM TSLU 1PG21 WO

GTIN (EAN) 4099986694200

llos¢ 1 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty
S
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 50 mm Gtebokos¢ (cale) 1.9685 inch
Wysokos$é 61 mm Wysokos¢ (cale) 2.4016 inch
Szeroko$é 35 mm Szeroko$¢ (cale) 1.378 inch
Masa netto 160 g
Temperatury
Temperatura graniczna -40°C...125°C
Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Odpornos¢ chemiczna Substancja Aceton
Odporno$¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Olej wiertniczy
Odpornos¢ chemiczna Odporny
Substancja Olej napedowy
Odporno$¢ chemiczna Odporny
Substancja Alkohol etylowy
Odpornos¢ chemiczna Odporny
Substancja Olej przektadniowy
Odporno$¢ chemiczna Odporny
Substancja Olej hydrauliczny
Odporno$¢ chemiczna Odporny
Substancja Ptyn chtodzacy
Odporno$¢ chemiczna Odporny
Substancja Benzyna ropopochodna
Odporno$¢ chemiczna Odporny
Substancja Pocenie
Odporno$é¢ chemiczna Odporny
Substancja Benzyna wysokiej jakosci
Odporno$¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Woda
Odpornos$¢ chemiczna Odporny
Substancja uv
Odporno$¢ chemiczna Niestabilny
Substancja Ozon
Odpornos¢ chemiczna Niestabilny

Dane ogolne

Podstawowy materiat obudowy odlew ci$nieniowy Powierzchnia niklowany
cynkowy

Stopien ochrony IP65, po podtaczeniu Typoszereg HQ

Obudowy EMC Tak
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Wymiary wlotéw kablowych

PG 21

czes$¢ gorna/czes$é dolna/wieko

czes$¢ g&oacute;rna

liczba wpustéw kablowych u goéry

0

liczba wpustow kablowych z boku

1

wersja obudowy

Wopust kablowy z boku,
Korpus wtyczki

wersja systemu zamykania

Zatrzask mocujacy boczny
u dotu

Forma konstrukcyjna standard Rozmiar instalaciji HQ

wpust kablowy z gwintem Typ wtyk

wersja patgka Zacisk mocujgcy boczny gwint (zewnetrzny) PG 21

kolor (RAL) RAL 7001 BG HQ
Odpowiednie do ModuPlug® Nie

wymiary

wpust kablowy z gwintem szeroko$¢ obudowy C 29 mm
dtugos¢ obudowy 50 mm wysokos$¢ obudowy B 61 mm
Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000437 ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02 ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02 ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Potdtawnica mosiezna EMC wersja HQ. do HDC

Ogobine dane zamoéwieniowe

Coraz wieksza czuto$é elementéw elektronicznych oraz
coraz wieksza ilo$¢ zaktdcen elektromagnetycznych

o réznej czestotliwosci wymaga stosowania dtawnic
kablowych zapewniajgcych odpowiedni poziom izolacji i
ekranowania systemu. Ten typ dtawnic kablowych EMC
chroni ztgcza przed zaktéceniami elektromagnetycznymi
w polu 360°. Uszczelnienie zapewnia silne trzymanie
kabla i jego odprezanie, a cata dtawnica kablowa spetnia
wymagania mechaniczne zawarte w normie EN 62444,
Opatentowana konstrukcja zapewnia bardzo tatwy i
szybki montaz.

Typ VG 21 HQEMV68 11-15.5 Wersja

Nr zam. 1016120000 Ztacza przemystowe, Akcesoria, Dtawnica kablowa, mosigdz,
GTIN (EAN) 4032248725595 niklowany

llos¢ 18T

Typ VG 21 HQ EMV68 14-18 Wersja

Nr zam. 1016130000 Ztacza przemystowe, Akcesoria, Dtawnica kablowa, mosiadz,
GTIN (EAN) 4032248725601 niklowany

llosé 18T

Wersja HQ. do HDC

Ogdlne dane zamodéwieniowe

Oproécz wielu wersji obudoéw, firma Weidmidiller oferuje
takze szereg réznych dtawnic kablowych przeznaczonych
do wielu aplikacji.

Dtawnice kablowe wykonane z mosigdzu, tworzywa
sztucznego i stali nierdzewnej spetniajg najostrzejsze
wymagania réznych klas IP dla obudéw przemystowych.
W zaleznosci od serii przepustu kablowego i danej
aplikacji, elementy te sg atestowane i poddane testom
zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN
45545,

Typ VG 21 HQ MS68 9-13 Wersja

Nr zam. 1016090000 Ztacza przemystowe, Akcesoria, Dtawnica kablowa, mosigdz,
GTIN (EAN) 4032248725540 niklowany

llos¢ 18T

Typ VG 21 HQ MS68 11.5-15.5 Wersja

Nr zam. 1016100000 Ztacza przemystowe, Akcesoria, Dtawnica kablowa, mosigdz,
GTIN (EAN) 4032248725564 niklowany

llosé 18T

Typ VG 21 HQMS68 14-18 Wersja

Nr zam. 1016110000 Ztacza przemystowe, Akcesoria, Dtawnica kablowa, mosiadz,
GTIN (EAN) 4032248725588 niklowany

llosé 18T

Typ VG 21 HQ MS68 17-20.5 Wersja

Nr zam. 2814780000 Ztacza przemystowe, Akcesoria, Dtawnica kablowa, mosigdz,
GTIN (EAN) 4064675301561 niklowany

llos¢ 18T
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8-biegunowy

Seria HQ - wyjgtkowe cechy w zwartej konstrukgji.
Parametry elektryczne méwig same za siebie.
Ptaszczyzna przytaczania przewoddéw zostata
zaprojektowana jako zacisk PUSH IN.

Liczba biegunéw: b, 8

Prad znamionowy: 16 A

Napiecie znamionowe: 250 V, 500 V

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ HDC HQ 8 FP Wersja

Nr zam. 2937350000 wktad HDC, ztacze zenskie, 500 V, 16 A, Liczba biegunéw: 8, PUSH
GTIN (EAN) 4099986694071 IN, Rozmiar instalacji: HQ

llos¢ 18T

Typ HDC HQ 8 MP Wersja

Nr zam. 2937360000 wktad HDC, Ztacze meskie, 500 V, 16 A, Liczba biegunéw: 8, PUSH
GTIN (EAN) 4099986694132 IN, Rozmiar instalacji: HQ

llosé 18T

Data sporzadzenia 08.11.2025 02:39:07 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 6


https://eshop.weidmueller.com/p/2937350000
https://eshop.weidmueller.com/p/2937360000

