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System wbudowany PROCON-WEB mozna tatwo zainsta- Ogélne dane zaméwieniowe
lowac¢ w systemie u-OS za pomocg menedzera aplikacji.
System wbudowany PROCON-WEB oferuje nastepujace Wersja Oprogramowanie wizualizacyjne, Platforma dla

funkcje umozliwiajace wdrozenie optymalnego rozwigza- systemu wykonawczego: u-OS compatible devi-
ces, Liczba zmiennych procesowych, maks.: 2000,

nia HMI obstugiwanego przez przegladarke: Liczba urzadzer HMI, maks.:
Zarzadzanie uzytkownikami oparte na rolach i upraw- Nr zam. 2942010000
nieniachZaawansowane alarmowaniewstepnie zdefi- Typ U-OS-PWEB-ES-RT-2000/5

niowane elementy sterujgce, takie jak przyciski, suwaki, llos¢ ! szt

pola tekstowe lub obszary obrazéwzaawansowane, bar-
dziej ztozone elementy sterujgce, takie jak ramki iframe,
wykresy, tabeleelastyczne tworzenie skryptow zapew-
niajgce maksymalng elastycznos$é¢funkcja Historian do
przechowywania i wizualizacji danych historycznychpo-
taczenie ze sterownikiem za posrednictwem sterownika
komunikacyjnego
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Masa netto

Og

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Nie dotyczy

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Cechy srodowiska uruchomieniowego

Liczba urzagdzen HMI, maks.

5

Maksymalna liczba sterownikéw

1

Mozliwos$¢ projektowania przez

PROCON-WEB Designer

Cechy srodowiska uruchomieniowego

Proste i ztozone
sterowanie, Niepokojace,
Historyk, Zarzagdzanie
uzytkownikami, Potgczenie
procesowe przez
sterowniki komunikacji

Informacje o licencji

Zakres licencji Licencja jednorazowa Typ licenciji Licencja na
oprogramowanie
Licencjonowanie przez Identyfikator zgtoszenia Liczba zmiennych procesowych, maks. 2000
WIBU
Wymagania systemowe
system operacyjny u-0S Minimalna wymagana iloé¢ miejscana 0.1 GB
dysku
Minimalna wymagana pamie¢ (RAM) 0.1 GB
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC001416 ETIM 7.0 EC001416
ETIM 8.0 EC001416 ETIM 9.0 EC001416
ETIM 10.0 EC001416 ECLASS 9.0 27-24-25-02
ECLASS 9.1 27-24-25-02 ECLASS 10.0 27-24-25-02
ECLASS 11.0 27-24-25-02 ECLASS 12.0 27-24-25-02
ECLASS 13.0 27-24-25-02 ECLASS 14.0 27-24-25-02
ECLASS 15.0 27-24-25-02
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