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Wzmacniacze izolujace, roztaczniki pasywne, przetacz-
niki wartos$ci granicznej i przetworniki pomiarowe - w
tym przetworniki pomiarowe temperatury - w konstrukcji
bloku zaciskowego.

Idealne rozwigzanie do precyzyjnego przetwarzania
sygnatu i niezawodnej izolacji sygnatu w ograniczonej
przestrzeni instalacji.

Kompaktowy design 6 mm - produkt ptaski jak ztgczka
szeregowa Temperatura eksploatacyjna w zakresie —40°C
do +70°C (zalezna od modelu) Wersje ze ztgczem Srubo-
wym lub przytaczem PUSH IN Wybrane modele zawierajg
kod QR i diode LED statusu utatwiajace identyfikacje

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Monitorowanie warto$ci granicznej, Wejscie : 0-20
mA, Wyijscie : 2 x tranzystor

Nr zam. 2957040000

Typ PICOPAK-CI-2DO-E-P

GTIN (EAN) 4099986741317

llosé 10 szt.

Data sporzgdzenia 25.02.2026 08:09:43 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/2957040000
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Dopuszczenia
Atesty
[ H us
LISTED
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E141197
Wymiary i masa
Gtebokosé 62.5 mm Gtebokos¢ (cale) 2.4606 inch
Wysokos$é 89.4 mm Wysokos¢ (cale) 3.5197 inch
Szeroko$é 6.4 mm Szeroko$¢ (cale) 0.252 inch
Masa netto 28¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...60 °C
Wilgotnos$¢ przy temperaturze pracy 0...95 % (bez obroszenia)
Prawdopodobienstwo usterki
SIL zgodnie z norma IEC 61508 Brak
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6c¢c, 7a, 7cl
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP f814e8b7-24eb-4ad1-8545-4d3e652b59d 1
Wejscie
Liczba wejs¢ 1 Typ pasywne
wejsciowy zakres pomiarowy min. 1 % of full scale Prad wejsciowy 0.5..20 mA
rezystancja wejsciowa prad 50 Q spadek napiecia 1A
Wyjscie (cyfrowe)
znamionowy prad zatgczajgcy 100 mA prad trwaty 100 mA
Liczba wyjs¢ cyfrowych 2 Napiecie faczeniowe AC, max. oV
Napiecie tgczeniowe DC, max. 30V Typ Tranzystor, wyjscie PNP z
dwoma switchami
Funkcja alarmu High lub Low Alarm Obciazenia Tylko z obcigzeniem

rezystancyjnym

Informacje ogédlne

Stopien ochrony

IP20

Wskazanie statusu

Dioda LED 1 zielona =
urzadzenie pracuje, Dioda
LED 2 z6tta = wyjscie 1
aktywne, Dioda LED 3
z6tta = wyijscie 2 aktywne

Napiecie zasilania

24V DC+£20%

Czas odpowiedzi skokowej

<250 us (warto$¢ progowa
przetaczania przy 90%
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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maksymalnego sygnatu
wejsciowego; Rl = 1 kQ)

Pobor pradu 15 mA Szyna montazowa TS 35

Wspétczynnik temperaturowy <100 ppm/K odczytu Znamionowy pobo6r mocy 0.6 VA
wejscia

Konfiguracja Potencjometr

Koordynacja izolacji

Normy EMV EN 61000-6-2, EN Stopien zanieczyszczenia 2
61000-6-4, [IEC61131-2,
EN 61010-1

Separacja galwaniczna bez separacji

Dane przytaczeniowe

Rodzaj przytacza PUSH IN przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 20

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2

maks.

przewaéd wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 2.5 mm?2

drutu, maks.

Opis artykutu

Opis produktu

Urzadzenie jest przetacznikiem wartosci granicznej dla standardowych sygnatéw analogowych od
0 do 20 mA dwoma wyjsciami przetgczajgcymi tranzystor PNP. Wartos$ci progowe dla tych dwéch

wyjs¢ cyfrowych sg regulowane za posrednictwem potencjometrow.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002654 ETIM 9.0 EC002654
ETIM 10.0 EC002654 ECLASS 14.0 27-21-01-22
ECLASS 15.0 27-21-01-22
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