Karta katalogowa

SAISWC-M-5B-4/9-M12-CG

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obecnie czesto spotykane jest zapotrzebowanie na nie-
standardowe dtugosci kabli. Aby sprostaé¢ temu wymaga-
niu, Weidmdiller oferuje szeroki zakres ztgcz wtykowych
do swobodnego konfekcjonowania.

Wityki meskie i gniazdo zenskie do adaptowalnych pod-
zespotéw montazowych ztgczy M8, M12, M16i7/8" o
wysokiej odpornosci konstrukcji, idealnych np. do zasto-
sowan w budowie maszyn. Wtyki M 12 sg dostepne w 5
réznych systemach potaczen.

Ztacze zaciskane cechuje sie duzg niezawodnoscia dzia-
fania. Przy takiej technice wykonywania potgczen prze-
wodnik jest zaciskany w styku, a nastepnie mocowany w
uchwycie. Potgczenie miedzy przewodnikiem a zaciskiem
zaprasowywanym jest odporne na drgania i zapewnia dfu-
goterminowa stabilno$c¢.

Styki zaciskowe nalezy zamawiaé oddzielnie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Dotgczalny tgcznik instalacyjny, M12
Nr zam. 2968400000

Typ SAISWC-M-5B-4/9-M12-CG

GTIN (EAN) 4099986781016

llos¢ 1 szt.

Data sporzgdzenia 15.03.2026 09:02:53 MEZ
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Wymiary i masa

Srednica

14 mm

Masa netto

3bg

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-469 1-b87a-dfb9921774b4

Dane techniczne adaptowalnych ztaczy wtykowych

Liczba biegunéw

5

kodowanie

Powierzchnia styku

poztacany

LED

Kodowanie B
Nie

Rodzaj przytacza

Przytacze zagniatane

Podstawowy materiat obudowy

Niklowany stop miedzi

Srednica kabla, maks.

9 mm

Srednica kabla, min.

4 mm

Przekréj przytacza przewodu, maks. 0.82 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, min. 0.08 mm?2
Napiecie znamionowe 50V Znamionowe natezenie pradu 4 A
Stopien ochrony IP67, po wkreceniu Cykle wpinania 2250

Stopien zanieczyszczenia

3

Rodzaj styku

Ztgcze meskie

Przytacze ekranu Tak Materiat pierscienia gwintowanego mosigdz, niklowany
Zakres temperatury obudowy -40..+85°C

Dane ogélne

Liczba biegunéw 5 ztacze 1 M12

Przytacze 2 Crimp Klasa palnosci wg UL 94 V-0

Podstawowy materiat obudowy Niklowany stop miedzi Sciezka pofaczenia M12

Powierzchnia styku poztacany Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.08 mm?2

przewoéd wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 0.82 mm?2

drutu, maks.
Cykle wpinania

2250

Stopien ochrony

IP67, po wkreceniu

Normy

Norma dot. tagcznikéw wtykowych

IEC 61076-2-101

Ochrona przeciwpozarowa w pojazdach

EN 45545 HL3

szynowych
Odpornos¢ na wstrzasy i drgania EN 50155:2001, DIN EN
zgodnie z 61373
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 14.0 27-44-01-16
ECLASS 15.0 27-44-01-16
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Rysunki
Rysunek wymiarowy Rysunek wymiarowy

/8

—]

Schemat biegunéw

Krzywa obciazalnosci pradowej

1 = Wire gauge 0.34 mm?/
0.5 mm?

Rated current [A]

1

20 30 40 50 60 70 80 90 *C
Ambient temperature [°C]

Data sporzgdzenia 15.03.2026 09:02:53 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 3



Karta katalogowa

SAISWC-M-5B-4/9-M12-CG

Akcesoria

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ekran diawnicy kablowej

Ogobine dane zamoéwieniowe

Obecnie czesto spotykane jest zapotrzebowanie na
niestandardowe dtugosci kabli. Aby sprostaé temu
wymaganiu, Weidmdiiller oferuje szeroki zakres ztacz
wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.

Wtyki meskie i gniazdo zenskie do adaptowalnych
podzespotéw montazowych ztgczy M8, M12, M16 i
7/8" o wysokiej odpornosci konstrukgji, idealnych np. do
zastosowan w budowie maszyn. Wtyki M12 sg dostepne
w 5 réznych systemach potagczen.

Ztacze zaciskane cechuje sie duzg niezawodnoscig
dziatania. Przy takiej technice wykonywania

potaczen przewodnik jest zaciskany w styku, a

nastepnie mocowany w uchwycie. Potagczenie miedzy
przewodnikiem a zaciskiem zaprasowywanym jest
odporne na drgania i zapewnia dtugoterminowg
stabilnosc¢.

Styki zaciskowe nalezy zamawiaé oddzielnie.

Typ SAI-M12-KBC-18/20 Wersja
Nr zam. 2664860000 Contact
GTIN (EAN) 4050118755206

llos¢ 100 ST

Typ SAI-M12-KBC-20/22 Wersja
Nr zam. 2664870000 Contact
GTIN (EAN) 4050118755213

llosé 100 ST

Typ SAI-M12-KBC-22/24 Wersja
Nr zam. 2673730000 Contact
GTIN (EAN) 4050118754599

llos¢ 100 ST

Typ SAI-M12-KBC-26/28 Wersja
Nr zam. 2673740000 Contact
GTIN (EAN) 4050118755084

llosé 100 ST

...do M12

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Firma Weidmdiller oferuje szeroki wybor narzedzi i
akcesoriéow do kabli czujnik-sitownik.

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

SAI-TMCSK Wersja

1381690000 Narzedzie do zaciskania, poczw. Zagniatanie karbowane

4050118183870
18T

Data sporzgdzenia 15.03.2026 09:02:53 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/2664860000
https://eshop.weidmueller.com/p/2664870000
https://eshop.weidmueller.com/p/2673730000
https://eshop.weidmueller.com/p/2673740000
https://eshop.weidmueller.com/p/1381690000

