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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

Oprécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie zastoso-
wan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki, kompensa-
tory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak
nakretki zabezpieczajgce, pierscienie uszczelniajagce, pod-
ktadki ptaskie i pierscienie uziemiajace.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja VPK EX 7J (wtyk za$lepiajacy Ex, z tworzywa
sztucznego, 7J), Korek, proste, M 16, 15 mm,
IP66, IP68, poliamid 6

Nr zam. 2978900000

Typ VP M16/15 EX CR 7J BK

GTIN (EAN) 4099986830967

lloéé 100 szt.

Data sporzgdzenia 26.02.2026 02:26:32 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokos$é 15 mm Wysokos¢ (cale) 0.5906 inch
Grubosé¢ scianki, min. 0.5 mm Grubos$¢ $cianki, maks. 14 mm
Masa netto 3.21g¢g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40°C..70°C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogoélne

rodzaj ochrony z GWDR IP66, IP68 Silikon Nie

Klasa palnosci wg UL 94 HB zakres temperatur roboczych, maks. 70°C
zakres temperatur roboczych, min. -40 °C skok gwintu 1.5 mm
Halogenki Tak Normy IEC 60079-0, EN 60079-0,

IEC 60079-7, EN 60079-7,
IEC 60079-31, EN

60079-31
udarnosé 7 dzuli wg IEC 60079-0 rozmiar klucza 1 19 mm
Stopien ochrony IP66, IP68 Dtawnica kablowa M 16
Materiat podstawowy poliamid 6 uszczelka Chloropren
gwint (zewnetrzny) M 16 dtugos$é gwintu 15 mm
rodzaj ochrony przeciwzaptonowej Ex e Wytyczne dotyczace montazu Patrz instrukcja montazu.

Numery certyfikatow przepustu kablowego

Oznaczenie

Ex eb IIC Gb, Ex tb lIC Db

Nr certyfikatu przepustu kablowego
(ATEX)

IMQ 13 ATEX010 X

Nr certyfikatu przepustu kablowego

IECEx IMQ 13.0003X

DEF |Warunki zatwierdzenia

ATEX, IECEX, DNV,

(IECEX) INMETRO
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000451 ETIM 9.0 EC000451
ETIM 10.0 EC000451 ECLASS 14.0 27-14-08-05
ECLASS 15.0 27-14-08-05
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