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Zdjecie produktu

Skorzystaj z mozliwosci przetgczania wysokich obcigzen
AC siegajgcych 30 A catkowicie bez zuzycia eksploatacyj-
nego, niezawodnie i bezgto$nie.

Obwdd pradu obciazenia 1-fazowy: 24...230V AC /
20A,42..600VAC/30AIlub24..1000VDC/ 15
AKompaktowy design o szerokosci od 17,8 mmOpcjo-
nalna wersja z wbudowang funkcjg monitorowania pradu
umozliwia monitorowanie prgduGotowe do uzycia ze zin-
tegrowanym radiatorem i podstawg szyny montazowej

do montazu na szynie DIN TS35Mozliwos$¢ ochrony przed
zwarciami dzieki zastosowaniu wytgcznikow nadpradowy-
chWyjscia zewnetrzne przystosowane do oczkowych kon-
cowek kablowych

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Przekazniki potprzewodnikowe zasilania, Stycznik
potprzewodnikowy, Znamionowe napiegcie stero-
wania: 3...32 V DC, znamionowe napigcie zatacza-
jace: 24..230 V AC +10% -15%, prad trwaty: 20

A
Nr zam. 2986890000
Typ PSSRN K 24VDC 1Z K 240VAC 20A
GTIN (EAN) 4099986853010
llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
us
LISTED
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E5637615
Wymiary i masa
Gtebokosé 103 mm Gtebokos¢ (cale) 4.0551 inch
Wysoko$é 110 mm Wysokos¢ (cale) 4.3307 inch
Szeroko$c¢ 17.8 mm Szeroko$¢ (cale) 0.7008 inch
Masa netto 206 g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...100 °C Temperatura otoczenia -40 °C...80°C
Temperatura eksploatacyjna Wilgotnosé Wilgotnos¢ wzgledna
95%, bez skraplania przy
40°C
Prawdopodobienstwo usterki
MTTF 28 a

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

7cl

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Strona sterownicza

Znamionowe napigcie sterowania
Wskazanie statusu

3..32VvDC
Zielona dioda LED

znamionowy prad sterujacy

7.5 mA..11 mA

Strona obciagzenia

znamionowe napiecie zataczajace

24..230VAC +10%-15%

Ciagty prad

5A(ACH3);20A(ACH1)
@40°C

max. prad wiaczalny 20A Kategoria obcigzenia ACb51,AC53

Poczatkowy prad rozruchowy b1A Obciazenie impulsowe, prad graniczny 325 A (10 ms, non-
recurrent)

Zintegrowane ograniczenie obcigzenia 525 A?s Opdznienie wigczenia <10 ms

(12t) <10 ms

Opdznienie wytaczenia <10 ms Prad uptywowy <3 mA

min. prad witgczalny 150 mA odporny na zwarcia Nie

Obwadd ochronny strona obcigzenia

Zintegrowany warystor,
Czton RC

Typ zestyku

1 NO contacts (Thyristor
(zero-cross switch))

Zakres czestotliwosci napiecia
wyj$ciowego

45..65 Hz
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Dane ogodlne

Wykonanie Jednofazowe z Szyna montazowa TS 35

zamontowanym

radiatorem (beznapigciowe

wyijscie przefacznika)
Barwny czarny
Koordynacja izolacji
Stopien zanieczyszczenia 2 Kategoria przepieciowa 1}
wytrzymato$¢ napieciowa strona 4 kVeff Wytrzymato$¢ dielektryczna strona 4 kVeff
sterowania - strona obcigzenia obcigzenia - obudowa
udarowe napigcie wytrzymywane 6 kV (1,2/50 ps) Stopien ochrony IP20
Dalsze szczegé6ty aprobat / norm
Nr certyfikatu (cULus) E5637615
Dane przytacza (strona sterownicza)
Przekréj przytacza przewodu, podwojne 0.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu sztywnego, 2.5 mm2
tulejki na koncach kabli, strona strona sterownicza, maks.
sterownicza, min.
Przekréj przytacza przewodu sztywnego, AWG 18 Przekréj przytacza przewodu, podwéjne 2.5 mm?2
strona sterownicza, maks. (AWG) tulejki na koncach kabli, strona

sterownicza, maks.

Przekréj przytacza przewodu sztywnego, AWG 12 Dtugos¢ zdejmowania izolacji, strona 8 mm
strona sterownicza, min. (AWG) sterownicza
Metoda wykonywania ztgcz (strona ztgcze $rubowe Min. znamionowy zakres zaciskania 0.75 mm?2

sterownicza)

przytacza (strona sterownicza)

Maks. znamionowy zakres zaciskania 2.5 mm?2

przytacza (strona sterownicza)

Potaczenie przewodowe (strona
sterownicza)

Sruba M3 z podktadka
niespadajgca

Min. moment dokrecajacy (strona 0.5 Nm Maks. moment dokrecajacy (strona 0.6 Nm
sterownicza) sterownicza)
Wielko$¢ koncowki (strona sterowania) PZ 1
Dane potaczenia (strona obciazenia)
Dtugos¢ zdejmowania izolacji, strona 12 mm Przekréj przytacza przewodu, cienki T mm?2
obcigzenia przewoéd wielodrutowy, dwa zaciskalne
przewody, strona obcigzenia, min.
Przekréj przytacza przewodu, AWG 10 Przekréj przytacza przewodu, cienki AWG 10
wielodrutowy, strona obcigzenia, min. przewéd wielodrutowy, dwa zaciskalne
(AWG) przewody, strona obcigzenia, min.
(AWG)
Przekréj przytacza przewodu sztywnego, AWG 10 Przekrdéj przytacza przewodu, AWG 18
strona obcigzenia, min. (AWG) wielodrutowy, strona obcigzenia, maks.
(AWG)
Przekréj przytacza przewodu sztywnego, 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, podwoéjne AWG 18
strona obcigzenia, min. tulejki na konicach kabli, strona
obcigzenia, maks. (AWG)
Przekréj przytacza przewodu, podwéjne AWG 12 Przekréj przytacza przewodu sztywnego, AWG 14
tulejki na koncach kabli, strona strona obcigzenia, maks. (AWG)
obcigzenia, min. (AWG)
Przekréj przytacza przewodu, cienki 6 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, 1 mm?2
przewdd wielodrutowy, dwa zaciskalne wielodrutowy, strona obcigzenia, min.
przewody, strona obcigzenia, maks.
Przekréj przytacza przewodu sztywnego, 6 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki AWG 18

strona obcigzenia, maks.

przewéd wielodrutowy, dwa zaciskalne
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przewody, strona obcigzenia, maks.

(AWG)
Przekréj przytacza przewodu, 6 mm?2 Metoda wykonywania ztgcz (strona ztagcze srubowe
wielodrutowy, strona obcigzenia, maks. obcigzenia)
Min. znamionowy zakres zaciskania 2.5 mm?2 Maks. znamionowy zakres zaciskania 6 mm?2

przyfacza (strona obciazenia)

przytacza (strona obcigzenia)

Potaczenie przewodowe (strona
obcigzenia)

Sruba M4 z podktadka
niespadajgca

Min. moment dokrecajacy (strona 1.5 Nm

obcigzenia)

Maks. moment dokrecajacy (strona 2 Nm Wielko$¢ koncdwki (strona obcigzenia) PZ 2
obcigzenia)

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002055 ETIM 9.0 EC002055
ETIM 10.0 EC002055 ECLASS 14.0 27-37-10-14
ECLASS 15.0 27-37-10-14
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Schemat potaczen Wykres
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Pozostate

Power Solid-State Relay (PSSR)
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Postanowienia rézne

Signal characteristics of zero cross switching

solid-state relays U
U' “\ input

Input

Output

Load

Load

—~Y

1 [P—
switchondelay switch-off delay t

Shown at an example with resistive load.
1. Switches on at first zero cross of mains voltage while control input gets signal.
2. Switches off at next zero cross of mains current after control input signal was

switched off.

Switching DC voltages is not possible with this solid-state relays.
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