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Panele dotykowe u-view Advanced firmy Weidmiiller Ogoélne dane zaméwieniowe
zapewniajg znakomitg jako$é obrazu oraz mogg by¢ bez

ograniczen stosowane w wigkszosci srodowisk przemy- Nr zam. 2987520000
stowych. Oferta obejmuje ré6zne rozmiary ekranéw od 7" Typ UV66-ADV-21-CAP-W-V2
do 21,5" i zawiera pojemnosciowe ekrany dotykowe o GTIN (EAN) 4099986854758

llos¢ 1 szt.

wysokiej rozdzielczos$ci z obstugg gestow i obstugg reka-
wic. Wszystkie panele sg wyposazone w system opera-
cyjny Linux i przegladarke zgodng ze standardem HTMLb.
Sa takze poddane optymalizacji pod katem aplikacji inter-
netowych dzieki zastosowaniu trybu kioskowego oraz
tatwej konfiguracji. Dzieki temu, urzadzenia te idealnie
sprawdza sie w przypadku wizualizacji sieciowych i umoz-
liwiajg uzyskanie dostgpu do réznych serwerdw siecio-
wych, takich jak u-OS , u-create PROCON-WEB, u-control
web oraz wiele innych. Panele maja bardzo ptaska kon-
strukcje i obudowe klasy przemystowej o stopniu ochrony
IP66.
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Dopuszczenia
Atesty
[H us

LISTED
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E230683
Wymiary i masa
Gtebokosé 52 mm Gtebokos¢ (cale) 2.0472 inch
Wysoko$é 349.8 mm Wysokos¢ (cale) 13.7716 inch
Szeroko$c¢ 558.4 mm Szeroko$¢ (cale) 21.9842 inch
Masa netto 6950¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -30°C..+70°C Temperatura eksploatacyjna -20°C..60°C

Wilgotnosc¢

Wilgotnos¢ wzgledna
95%, bez skraplania przy
40°C

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS
Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

Zgodne, z wytgczeniem
6c¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 110-7 1-4

Dane ogdlne

Stopien ochrony

Whbudowane: IP66, Obudowa: IP20

system operacyjny

Linux Yocto 4.0.

Zakres napiecia zasilania Rodzaj napiecia DC
Napiecie, min. 19.2V
Napiecie, maks. 28.8V
zasilanie 24V DC
Pobér mocy Pobér mocy, znamionowy 26.6 W
Pobér mocy, maks. 28.8 W
Dane systemowe
Memory (RAM) 4 GB system operacyjny Linux Yocto 4.0.
Interfejsy z tytu 2x USB 2.0, 2 x Ethernet Procesor NXP® ARM® Cortex™-
10/100/1000 MBit/s A53 i.MX 8M Mini
(RJ45)
Pamieg¢ (flash) 16 GB
Sprzet
rozmiar 21.5" rozdzielczo$¢é 1920 x 1080
Liczba wyswietlanych koloréw 16700000 Luminancja 250 cd/m?
Ekran dotykowy Technologia Ekspozycja materiatu Szkto

pojemnosciowa (P-CAP)

Materiat ramy

aluminium metalizowany
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Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001412 ETIM 9.0 EC001412
ETIM 10.0 EC001412 ECLASS 14.0 27-33-02-01
ECLASS 15.0 27-33-02-01
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E G R
s (mm) | (mm) | (mm)

UV66-ADV-7-CAP-W-V2 7" |192,4| 139 5
UV66-ADV-10-CAP-W-V2 (10.1"(274,1|193,3| 5
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Display size

4- 43"

frame 7- T
stic frame 10-10,1°
15-15,6°
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