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Opcja roztgczania kabli w obszarze EXI utatwia instalacje i
serwisowanie oraz umozliwia lepsze przygotowanie.
Prezentowane tutaj obudowy Rockstar® EXI sg ozna-
czone jako przeznaczone do uzytku zgodnie z ich oznacze-
niem artykutu.

W zwiagzku z tym kolor niebieski nie jest wymagany. Do
uzupetnienia obudowy wymagana jest niebieska dtaw-
nica EXI.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopien
ochrony: IP65, po podtaczeniu, Obudowa pane-
lowa, Zacisk boczny, niewymienny, Zatrzask mocu-
jacy boczny u dotu, standard

Nr zam. 3001320000
Typ HDC 16B ABU EXI
GTIN (EAN) 4099986902404
llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 113 mm Gtebokos¢ (cale) 4.4488 inch
Wysokos$é 29.3 mm Wysokos¢ (cale) 1.1535 inch
Szeroko$é 43 mm Szeroko$¢ (cale) 1.6929 inch
Wymiar mocowania wysokos$é 32 mm Wymiar mocowania szeroko$¢ 103 mm
Masa netto 159 ¢

Temperatury

Temperatura graniczna -40°C..125°C

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Dane ogoélne

Klasa palnosci wg UL 94

V-0

Powierzchnia

lakier proszkowy

Stopien ochrony

IP65, po podtaczeniu

rodzaj ochrony przeciwzaptonowej

I12G Exib IICT6 Gb

wersja

Dtawnice kablowe, liczba 0 cze$¢ gorna/czesc dolna/wieko cze$¢ dolna

Ostona bez pokrywy liczba wpustow kablowych z boku 0

Rodzaj przytacza PUSH IN wersja obudowy Obudowa panelowa

wersja systemu zamykania

Zacisk boczny,
niewymienny, Zatrzask
mocujacy boczny u dotu

Forma konstrukcyjna

standard

Rozmiar instalacji

6

wpust kablowy

Nie

Typ Dobudowa wersja patagka Zacisk mocujacy boczny
(przeprowadzenie)

uszczelka NBR kolor (RAL) RAL 7035

BG 6 Odpowiednie do ModuPlug® Tak

wymiary

odstep otwordw diugosé A2 103 mm wpust kablowy Nie

szeroko$¢ cokotu C1 47 mm dtugos¢ obudowy 93.3 mm

wysoko$¢ obudowy B 29.3 mm wysokos$¢ cokotu B1 5.3 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437

ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02

ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Uszczelnienie chloroprenowe, -40 °C-+70 °C
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Ogobine dane zamoéwieniowe

Dtawnice kablowe z poliamidu, ktére nadajg sie do
stosowania w strefach zagrozenia wybuchem Ex e
(zwiekszone bezpieczenstwo) oraz Ex i (bezpieczenstwo
wiasne).

Firma Weidmiuiller oferuje szerokg game produktéw, w
tym dfawnic kablowych, ktére sg zgodne z wymaganiami
norm, a ponadto wyrézniajg sie zwiekszong odpornoscia
na uderzenia o energii do 4/7 J oraz moga by¢
uzytkowane bez ograniczenh w zakresie temperatur do
-60°C. Dtawnice zostaty poddane badaniom wg aktualnej
normy EN 60079-0, a ponadto posiadajg certyfikaty
ATEX oraz IECEXx.

Typ VG M25 EXI 12-17 CR7J G4  Wersja

Nr zam. 2722270000 VG Exi 7J (dtawnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exi),
GTIN (EAN) 4050118821505 Dtawnica kablowa, proste, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17
llogé 50 ST mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6

Typ VG M25 EXI 14-18 CR7J G4  Wersja

Nr zam. 2722280000 VG Exi 7J (dtawnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exi),
GTIN (EAN) 4050118821512 Dtawnica kablowa, proste, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18
lloéé 25 ST mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
Rozmiar 6
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Mozliwos¢ roztgczania kabli w obszarze EXI utatwia
instalacje i serwisowanie oraz umozliwia lepsze
przygotowanie.

Prezentowane tutaj wktady Rockstar® EXI sg
wyposazone w przytgcza PUSH IN, dzieki czemu
zapewniajg fatwe podtaczanie.

Sa przeznaczone do uzytku zgodnie z ich oznaczeniem

artykutu
Ogobline dane zamoéwieniowe
Typ HDC HE 16 FP EXI Wersja
Nr zam. 3001240000 , ztgcze zenskie, 500 V, 5 A, Liczba biegundéw: 16, PUSH IN, Rozmiar
GTIN (EAN) 4099986902343 instalacji: 6
llos¢ 18T
Typ HDC HE 16 MP EXI Wersja
Nr zam. 3001250000 , Ztacze meskie, 500V, 5 A, Liczba biegunéw: 16, PUSH IN, Rozmiar
GTIN (EAN) 4099986902350 instalacji: 6
llos¢ 18T

Data sporzgdzenia 14.03.2026 08:39:31 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/2722270000
https://eshop.weidmueller.com/p/2722280000
https://eshop.weidmueller.com/p/3001240000
https://eshop.weidmueller.com/p/3001250000

