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Niektére zastosowania wymagaja, aby wtykowe rozwigza-
nie zaciskowe byto bardziej elastyczne lub utatwiato mon-
taz. Jezeli konieczne jest prefabrykowanie lub wymiana
catych jednostek funkcjonalnych, wymagane sg modu-
tfowe i elastyczne systemy tgczeniowe. Nasze wtykane
ztaczki mogg by¢ szybko montowane i catkowicie przete-
stowane fabrycznie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Wtykowa listwa rzedowa, PUSH IN, 6 mmz2, 800
V, 41 A, Ciemnobezowy

Nr zam. 3002330000

Typ APGTB 6 FT 2C/1 OR

GTIN (EAN) 4099986903234

llosé 50 szt.

Data sporzadzenia 21.12.2025 05:12:45 MEZ
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Atesty

-\

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E60693

Wymiary i masa

Gtebokosé 455 mm Gtebokos¢ (cale) 1.7913 inch
Wysokos$é 66.5 mm Wysokos¢ (cale) 2.6181 inch
Szeroko$é 6.1 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2402 inch
Masa netto 14.13 g

Temperatury

dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogodlne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 8

maks.

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 22

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

Rodzaj przytacza, kolejne przytacze

wtykowy

dalsze dane techniczne

otwarte strony

Z prawej strony

zatrzaskowe

Nie

Rodzaj zamocowania

z mozliwoscia
zatrzasniecia

wersja przetestowana pod katem
eksplozji

Nie

rodzaj montazu

TS 35

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny Ciemnobezowy
kolor elementéw uruchamiajgcych pomaranczowy Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 6 mm?2 Napiecie znamionowe 800V
Znamionowe napigcie state 800V Znamionowe natezenie pradu 41 A

Prad przy maksymalnym 41 A Rezystancja objetosciowa wg IEC 0.78 mQ
oprzewodowaniu 60947-7-x

Znamionowe napigcie udarowe 8 kV Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 1.31 mW

60947-7x

Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia

3
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dane znamionowe wg UL

Wielko$¢ przewodu Factory wiring max 8 AWG Napiecie rozm. B (cURus) 600V
(cURus)

Napiecie rozm. D (cURus) 600V Nr certyfikatu (cURus) E60693
Wielkos$¢ przewodu Field wiring min 22 AWG Wielko$¢ przewodu Factory wiring min - 22 AWG
(cURus) (cURus)

Prad rozm. B (cURus) 37A Napiecie rozm. C (cURus) 600V
Prad rozm. C (cURus) 37A Prad rozm. D (cURus) b A
Wielko$¢ przewodu Field wiring max 8 AWG

(cURus)

parametry systemu

niezbedna ptyta zamykajgca Tak Liczba potencjatéw 1

liczba pozioméw 1 liczba zaciskdw na poziom 1
poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie Przytacze PE Nie
Funkcja N Nie Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 Ab

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 8

maks.
kierunek podtaczenia u gory Dtugos¢ odizolowania 12 mm
Rodzaj przytgcza PUSH IN liczba przytaczen 2
Zakres zaciskania, maks. 10 mm?2 Zakres zaciskania, min. 0.34 mm?
Wielkos$¢ ostrza 1,0x 5,5 mm przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 22
Przekréj przytacza przewodu, cienki 6 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 0.34 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 6 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/ 1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.34 mm?2
przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 10 mm? Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 0.34 mm?2
drutu, maks. przewdd wielodrutowy, min.
Maks. przekrodj przytacza, przewod 6 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 0.34 mm?2

wielodrutowy, maks.

wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewoddw, przewdd 6 mm?2
jednodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodow, przewéd 0.34 mm2
jednodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-17
ECLASS 15.0 27-25-01-17
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Mostki poprzeczne

m
i

Iy

Ogodlne dane zamoéwieniowe

LA

St

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.

Typ ZQV 6N/10 Wersja

Nr zam. 2733970000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4064675066811 biegunéw: 10, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 3.1
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 6N/10 BL Wersja

Nr zam. 2786910000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba

GTIN (EAN) 4064675064602 biegundéw: 10, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llosé 20 ST 78.7 mm

Typ ZQV 6N/2 Wersja

Nr zam. 1985740000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118370362 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 13.7
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 6N/2 BL Wersja

Nr zam. 1985830000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370232 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 13.7
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 6N/20 Wersja

Nr zam. 2810820000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4064675283430 biegundéw: 20, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 20 ST 4.95 mm

Typ ZQVv 6N/3 Wersja

Nr zam. 1985760000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118370263 biegunéw: 3, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 21.8
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 6N/3 BL Wersja

Nr zam. 1985840000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370379 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 21.8
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 6N/4 Wersja

Nr zam. 1985780000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118370287 biegunéw: 4, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 29.9
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 6N/4 BL Wersja

Nr zam. 1985850000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118370447 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 29.9
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 6N/6 Wersja

Nr zam. 2733950000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4064675066699 biegundéw: 6, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokos¢: 3.1
llos¢ 20 ST mm
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Typ ZQV 6N/6 BL Wersja

Nr zam. 2786890000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba

GTIN (EAN) 4064675064572 biegundéw: 6, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szeroko$c¢: 46.3

llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 6N/7 Wersja

Nr zam. 2733960000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 41 A, Liczba

GTIN (EAN) 4064675066804 biegundéw: 7, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 3.1

llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 6N/7 BL Wersja

Nr zam. 2786900000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba

GTIN (EAN) 4064675064596 biegunéw: 7, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 54.4

llos¢ 20 ST mm

Trzymacz
Aby zagwarantowa¢ trwale bezpieczne osadzenie w
szynie nosnej i zapobiec wypadnieciu, Weidmidiller

4 wprowadzit do programu koncéwki kgtowe. Dostepne

sg wersje ze $rubg i bezsrubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ AEB 35 SC/1 Wersja

Nr zam. 1991920000 Seria A, Trzymacz

GTIN (EAN) 4050118376722

llos¢ 50 ST

Typ AEB 35 SC/1 BK Wersja

Nr zam. 2475310000 Seria A, Trzymacz

GTIN (EAN) 4050118487114

llosé 50 ST

Typ AEB 35 SC/1 RM Wersja

Nr zam. 3112300000 Seria A, Trzymacz

GTIN (EAN) 4099987196413

llogé 50 ST

Typ AEB 35 SCL/1 RM Wersja

Nr zam. 3112310000 Seria A, Trzymacz

GTIN (EAN) 4099987196420

llos¢ 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO Wersja

Nr zam. 2661280000 Seria A, Trzymacz

GTIN (EAN) 4050118702163

llos¢ 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO BK Wersja

Nr zam. 2661300000 Seria A, Trzymacz

GTIN (EAN) 4050118702187

lloé¢

20 ST
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Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

AEB 35 SCL/1 VO GY Wersja
2661290000 Seria A, Trzymacz
4050118702170

20 ST

Ptytki zamykajace i ptytki separacyjne

Ptytki separacyjne i ptyty zamykajgce sg niezbednymi
akcesoriami dla ztagczek szeregowych. Ptytki separacyjne
zapewniajg optyczng i elektryczng separacje
poszczegolnych potencjatow i grup funkcjonalnych,
zwiekszajgc bezpieczenstwo i zapewniajac przejrzystg

¥ strukture wewnatrz szafy sterujgcej. Ptyta zamykajaca

zamyka rzad ztgczek szeregowych po bokach,

chronigc je przed kontaktem z cze$ciami pod

napieciem i gwarantujgc czyste, stabilne wykonczenie.
Oba komponenty sg precyzyjnie dopasowane do
odpowiednich serii ztagczek szeregowych firmy
Weidmdiiller, przyczyniajac sie do bezpiecznego, zgodnego
z przepisami i profesjonalnego okablowania.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ AEP 2C 6 Wersja

Nr zam. 1991970000 Seria A, Plyta zamykajaca
GTIN (EAN) 4050118376692

llosé 50 ST

Typ AEP 2C 6 BL Wersja

Nr zam. 1991950000 Seria A, Plyta zamykajaca
GTIN (EAN) 4050118376739

llos¢ 50 ST

Typ AEP 2C 6 OR Wersja

Nr zam. 2052520000 Seria A, Ptyta zamykajaca
GTIN (EAN) 4050118412123

llos¢ 50 ST

Wtyki

Wiyki do naszego systemu WeiCoS sg dostepne
dla wszystkich technik przytaczeniowych. Zakres
produktéw obejmuje wstepnie zmontowane ztgcza
od 1 do 10 biegunéw oraz umozliwia indywidualny
montaz. Zapewnia to maksymalng elastycznos$¢ dla
kazdej aplikacji. Dostosowane akcesoria zwiekszaja
bezpieczenstwo i ochrone przed czynnikami
$rodowiskowymi.

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

APGCE Wersja

1514490000 Element kodujacy (terminal), Wemid, pomaranczowy, Szerokos$é: 3.3
4050118321906 mm

50 ST
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Wersja

Wtyk, 6 mm2, 800V, 41 A, Liczba biegunéw:

1, Ciemnobezowy

Wersja

Wtyk, 6 mm?2, 800V, 41 A, Liczba biegunéw:

1, Ciemnobezowy

Wersja

Wtyk, 6 mmz2, 800V, 41 A, Liczba biegundw:

1, Ciemnobezowy

Wersja

Wtyk, 6 mm2, 800V, 41 A, Liczba biegunéw:

1, Ciemnobezowy

Wersja

Wityk, 6 mm?2, 800V, 41 A, Liczba biegunéw:

1, Ciemnobezowy

Wersja

Wityk, 6 mm?2, 800V, 41 A, Liczba biegunéw:

1, Ciemnobezowy

Wersja

Wtyk, 6 mm2, 800V, 41 A, Liczba biegunéw:

1, Ciemnobezowy

Wersja

Wtyk, 6 mm2, 800V, 41 A, Liczba biegunéw:

1, Ciemnobezowy

Wersja

Wtyk, 6 mm2, 800V, 41 A, Liczba biegundw:

1, Ciemnobezowy

Wersja

Wtyk, 6 mm2, 800V, 41 A, Liczba biegundéw:

1, Ciemnobezowy

Wersja

Wtyk, 6 mm?2, 800V, 41 A, Liczba biegunéw:

1, Ciemnobezowy

Wersja

Wtyk, 6 mm2, 800V, 41 A, Liczba biegunéw:

1, Ciemnobezowy

Typ APG 6 L BK

Nr zam. 3002500000
GTIN (EAN) 4099986903371
llosé 50 ST

Typ APG 6 L BL

Nr zam. 3002490000
GTIN (EAN) 4099986903364
llos¢ 50 ST

Typ APG 6 L GN

Nr zam. 3002480000
GTIN (EAN) 4099986903357
llos¢ 50 ST

Typ APG 6 L OR

Nr zam. 3002520000
GTIN (EAN) 4099986903395
llosé 50 ST

Typ APG 6 L RD

Nr zam. 3002510000
GTIN (EAN) 4099986903388
llosé 50 ST

Typ APG 6 MI BK

Nr zam. 3002450000
GTIN (EAN) 4099986903326
llosé 50 ST

Typ APG 6 MI BL

Nr zam. 3002440000
GTIN (EAN) 4099986903319
llosé 50 ST

Typ APG 6 MI GN

Nr zam. 3002430000
GTIN (EAN) 4099986903302
llos¢ 50 ST

Typ APG 6 MI OR

Nr zam. 3002470000
GTIN (EAN) 4099986903340
llos¢ 50 ST

Typ APG 6 MI RD

Nr zam. 3002460000
GTIN (EAN) 4099986903333
llos¢ 50 ST

Typ APG 6 R BK

Nr zam. 3002380000
GTIN (EAN) 4099986903272
llosé 50 ST

Typ APG 6 R BL

Nr zam. 3002370000
GTIN (EAN) 4099986903265
llos¢ 50 ST

Typ APG 6 RGN

Nr zam. 3002350000
GTIN (EAN) 4099986903258
llos¢ 50 ST

Wersja

Wtyk, 6 mm?2, 800V, 41 A, Liczba biegunéw:

1, Ciemnobezowy
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Typ APG 6 ROR Wersja

Nr zam. 3002400000 Wtyk, 6 mm2, 800V, 41 A, Liczba biegunéw: 1, Ciemnobezowy
GTIN (EAN) 4099986903296

llosé 50 ST

Typ APG 6 RRD Wersja

Nr zam. 3002390000 Wtyk, 6 mm2, 800V, 41 A, Liczba biegunéw: 1, Ciemnobezowy
GTIN (EAN) 4099986903289

llos¢ 50 ST

Typ APG6/10 Wersja

Nr zam. 2829070000 Wtyk, 6 mm2, 800V, 41 A, Liczba biegunéw: 10, bezowy
GTIN (EAN) 4064675382782

llos¢ 10 ST

Typ APG 6/2 Wersja

Nr zam. 2882750000 Wtyk, 6 mm2, 800V, 41 A, Liczba biegunéw: 2, bezowy
GTIN (EAN) 4064675758273

llosé 25 ST

Typ APG 6/3 Wersja

Nr zam. 2882690000 Wtyk, 6 mm?2, 800V, 41 A, Liczba biegunéw: 3, bezowy
GTIN (EAN) 4064675758211

llogé 25 ST

Typ APG 6/4 Wersja

Nr zam. 2829060000 Wtyk, 6 mm2, 800V, 41 A, Liczba biegunéw: 4, bezowy
GTIN (EAN) 4064675382768

llosé 25 ST

Typ APG 6/5 Wersja

Nr zam. 2882700000 Wtyk, 6 mm2, 800V, 41 A, Liczba biegunéw: 5, bezowy
GTIN (EAN) 4064675758228

llosé 25 ST

Typ APG 6/6 Wersja

Nr zam. 2882710000 Wtyk, 6 mm2, 800V, 41 A, Liczba biegunéw: 6, bezowy
GTIN (EAN) 4064675758235

llos¢ 25 ST

Typ APG 6/7 Wersja

Nr zam. 2882720000 Wtyk, 6 mm2, 800V, 41 A, Liczba biegunéw: 7, bezowy
GTIN (EAN) 4064675758242

llos¢ 20 ST

Typ APG 6/8 Wersja

Nr zam. 2882730000 Wtyk, 6 mm2, 800V, 41 A, Liczba biegunéw: 8, bezowy
GTIN (EAN) 4064675758259

llos¢ 20 ST

Typ APG 6/9 Wersja

Nr zam. 2882740000 Wtyk, 6 mm?2, 800V, 41 A, Liczba biegunéw: 9, bezowy
GTIN (EAN) 4064675758266

llosé 10 ST

Typ APG 6/1 Wersja

Nr zam. 2762320000 Wtyk, 6 mm2, 500V, 30 A, Liczba biegunéw: 1, Ciemnobezowy
GTIN (EAN) 4064675021322

llos¢ 50 ST
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