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Wspieramy klientéw z branzy spozywczej oferujgc roz-
wigzania w dziedzinie wykrywalnego znakowania, dzigki
ktérym mozna zagwarantowacé spetnienie surowych
standardéw wynikajacych z koncepcji HACCP. Dzigki
metalowemu wypetnieniu, wykrywalne oznaczniki Multi-
Card moga by¢ niezawodnie wykrywane przez detektory
metali i urzadzenia rentgenowskie, a tym samym minima-
lizujg ryzyko zanieczyszczenia wyrobéw podczas procesu
produkcyjnego. Wazne witasciwosci produktu, takie jak
odpornos$¢ na korozje, czy zwiekszona odpornoséé na sta-
rzenie spowodowane promieniowaniem ultrafioletowym
na zewnatrz budynkéw oraz wysokg temperaturg, stano-
wig gwarancje najwyzszego poziomu bezpieczenstwa.
Wiasciwosci te sg regularnie badane i weryfikowane w
naszym akredytowanym laboratorium. Nieodpowiednie
do bezposredniego kontaktu z zywnoscia.

¢ wykrywalne przez detektory metali i promienie rentge-
nowskie

* rozpoznawalne wizualnie dzigki niebieskiej barwie

* wypetniacz metalowy odporny na korozje

e wyrazny i trwaty obraz wydruku

¢ dostepnosé réznych wersji w szerokiej palecie wyma-
gan co do znakowania

Ogolne dane zamoéwieniowe
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Wymiary i masa

Gtebokosé 1.2 mm Gtebokos¢ (cale) 0.0472 inch

Wysoko$é 9 mm Wysokos¢ (cale) 0.3543 inch

Szeroko$é 17 mm Szeroko$¢ (cale) 0.6693 inch

Masa netto 0.8g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...60 °C

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Slad weglowy produktu Kotyska do bramy 0.009 kg CO2 eq.

Dane ogolne

Klej tasma przylepna Wykonanie wtykowy
obustronna

Szeroko$c¢ 17 mm Klasa palnosci wg UL 94 HB

zakres temperatur roboczych, maks. 60 °C zakres temperatur roboczych, min. -40 °C

Barwny niebieski Materiat podstawowy poliamid 66

Nadrukowane znaki Wymaga pliku M-Print PRO  Mozliwos$¢ wykrycia zgodnie z 4.7 mm Al

wymaganiami Rondotest

Zalecane branze Przemyst przetworstwa Zakres temperatury stosowania -40...60 °C
produktéw spozywczych

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288

ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04

ECLASS 15.0 27-28-11-04
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