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Kable przedtuzajgce stuzg do tgczenia kilku elementow
systemu PV, takich jak przytgcze miedzy obudowami PV,
falownikami i skrzynkami ochronnikéw przeciwprzepiecio-
wych. Kable sg dostepne w réznych wariantach przytaczy.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Fotowoltaika, Ztacze wtykowe Y
Nr zam. 3018470250

Typ PV XSTUO6 STOEVO2-C250
GTIN (EAN) 4099986930377

llos¢ 1 szt.

Data sporzgdzenia 30.11.2025 07:22:13 MEZ
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Wymiary i masa

Masa netto 19

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Konfekcjonowanie wiazek kabli PV

Wersja z przewodem PV Strona przewodu

Liczba

Dtugo$¢ kabla

2500 mm

Kolor przewodu

Przekréj przewodu

6 mm?2

Zintegrowany bezpiecznik wmontowany

Wersja ztgcza

MC4-Evo 2

Typ zestyku wtykowego

meskie

Strona przewodu

Wersja konca przewodu

Wolny koniec przewodu

Znamionowe napiegcie state 1500V

przekréj przewodu 6.00 mm?2

Charakterystyka elektryczna

Znamionowe napiecie state 1500V

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001576 ETIM 7.0 EC001576
ETIM 8.0 EC001576 ETIM 9.0 EC001576
ETIM 10.0 EC001576 ECLASS 9.0 27-06-04-02
ECLASS 9.1 27-06-91-90 ECLASS 10.0 27-06-04-02
ECLASS 11.0 27-06-04-02 ECLASS 12.0 27-06-04-02
ECLASS 13.0 27-06-04-02 ECLASS 14.0 27-06-04-02
ECLASS 15.0 27-06-04-02
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