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Automatyzacja w przemysle procesowym wymaga ela-
stycznych rozwigzan dla ztozonych proceséw produkcyj-
nych. Twoje schematy obwodéw sa nie mniej ztozone

i czesto przechodzag zmiany na krétko przed koricem?
Dzigki naszej nowej gamie ztagczek DCS do rozdziatu
sygnatéw, mozna te problemy rozwigza¢. Nawet ,zmiana
na ostatnig chwilg” jest dla Ciebie wykonalna bez koniecz-
nos$ci zmiany juz wykonanego okablowania. Dzieki jedno i
dwupoziomowej konstrukcji ztaczek, zapewniajgcej cztery
podstawowe funkcje (ciggto$é, odtaczanie, bezpiecz-

nik, uziemienie), mozna osiggna¢ maksymalng elastycz-
nos$¢ podczas przewodowego podtgczania urzadzen na
obiekcie. Oferujemy rowniez alternatywe dla podtgcze-
nia ekranu do PE do Twoich koncepcji ekranowania bez
potencjatu.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Bloki odczepdw probierczych, ztacze Srubowe,
Ciemnoniebieski, 4 mm2, 28 A, 500V, liczba przy-
taczen: 4, liczba poziomoéw: 2

Nr zam. 3019320000

Typ W2T 4 DTCA-FT BL

GTIN (EAN) 4099986930599

lloé¢ 50 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 72.5 mm Gtebokos¢ (cale) 2.8543 inch

Wysokos$é 95.56 mm Wysokos¢ (cale) 3.7598 inch

Szeroko$é 6.1 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2402 inch

Masa netto 33.08¢g

Temperatury

dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C
maks.

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogédlne

przekrdéj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 10 przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 24

maks.

Normy IEC 60947-7-1 Szyna montazowa TS 35

dalsze dane techniczne

otwarte strony z prawej strony zatrzaskowe Tak

Rodzaj zamocowania TS 35 wersja przetestowana pod katem Nie
eksplozji

rodzaj montazu TS 35

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny Ciemnoniebieski

kolor elementéw uruchamiajacych pomaranczowy Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 4 mm?2 Napiecie znamionowe 500V

Znamionowe natezenie pradu 28 A Prad przy maksymalnym 28 A
oprzewodowaniu

Normy IEC 60947-7-1 Rezystancja objeto$ciowa wg IEC 3mQ
60947-7-x

Znamionowe napiecie udarowe 6 kV Kategoria przepigciowa 1]

Stopien zanieczyszczenia 3

parametry systemu

niezbedna ptyta zamykajgca Tak Liczba potencjatéw 2

liczba poziomoéw 2 liczba zaciskéw na poziom 2

Liczba potencjatéw w rzedzie 1 poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie

Szyna montazowa TS 35 Funkcja N Nie

Funkcja PE Nie Funkcja PEN Nie
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przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 10

maks.
kierunek podtaczenia z boku Moment obrotowy dociggajacy, maks. 0.8 Nm
Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.5 Nm Dtugos¢ odizolowania 8 mm
Rodzaj przytacza 2 ztgcze $rubowe Rodzaj przytacza ztgcze $rubowe
liczba przytaczen 4 Zakres zaciskania, maks. 6 mm?2
Zakres zaciskania, min. 0.25 mm? $ruba dociskowa M 3
Wielko$¢ ostrza 0,6 x 3,6 mm przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 24
Przekréj przytacza przewodu, cienki 4 mm? Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.25 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 4 mm?
przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/ 1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.25 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 6 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.25 mm?2
drutu, maks. przewéd wielodrutowy, min.

Maks. przekroj przytacza, przewod 6 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 0.25 mm?2
wielodrutowy, maks. wielodrutowy, min.

blizniacza tulejka kablowa, maks. 1.5 mm? blizniacza tulejka kablowa, min. 0.5 mm?2

Przekréj przytacza przewodow, przewdéd 6 mm?2
jednodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodow, przewéd 0.25 mm2
jednodrutowy, min.

Maks. przekrdj przytacza, cienki przewdd 6 mm?2
wielodrutowy, maks.

Maks. przekrodj przytacza, cienki przewdd 0.25 mm?2
wielodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Ogodlne dane zamoéwieniowe
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Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.

Typ ZQV 4N/10 Wersja

Nr zam. 1528090000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332896 biegundéw: 10, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 20 ST 58.7 mm

Typ ZQV 4N/10 BK Wersja

Nr zam. 2810830000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czarny, 32 A, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4064675283447 10, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 58.7 mm
llosé 20 ST

Typ ZQV 4N/10 BL Wersja

Nr zam. 1528230000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118333138 biegundw: 10, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 20 ST 58.7 mm

Typ ZQV 4N/10 RD Wersja

Nr zam. 2460740000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476163 biegundw: 10, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 20 ST 58.7 mm

Typ ZQV 4N/10 WT Wersja

Nr zam. 2831790000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, biaty, 32 A, Liczba biegundw:
GTIN (EAN) 4064675417026 10, Raster w mm (P): 6.10, lzolowany: Tak, Szeroko$¢: 58.7 mm
lloé¢ 20 ST

Typ ZQV 4N/2 Wersja

Nr zam. 1527930000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332766 biegunéw: 2, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 9.9
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/2 BK Wersja

Nr zam. 2810840000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, czarny, 32 A, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4064675283454 2, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$é: 9.9 mm

llosé 60 ST

Typ ZQV 4N/2 BL Wersja

Nr zam. 1528040000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118332773 biegunéw: 2, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 9.9
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/2 RD Wersja

Nr zam. 2460450000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476149 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 9.9
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 4N/2 WT Wersja

Nr zam. 2831800000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, biaty, 32 A, Liczba biegunow:
GTIN (EAN) 4064675417033 20, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 119.7 mm
llos¢ 60 ST
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Typ ZQV 4N/20 Wersja

Nr zam. 2883800000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4064675848769 biegundw: 20, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llosé 20 ST 27.95 mm

Typ ZQV 4N/20 BK Wersja

Nr zam. 2810870000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czarny, 32 A, Liczba biegunow:
GTIN (EAN) 4064675283485 20, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 27.95 mm
llos¢ 20 ST

Typ ZQV 4N/20 BL Wersja

Nr zam. 2810850000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4064675283461 biegunéw: 10, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 20 ST 119.7 mm

Typ ZQV 4N/20 RD Wersja

Nr zam. 2810860000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4064675283478 biegunéw: 20, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llosé 20 ST 27.95 mm

Typ ZQV 4N/3 Wersja

Nr zam. 1527940000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332865 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 16
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 4N/3 BK Wersja

Nr zam. 2810880000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, czarny, 32 A, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4064675283492 3, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$é: 27.95 mm
llosé 60 ST

Typ ZQV 4N/3 BL Wersja

Nr zam. 1528080000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118333008 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 16
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 4N/3 RD Wersja

Nr zam. 2460810000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476231 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 16
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/3 WT Wersja

Nr zam. 2831810000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, biaty, 32 A, Liczba biegundw:
GTIN (EAN) 4064675417040 41, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 247.8 mm
llos¢ 60 ST

Typ ZQV 4N/30 Wersja

Nr zam. 2561580000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118570113 biegundw: 30, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 58T 181.7 mm

Typ ZQV 4N/30 BL Wersja

Nr zam. 2561610000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118569971 biegunéw: 30, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 58T 181.7 mm

Typ ZQV 4N/30 RD Wersja

Nr zam. 2561600000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118569964 biegunéw: 30, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llosé 5 ST 181.7 mm

Typ ZQV 4N/32 Wersja

Nr zam. 2561670000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118570175 biegundéw: 32, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢:
llos¢ 5 ST 193.9 mm
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Typ ZQV 4N/4 Wersja

Nr zam. 1527970000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332889 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 22.1
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 4N/4 BK Wersja

Nr zam. 2810890000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czarny, 32 A, Liczba biegunow:
GTIN (EAN) 4064675283607 4, Raster w mm (P): 6.10, lzolowany: Tak, Szeroko$¢: 27.95 mm
llos¢ 60 ST

Typ ZQV 4N/4 BL Wersja

Nr zam. 1528120000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118332872 biegunéw: 4, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos¢: 22.1
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/4 RD Wersja

Nr zam. 2460800000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476224 biegunéw: 4, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 22.1
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/4 WT Wersja

Nr zam. 2831820000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, biaty, 32 A, Liczba biegunow:
GTIN (EAN) 4064675417057 20, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 119.7 mm
llosé 60 ST

Typ ZQV 4N/41 Wersja

Nr zam. 2883810000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4064675848844 biegunéw: 41, Raster w mm (P): 6.10, I1zolowany: Tak, Szeroko$¢:
llosé 10 ST 253.9 mm

Typ ZQV 4N/41 BK Wersja

Nr zam. 2831890000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, czarny, 32 A, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4064675417125 41, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 253.9 mm
llosé 10 ST

Typ ZQV 4N/41 BL Wersja

Nr zam. 2883820000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4064675848851 biegundéw: 41, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 10 ST 253.9 mm

Typ ZQV 4N/41 RD Wersja

Nr zam. 2883840000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4064675848868 biegundw: 41, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 10 ST 253.9 mm

Typ ZQV 4N/5 Wersja

Nr zam. 1527980000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332759 biegunéw: 5, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 28.2
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/5 BK Wersja

Nr zam. 2810900000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czarny, 32 A, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4064675283614 5, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 27.95 mm
llosé 60 ST

Typ ZQV 4N/5 BL Wersja

Nr zam. 1528140000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118333015 biegunéw: 5, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 28.2
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/5 RD Wersja

Nr zam. 2460790000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476217 biegunéw: 5, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 28.2
llos¢ 60 ST mm
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Typ ZQV 4N/5 WT Wersja

Nr zam. 2831830000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, biaty, 32 A, Liczba biegunow:
GTIN (EAN) 4064675417064 41, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 247.8 mm
llosé 60 ST

Typ ZQV 4N/50 Wersja

Nr zam. 1528130000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332902 biegundw: 50, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 5 ST 303.7 mm

Typ ZQV 4N/50 BL Wersja

Nr zam. 1528240000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118333121 biegunéw: 50, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 5 ST 303.7 mm

Typ ZQV 4N/50 RD Wersja

Nr zam. 2460730000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476156 biegunéw: 50, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llosé 5 ST 303.7 mm

Typ ZQV 4N/6 Wersja

Nr zam. 1527990000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332919 biegundéw: 6, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 34.3
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 4N/6 BK Wersja

Nr zam. 2810910000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, czarny, 32 A, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4064675283621 6, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$é: 27.95 mm
llosé 20 ST

Typ ZQV 4N/6 BL Wersja

Nr zam. 1528170000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118332926 biegundéw: 6, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 34.3
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 4N/6 RD Wersja

Nr zam. 2460780000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476200 biegundéw: 6, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 34.3
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 4N/6 WT Wersja

Nr zam. 2831840000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, biaty, 32 A, Liczba biegundw: 2,
GTIN (EAN) 4064675417071 Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 9.9 mm

llos¢ 20 ST

Typ ZQV 4N/7 Wersja

Nr zam. 1528020000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332780 biegundéw: 7, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 40.4
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 4N/7 BK Wersja

Nr zam. 2810920000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czarny, 32 A, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4064675283638 7, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 27.95 mm
llosé 20 ST

Typ ZQV 4N/7 BL Wersja

Nr zam. 1528180000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118333114 biegundéw: 7, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 40.4
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 4N/7 RD Wersja

Nr zam. 2460770000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476194 biegundéw: 7, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 40.4
llos¢ 20 ST mm
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Typ ZQV 4N/7 WT Wersja

Nr zam. 2831850000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, biaty, 32 A, Liczba biegunow: 3,
GTIN (EAN) 4064675417088 Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$é: 16 mm

llosé 20 ST

Typ ZQV 4N/8 Wersja

Nr zam. 1528030000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332841 biegundéw: 8, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 46.5
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 4N/8 BK Wersja

Nr zam. 2810930000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czarny, 32 A, Liczba biegunow:
GTIN (EAN) 4064675283645 8, Raster w mm (P): 6.10, lzolowany: Tak, Szeroko$¢: 27.95 mm
llos¢ 20 ST

Typ ZQV 4N/8 BL Wersja

Nr zam. 1528190000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118332858 biegunéw: 8, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 46.5
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 4N/8 RD Wersja

Nr zam. 2460760000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476187 biegundéw: 8, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 46.5
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 4N/8 WT Wersja

Nr zam. 2831860000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, biaty, 32 A, Liczba biegunéw: 4,
GTIN (EAN) 4064675417095 Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 22.1 mm

llosé 20 ST

Typ ZQV 4N/9 Wersja

Nr zam. 1528070000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332797 biegundw: 9, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 52.6
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 4N/9 BK Wersja

Nr zam. 2831780000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, czarny, 32 A, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4064675417019 20, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 119.7 mm
llos¢ 20 ST

Typ ZQV 4N/9 BL Wersja

Nr zam. 1528220000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118333107 biegundéw: 9, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$c¢: 52.6
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 4N/9 RD Wersja

Nr zam. 2460750000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476170 biegundéw: 9, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 52.6
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 4N/9 WT Wersja

Nr zam. 2831870000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, biaty, 32 A, Liczba biegundw:
GTIN (EAN) 4064675417101 10, Raster w mm (P): 6.10, lzolowany: Tak, Szeroko$¢: 58.7 mm
llosé 20 ST
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Trzymacz

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncéwki kagtowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ WEW 35/2 Wersja

Nr zam. 1061200000 Wspornik koricowy, Ciemnobezowy, TS 35, HB, Wemid, Szeroko$¢: 8
GTIN (EAN) 4008190030230 mm, 100 °C

llos¢ 50 ST

Typ WEW 35/2 GR Wersja

Nr zam. 1859200000 Wspornik koncowy, szary, TS 35, V-2, Wemid, Szeroko$¢: 8 mm, 100
GTIN (EAN) 4032248411658 °C

llosé 50 ST

Typ WEW 35/2 SW Wersja

Nr zam. 1061210000 Wspornik koncowy, czarny, TS 35, V-2, Wemid, Szeroko$¢: 8 mm,
GTIN (EAN) 4032248136278 100 °C

llos¢ 50 ST

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak do srub rowkowych z korncowka okragtg, SD
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, koncéwka Chrom Top, rekojes¢ SoftFinish

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

SDS 0.6X3.5X100 Wersja

2749340000 Whkretak, Szeroko$¢ koncoéwki (B): 3.5 mm, Dtugos¢ koncowki: 100
4050118895568 mm, Grubo$¢ koricowki (A): 0.6 mm

18T
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WS 8/6

WS/ DEK
W oznacznikach ztgcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajace sig z
- : dwdch komponentéw. Twarda cze$¢ dolna znacznika
0 pewnie osiada na ztgczu i bezpiecznie zamyka sig dzieki
zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni
znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten
- specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie
paskéw pozwalajgce skompensowac nieznaczne
rozrzuty rozstawoéw/odstepow, ktére majg tendencje
do kumulowania sig, szczegolnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$¢ zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sg trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelno$é napisdw.
Panstwa korzysci dzieki MultiMark
¢ Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskow
Weidmdiiller
¢ Mocny chwyt i trwaty nadruk
» Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu
* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu
¢ Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é
* Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta
Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WS 8/6 MM WS Wersja

Nr zam. 2007160000 WS, Znakowanie zaciskéw, 8 x 6 mm, Weidmueller, biaty
GTIN (EAN) 4050118391879

lloé¢ 600 ST
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DEK 5/6
WS/ DEK
W oznacznikach ztgcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajace sig z
» dwdch komponentéw. Twarda cze$¢ dolna znacznika
J pewnie osiada na ztgczu i bezpiecznie zamyka sig dzieki

zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni
\ znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten
: specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie

/ paskow pozwalajgce skompensowacé nieznaczne
rozrzuty rozstawow/odstepow, ktére maja tendencije
do kumulowania sig, szczegolnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$¢ zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sg trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelno$é napisdw.
Panstwa korzysci dzieki MultiMark
e Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskéw
Weidmdiiller
¢ Mocny chwyt i trwaty nadruk
» Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu
* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu
* Duza etykieta zapewniajaca optymalng czytelno$¢
* Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/6 MM WS Wersja

Nr zam. 2007120000 Dekafix, Znakowanie zaciskéw, 5 x 6 mm, Weidmueller, biaty
GTIN (EAN) 4050118392104

lloé¢ 600 ST

Plus

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

do wszystkich przewodow oraz wtykéw, a takze

1 podzespotdow elektronicznych. System jest idealny

| do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do

| szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych

| oznacznikow.

| Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
| tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,

] kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.

\ Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zaméwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/6 PLUS MC NE WS Wersja
Nr zam. 1011320000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248717644 Weidmueller, biaty
llo$¢ 1000 ST
neutralna
Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
[ LLLLLL] . 7 . .
; ] do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze

— podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
p— - | do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
| szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
mm | oznacznikow.
[ CLLLLLLLL | Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
[LLLLLLLI i tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
LI | kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
[LLLLLLLL \ Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609801044 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190397111 Weidmueller, biaty

llos¢ 1000 ST

Bezpiecznik

Jako akcesoria do naszego szerokiego asortymentu
:Z, 3 ﬁffﬁ"’i’"% ztaczek bezpiecznikowych oferujemy réwniez
- odpowiednie wktadki bezpiecznikowe. Oferta obejmuje
bezpieczniki do ochrony urzadzen (bezpieczniki
_ miniaturowe) o rozmiarach od 5x20 mm do 10x38
Q.% mm, wktadki bezpiecznikowe E 14 do E 18, a takze
eatll bezpieczniki samochodowe i wytaczniki automatyczne.
&t Pierscienie ograniczajace do uchwytéw bezpiecznikéw
= uzupetniajg oferte.

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Typ G 20/0.10A/F Wersja

Nr zam. 0430300000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190077174

llos¢ 10 ST

Typ G 20/0.20A/F Wersja

Nr zam. 0430400000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190152383

llos¢ 10 ST
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Typ G 20/0.25A/F Wersja

Nr zam. 0430500000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190153991

llosé 10 ST

Typ G 20/0.50A/F Wersja

Nr zam. 0430600000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190046835

llos¢ 10 ST

Typ G 20/0.63A/F Wersja

Nr zam. 0439000000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190131210

llos¢ 10 ST

Typ G 20/1.00A/F Wersja

Nr zam. 0430700000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190093877

llosé 10 ST

Typ G 20/1.60A/F Wersja

Nr zam. 0430800000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190031503

llosé 10 ST

Typ G 20/2.00A/F Wersja

Nr zam. 0430900000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190123567

llosé 10 ST

Typ G 20/2.50A/F Wersja

Nr zam. 0431000000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190085513

llosé 10 ST

Typ G 20/3.15A/F Wersja

Nr zam. 0431100000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190012977

llos¢ 10 ST

Typ G 20/4.00A/F Wersja

Nr zam. 0431200000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 4 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190022983

llos¢ 10 ST

Typ G 20/5.00A/F Wersja

Nr zam. 0431300000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190185381

llos¢ 10 ST

Typ G 20/6.30A/F Wersja

Nr zam. 0431400000 Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN) 4008190086053

llosé 10 ST
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Akcesoria

Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect sg
idealnie dopasowane, az do najdrobniejszego szczegétu.
Utatwia to montaz przy zachowaniu wymaganych norm

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ WEP 2T 4 Wersja

Nr zam. 2894240000 Ptytka koncowa do ztgczek, Ciemnobezowy, Wysokoé¢: 95.5 mm,
GTIN (EAN) 4064675885221 Szeroko$¢: 2 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Tak

llos¢ 20 ST

Typ WEP 2T 4 BK Wersja

Nr zam. 2894260000 Ptytka koncowa do ztgczek, czarny, Wysokos$é: 95.5 mm, Szerokosé: 2
GTIN (EAN) 4064675885245 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Tak

llosé 20 ST

Typ WEP 2T 4 BL Wersja

Nr zam. 2894250000 Ptytka koncowa do ztaczek, niebieski, Wysoko$é: 95.5 mm, Szeroko$¢:
GTIN (EAN) 4064675885238 2 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Tak

llos¢ 20 ST

Uchwyt bezpiecznika

Podstawa bezpiecznika SIHA pozwala na szybkg zamiang
zacisku odtagczajgcego na zacisk bezpiecznikowy: Nalezy

\\S_ tylko usuna¢ dzwignie odtagczajaca i wsunaé wtyczke
bezpiecznikowa.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ FSPG LED 60-150V BL Wersja

Nr zam. 2869770000 Mocowanie bezpiecznika terminala modutowego, przelotowego,
GTIN (EAN) 4064675623892 niebieski, 6.3 A, obrotowy, V-0, Wemid

llos¢ 25 ST

Typ FSPG LED 60-150V BK Wersja

Nr zam. 2869720000 Mocowanie bezpiecznika terminala modutowego, przelotowego,
GTIN (EAN) 4064675623830 czarny, 6.3 A, obrotowy, V-0, Wemid

llos¢ 25 ST

Typ FSPG LED 30-70V BL Wersja

Nr zam. 2869760000 Mocowanie bezpiecznika terminala modutowego, przelotowego,
GTIN (EAN) 4064675623885 niebieski, 6.3 A, obrotowy, V-0, Wemid

lloé¢ 25 ST

Data sporzgdzenia 26.02.2026 03:10:00 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 15


https://eshop.weidmueller.com/p/2894240000
https://eshop.weidmueller.com/p/2894260000
https://eshop.weidmueller.com/p/2894250000
https://eshop.weidmueller.com/p/2869770000
https://eshop.weidmueller.com/p/2869720000
https://eshop.weidmueller.com/p/2869760000

Karta katalogowa

W2T 4 DTCA-FT BL

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typ FSPG LED 30-70V BK Wersja

Nr zam. 2869710000 Mocowanie bezpiecznika terminala modutowego, przelotowego,
GTIN (EAN) 4064675623823 czarny, 6.3 A, obrotowy, V-0, Wemid

llosé 25 ST

Typ FSPG LED 100-250V BL Wersja

Nr zam. 2869750000 Mocowanie bezpiecznika terminala modutowego, przelotowego,
GTIN (EAN) 4064675623878 niebieski, 6.3 A, obrotowy, V-0, Wemid

llos¢ 25 ST

Typ FSPG LED 100-250V BK Wersja

Nr zam. 2869700000 Mocowanie bezpiecznika terminala modutowego, przelotowego,
GTIN (EAN) 4064675623816 czarny, 6.3 A, obrotowy, V-0, Wemid

lloé¢ 25 ST

Typ FSPG LED 10-36V BL Wersja

Nr zam. 2869740000 Mocowanie bezpiecznika terminala modutowego, przelotowego,
GTIN (EAN) 4064675623861 niebieski, 6.3 A, obrotowy, V-0, Wemid

llosé 25 ST

Typ FSPG LED 10-36V BK Wersja

Nr zam. 2869690000 Mocowanie bezpiecznika terminala modutowego, przelotowego,
GTIN (EAN) 4064675623809 czarny, 6.3 A, obrotowy, V-0, Wemid

llosé 25 ST

Typ FSPG BL Wersja

Nr zam. 2869730000 Mocowanie bezpiecznika terminala modutowego, przelotowego,
GTIN (EAN) 4064675623854 niebieski, 6.3 A, obrotowy, V-0, Wemid

llosé 25 ST

Typ FSPG BK Wersja

Nr zam. 2869680000 Mocowanie bezpiecznika terminala modutowego, przelotowego,
GTIN (EAN) 4064675623793 czarny, 6.3 A, obrotowy, V-0, Wemid

llosé 25 ST

Zaslepki roztaczenia

Ogobine dane zamoéwieniowe

W odrdznieniu od ztgczek ze zintegrowang dzwignig
roztgczajgca nasze wtyki roztgczajgce moga by¢
catkowicie roztaczone lub zdjete ze ztaczki oraz wytaczone
z danej aplikacji i stanowig uniwersalne alternatywne
rozwigzanie dla standardowych roztgcznikéw.

Typ TNHE ZDL2.5 OR VPE 100
Nr zam. 2432480000

GTIN (EAN) 4050118443318

llos¢ 100 ST

Wersja

Dzwignia roztaczajgca (terminal)
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Elementy kodowania

Ogobine dane zamoéwieniowe

Ztacza wtykowe do energoelektroniki sg dostosowane
do nowoczesnej techniki napedowej, na przyktad
rozrusznikow silnikow, przetwornikéw czestotliwosci i
serworegulatorow.

OMNIMATE Power wyznacza standardy poprzez
zwigkszone bezpieczenstwo i innowacyjne rozwigzania,
jak wtykowa naktadka ekranu, wbhudowane styki
sygnatowe czy obstuga jednoreczna.

Wszystkie 3 serie produktéw oferujg uzytkownikom
kolejne zalety: Mozliwo$é skalowania dostosowanego
do aplikacji: Od kompaktowego ztgcza 4 mm2 do 29 A
(IEC)i 20 A (UL) do mocnego ztgcza 16 mm2 do 76 A
(IEC) lub 54 A (UL)Nieograniczone stosowanie do 1000 V
(IEC) lub 600 V (UL)Réznorakie mozliwos$ci mocowania,
dostosowane do aplikaciji

Nasz serwis:

Moga Panstwo tworzy¢ swoje indywidualne potagczenia
wtykowe korzystajgc z konfiguratora produktu.

Typ VDS 180 SV7.62 Wersja

Nr zam. 1853940000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, czarny, Liczba biegunéw: 1

GTIN (EAN) 4032248389513
llos¢ 50 ST

Uchwyt znacznikéw

S

o

Ogobine dane zamoéwieniowe

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwos$¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie tagczone
zatrzaskowo i moga by¢ montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujgce typy
oznacznikbw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

GTIN (EAN) 4032248270248

llos¢ 100 ST
Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja
Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

GTIN (EAN) 4032248270231
lloé¢ 100 ST
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Ogdlne dane zamoéwieniowe

Oznaczniki ZS w sprawdzonym formacie MultiCard -
opracowane specjalnie do ztaczek z serii Z. Maja duzy
obszar zadruku. Dzieki mechanizmowi z zawiasem,
dostep do mostkdw poprzecznych jest mozliwy nawet
bez demontazu. Szybki montaz dzieki wktadaniu
pojedynczych szyldéw w paski. Pojedyncze szyldy mozna
fatwo rozdziela¢.

Obszar znacznika na zawiasach Moga by¢é umieszczone
na tasmie lub pojedynczo. Znaczniki w sprawdzonym
formacie MultiCard.Do nadruku na zaméwienie: Prosimy
o przestanie pliku z oprogramowaniem etykietujgcym M-
Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z
naszymi specyfikacjami etykietowania.

Typ ZS 12/6 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1610020000 ZS, Znakowanie zaciskow, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4008190444600 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llosé 400 ST

druk specjalny

LEEEERREEEE

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Oznaczniki ZS w sprawdzonym formacie MultiCard -
opracowane specjalnie do ztaczek z serii Z. Majg duzy
obszar zadruku. Dzieki mechanizmowi z zawiasem,
dostep do mostkdw poprzecznych jest mozliwy nawet
bez demontazu. Szybki montaz dzieki wktadaniu
pojedynczych szyldéw w paski. Pojedyncze szyldy mozna
fatwo rozdziela¢.

Obszar znacznika na zawiasach Moga by¢é umieszczone
na tasmie lub pojedynczo. Znaczniki w sprawdzonym
formacie MultiCard.Do nadruku na zamowienie: Prosimy
o przestanie pliku z oprogramowaniem etykietujagcym M-
Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z
naszymi specyfikacjami etykietowania.

Typ ZS 12/6 MC SDR Wersja

Nr zam. 1610030000 ZS, Znakowanie zaciskow, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4008190456689 Weidmueller, Allen-Bradley, wedtug zyczenia klienta

llosé 80 ST
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neutralna
Oznaczniki ZS w sprawdzonym formacie MultiCard -
opracowane specjalnie do ztaczek z serii Z. Majg duzy
obszar zadruku. Dzieki mechanizmowi z zawiasem,
NN dostep do mostkéw poprzecznych jest mozliwy nawet

EEESSE s

Ogdlne dane zamoéwieniowe

bez demontazu. Szybki montaz dzieki wktadaniu
pojedynczych szyldéw w paski. Pojedyncze szyldy mozna
fatwo rozdziela¢.

Obszar znacznika na zawiasach Moga by¢é umieszczone
na tasmie lub pojedynczo. Znaczniki w sprawdzonym
formacie MultiCard.Do nadruku na zaméwienie: Prosimy
o przestanie pliku z oprogramowaniem etykietujgcym M-
Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z
naszymi specyfikacjami etykietowania.

Typ ZS 30/5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 2681880000 ZS, Znakowanie zaciskow, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley,
GTIN (EAN) 4050118803068 biaty

llosé 200 ST

druk specjalny

LEEEERREEEE

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Oznaczniki ZS w sprawdzonym formacie MultiCard -
opracowane specjalnie do ztaczek z serii Z. Majg duzy
obszar zadruku. Dzieki mechanizmowi z zawiasem,
dostep do mostkdw poprzecznych jest mozliwy nawet
bez demontazu. Szybki montaz dzieki wktadaniu
pojedynczych szyldéw w paski. Pojedyncze szyldy mozna
fatwo rozdziela¢.

Obszar znacznika na zawiasach Moga by¢é umieszczone
na tasmie lub pojedynczo. Znaczniki w sprawdzonym
formacie MultiCard.Do nadruku na zamowienie: Prosimy
o przestanie pliku z oprogramowaniem etykietujagcym M-
Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z
naszymi specyfikacjami etykietowania.

Typ ZS 30/5 MC SDR Wersja

Nr zam. 2682070000 ZS, Znakowanie zaciskéw, 30 x 5 mm,
GTIN (EAN) 4050118803075 wedtug zyczenia klienta

llosé 40 ST

Weidmueller, Allen-Bradley,

Zaslepki roztaczenia

W odréznieniu od ztgczek ze zintegrowang dzwignia
roztgczajgcq nasze wtyki roztgczajgce moga byé
catkowicie roztgczone lub zdjete ze ztgczki oraz wytaczone
z danej aplikacji i stanowig uniwersalne alternatywne
rozwigzanie dla standardowych roztgcznikow.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ DTLE 2.5/4 Wersja

Nr zam. 2910530000 Element blokujacy (terminal), Wemid, czerwony
GTIN (EAN) 4099986519466

llosé 25 ST

MultiFit

MultiMark MultiFit

Do ztacz oferowanych przez konkurencyjne firmy.
Utatwiony montaz dzieki elastycznemu wykonczeniu
powierzchni.

Ten specjalny materiat umozliwia naciggniecie paskéw
pozwalajgce skompensowacé nieznaczne rozrzuty
rozstawoéw/odstepdw, szczegodlnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych.

Rozdzielczo$é druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelnos$é napiséw.Panstwa korzysci dzieki MultiMark
¢ Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskow
Weidmdiiller

¢ Mocny chwyt i trwaty nadruk

» Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu

* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu

¢ Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é

» Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta

* Firm hold and durable printing

¢ Continuous strips save installation time

* Easy mounting thanks to an innovative composite
material

¢ Large label field for optimal legibility

* High flexibility thanks to manufacturer independence
1 * Firm hold and durable printing

¢ Continuous strips save installation time

* Easy mounting thanks to an innovative composite
material

¢ Large label field for optimal legibility

* High flexibility thanks to manufacturer independence

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Typ EL KSM 10.6 MM WS 30M Wersja

Nr zam. 2799270000 Znakowanie zaciskéw, 10.6 x 5 mm, biaty
GTIN (EAN) 4064675261032

lloéé 18T
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