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Produkty do ochrony przeciwprzepieciowej Weidmiuiller
VPU I (klasy I), VPU Il (klasy II) i VPU Il (klasy Ill) skutecz-
nie redukujg zaktécenia i sprzezenia powstajgce na skutek
przejsciowego wystepowania napie¢ udarowych nawet
wyraznie ponizej granic narzuconych przez koordynacje
izolacji wg normy EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3. Ozna-
cza to, ze cata instalacja jest mniej narazona na niepra-
widtowa prace. Ograniczniki koordynuje sie za pomocag
odpowiednich $rodkéw technicznych. Oznacza to, ze roz-
sprzeganie pomiedzy klasami |, Il'i lll nie jest konieczne.
Ochronniki zostaty przetestowane wg normy produkto-
wej IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11 i nadajg sie do
stosowania w uktadach zgodnych z IEC 61643-12 / VDE
0675-6-12 i IEC 62305-4 / VDE 0185-4. Ten ochronnik
odgromowy i przepieciowy nadaje sie do stosowania w
systemach zasilania energetycznego. Weidmiiller oferuje
rézne produkty w zaleznos$ci od konkretnych rodzajow
sieci zasilajgcej oraz poziomu napiecia. Cechg charaktery-
styczng serii VPU AC | F jest bezpiecznik zintegrowany z
ochronnikiem. Te ochronniki nie wymagajg bezpiecznika.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protec-
tion

Nr zam. 3022930000

Typ VPU AC I F O N-PE 275/25

GTIN (EAN) 4099986942226

lloé¢ 1 szt.
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Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 73 mm Gtebokos¢ (cale) 2.874 inch
Wysokos$é 45 mm Wysokos¢ (cale) 1.7716 inch
Szeroko$é 36 mm Szeroko$¢ (cale) 1.4173 inch
Masa netto 95¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C
Wilgotnosé 5 - 95% wilgotnosci
wzglednej
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane znamionowe IEC / EN
Styk sygnalizacyjny Nie napiecie znamionowe (AC) 230V
Rodzaj napiecia AC czasowe przepiecie - TOV 442V
Zabezpieczenie bezpiecznikowe Niepotrzebne, dostepne Czas reakcji / czas zataczania <100 ns
wewnetrznie
Zakres czestotliwosci, maks. 60 Hz Zakres czestotliwosci, min. 50 Hz
Normy IEC61643-11, Prad testu ochrony odgromowej limpuls 25 kA
EN61643-11 (10/350 ps)
Prad testu ochrony odgromowej 25 kA klasa wymagan wg EN 61643-11 T1,T2, T3
limpuls(10/350 ps) (L-PE)
Klasa wymagan zgodnie z IEC Typ ll, Typ | maksymalne napiegcie state, Uc (AC) 305V
61643-11
Napiecie sieciowe 230V /400V Prad wytadoweczy In (8/20us) N-PE 100 kA
Koordynacja energii (<10 m) Typ I, Typ I, Typ Il Prad wytadowczy In (8/20us) przewod- 25 kA
PE
Prad wytadowczy Imaks. (8/20us) 65 kA Poziom ochrony Up dla IN (L/N-PE) <2.1kV
przewéd-PE
Klasa pradu zwarciowego ISCCR 100 kA Zdolno$¢ wygaszania pragdu nastepczegoNiedostepne z powoddéw
Ifi technicznych
Whbudowane zabezpieczenie wstepne  Tak

dane ogolne

Optyczny wskaznik pracy

zielona = OK, czerwona =
uszkodzony odgromnik -
wymienié.

Wykonanie

Ochrona
przeciwprzepieciowa

Forma konstrukcyjna Insta IP20 Klasa palnosci wg UL 94 V-0
Barwny pomaranczowy Stopien ochrony IP20 po zamontowaniu
Szyna montazowa TS 35 Robocza wysoko$¢ nad poziomem <2000 m

morza

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepigciowa

Stopien zanieczyszczenia
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Rodzaj napiecia

AC

Dane ogolne

Stopien ochrony IP20 po zamontowaniu Barwny pomaranczowy

Dane przytaczeniowe

Moment obrotowy dociagajacy, min. 2 Nm Przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2
jednodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?

przewéd wielodrutowy, min.

Gwarancja

Czasokres 5 lat

Wazna informacja

Informacje produktowe

If F1 > 315A gG, then the integrated backup fuse always operates before F1

Klasyfikacje

ETIM 7.0 EC001457 ETIM 8.0 EC001457
ETIM 9.0 EC001457 ETIM 10.0 EC001457
ECLASS 12.0 27-17-12-04 ECLASS 13.0 27-17-12-04
ECLASS 14.0 27-17-12-04 ECLASS 15.0 27-17-12-04
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