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Zdjecie produktu

Podczas gdy w standardowym systemie M 12 trzeba
mozolnie dokreca¢ tuleje obrotowg i montowac zabez-
pieczenie przed wstrzagsami, w wersji push-pull wystarczy
jeden klik, jak w popularnych systemach potaczen wezy
ogrodowych . Ryglowanie sygnalizowane wyraznie sty-
szanym kliknigciem gwarantuje bezpieczne i niezawodne
potagczenie oraz duzg szczelno$é. Nowe rozdzielacze SAI
Push-Pull mozna stosowaé zaréwno razem z tgcznikami
wtykowymi M 12, jak tez z nowymi tacznikami wtyko-
wymi push-pull.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja z odejéciem M23, 19-biegunowe, M12, M23, 30
V, Kodowanie A, LED: Tak, czujnik bezdotykowy
LED: Tak, Typ okablowania: PNP

Nr zam. 3023720000

Typ SAI-06D-VP3V-5A-P12L-PNP
GTIN (EAN) 4099986944725

lloéé 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokos$é 35.2 mm Wysokos¢ (cale) 1.3858 inch
Szeroko$é 56 mm Szeroko$¢ (cale) 2.2047 inch
Dtugosc¢ 134 mm Dtugosc (cale) 5.2756 inch
Masa netto 250g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -25-80°C

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bumetrizole (UV-326) 3896-11-5

SCIP

aff684c1-bd47-44d6-8d6¢c-78b6bd 183080

Dane przytacza

odejécie rozdzielcze
biegunowe

z odej$ciem M23, 19-

Moment dokrecajacy

M12: 0,4 Nm, M23: 2,5
Nm

Normy

Norma dot. tacznikéw wtykowych IEC 61076-2-010

Dane elektryczne

Napigcie znamionowe, min. 0V Napigcie znamionowe, maks. 30V
Maks. pojemnos¢ pojedynczego gniazda 4 A prad catkowity 10 A

prad na sygnat 2A separacja potencjatéw dostepna Nie

Opor izolacji 109 Q

Dane materiatowe

Materiat O-ringa FKM, NBR Podstawowy materiat obudowy PBT
materiat rozdzielczy tworzywo sztuczne kolor obudowy czarny
Materiat stykow CuZn, CuSn Powierzchnia styku poztacany
Materiat podstawy stykéw PA

Dane ogodlne techniczne

Stopien ochrony IP67, po wkreceniu

Kodowanie stacji wtykowych

Kodowanie A

Liczba biegunéw 5 Liczba gniazd stykowych 6
Sciezka potaczenia M12, M23 Metoda wypalania V-0
LED Tak czujnik bezdotykowy LED Tak
Kolor diody do funkcji eksploatacyjnej  zielony Kolor diody do funkcji E/A z6tty
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Dane techniczne

Dane techniczne kabla

Liczba biegunéw 5 Przydatnos$¢ do tancucha ciggowego Nie
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC003558 ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558 ECLASS 14.0 27-44-01-11
ECLASS 15.0 27-44-01-11
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Rysunek wymiarowy

Rysunek szczeg6towy

M23-Schraub M23-Schnellanschl
Mit O-Ring verwenden O-Ring entfernen
M23 Screw connection: M23 Quick connection:
Use with O-ring Remove O-ring
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neutralna

Ogobine dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 9/20 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609940000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 20 mm, PA 66, Barwny: biaty, wtykowy
GTIN (EAN) 4008190203528

llos¢ 200 ST

PUSH IN

Ogobine dane zamoéwieniowe

Obecnie czesto spotykane jest zapotrzebowanie na
niestandardowe dtugosci kabli. Aby sprostaé temu
wymaganiu, Weidmdiiller oferuje szeroki zakres ztacz
wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.

Wtyki meskie i gniazdo zenskie do adaptowalnych
podzespotéw montazowych ztgczy M8, M12, M16 i
7/8" o wysokiej odpornosci konstrukgji, idealnych np. do
zastosowan w budowie maszyn. Wtyki M12 sg dostepne
w 5 réznych systemach potaczen.

Typ SAISGP-P-56A-4/8-P12 Wersja

Nr zam. 3153330000 Dotaczalny tacznik instalacyjny, M 12 Push-Pull
GTIN (EAN) 4099987636209

llos¢ 18T

Typ SAISWP-P-5A-4/8-P12 Wersja

Nr zam. 3153340000 Dotaczalny tacznik instalacyjny, M 12 Push-Pull

GTIN (EAN) 4099987636216
lloé¢ 18T
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M12

Kotpaki ochronne zabezpieczajg wolne gniazda przed
dziataniem czynnikéw zewnetrznych.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SAI-SK-M12-PushPull Wersja

Nr zam. 3123470000 Chronione podzespoty, Nasadka ochronna
GTIN (EAN) 4099987270120

llos¢ 18T
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