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Wtyki do naszego systemu WeiCoS są dostępne dla
wszystkich technik przyłączeniowych. Zakres produktów
obejmuje wstępnie zmontowane złącza od 1 do 10 bie-
gunów oraz umożliwia indywidualny montaż. Zapewnia
to maksymalną elastyczność dla każdej aplikacji. Dosto-
sowane akcesoria zwiększają bezpieczeństwo i ochronę
przed czynnikami środowiskowymi.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Płytka końcowa do złączek, Ciemnobeżowy, Wyso-

kość: 16.5 mm, Szerokość: 0.55 mm, V-0, Wemid,
zatrzaskowe: Tak

Nr zam. 3032900000
Typ MCV SPG 2.5
GTIN (EAN) 4099986985513
Ilość 50 szt.
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Wymiary i masa
 
Głębokość 29.05 mm Głębokość (cale) 1.1437 inch
Wysokość 16.5 mm Wysokość (cale) 0.6496 inch
Szerokość 0.55 mm Szerokość (cale) 0.0217 inch
Masa netto 0.38 g
 

Temperatury
 
Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C długotrwała temperatura użytkowa,

maks.
130 °C

 

dalsze dane techniczne
 
z czopem zatrzaskowym Tak zatrzaskowe Tak
 

dane tworzywa
 
Materiał podstawowy Wemid Barwny Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94 V-0
 

parametry systemu
 
Wykonanie Płyta zamykająca
 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 14.0 27-25-03-01
ECLASS 15.0 27-25-03-01
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Adapter testowy i gniazda testowe

Adaptery testowe i wtyki kontrolne są wykorzystywane
do połączeń elektrycznych między złączkami i
urządzeniami testującymi. W ten sposób można
ustanowić styk elektryczny w stanie okablowanym i w
łatwy sposób dokonać pomiarów.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Wersja
Nr zam. 1276300000
GTIN (EAN) 4008190026080
Ilość 20 ST

Wtyczka (terminal), złącze wtykowe, 2 mm², liczba przyłączeń: 2,
Liczba biegunów: 1, Szerokość: 9 mm
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