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Niektére zastosowania wymagaja, aby wtykowe rozwigza-
nie zaciskowe byto bardziej elastyczne lub utatwiato mon-
taz. Jezeli konieczne jest prefabrykowanie lub wymiana
catych jednostek funkcjonalnych, wymagane sg modu-
tfowe i elastyczne systemy tgczeniowe. Nasze wtykane
ztaczki mogg by¢ szybko montowane i catkowicie przete-

stowane fabrycznie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztaczka wtykowa, SNAP IN, zielony / zétty, 2.5
mm?, liczba przytaczen: 4, liczba poziomoéw: 2, TS
35

Nr zam. 3051920000

Typ SPGTB 2.5 2T PE 4C/2

GTIN (EAN) 4099987021715

lloéé 50 szt.

Data sporzadzenia 15.03.2026 09:02:29 MEZ
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Dopuszczenia

Atesty

Wpymiary i masa

Gtebokosé 51.7 mm Gtebokos¢ (cale) 2.0354 inch
Wysokos$é 96 mm Wysokos¢ (cale) 3.7795 inch
Szeroko$é 5.1 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2008 inch
Masa netto 17.33 g

Temperatury

dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogédlne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 22

maks.

Normy IEC 60947-7-2 Szyna montazowa TS 35

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

Rodzaj przytacza, kolejne przytacze wtykowy

dalsze dane techniczne

otwarte strony z prawej strony zatrzaskowe Nie

Rodzaj zamocowania weciskany rodzaj montazu TS 356

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny zielony / z6tty

kolor elementéw uruchamiajgcych zielony Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 2.5 mm?2 napiecie znamionowe do ztgcza 800V
sgsiedniego

Znamionowe napigcie state 800V Normy IEC 60947-7-2

Rezystancja objetosciowa wg IEC 1.33 mQ znamionowe napiecie udarowe do 6 kV

60947-7-x

ztgcza sasiedniego

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC0.77 mW

60947-7x

Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia
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parametry systemu

niezbedna ptyta zamykajgca Tak liczba pozioméw 2

liczba zaciskdw na poziom 2 poziomy wewnetrznie zmostkowane Tak
Szyna montazowa TS 35 Funkcja N Nie
Funkcja PE Tak Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A2

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12

maks.
kierunek podtaczenia u gory Dtugosc¢ odizolowania 10 mm
Rodzaj przytacza SNAP IN liczba przytaczen 4
Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm? Zakres zaciskania, min. 0.34 mm?
Wielkos$¢ ostrza 0.6 x 3,56 mm przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 22
Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.34 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, maks.

Przekroéj przytacza przewodu, cienki 0.34 mm?2
przewoéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 4 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.34 mm?2
drutu, maks. przewdd wielodrutowy, min.
Maks. przekrdj przytacza, przewod 2.5 mm?2 Maks. przekroéj przytacza, przewod 0.34 mm?2

wielodrutowy, maks.

wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodoéw, przewod 2.5 mm?2
jednodrutowy, maks.

Przekrdj przytacza przewodéw, przewod 0.34 mm?2
jednodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-17
ECLASS 15.0 27-25-01-17

Data sporzgdzenia 15.03.2026 09:02:29 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Weidmiiller 3

SPGTB 2-5 2T PE 4C/2 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com
Rysunki

TFTUOLO

— PE

Data sporzadzenia 15.03.2026 09:02:29 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 4



Weidmiiller 3

SPGTB 2.5 2T PE4C/2

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

- www.weidmueller.com
Akcesoria

Adapter testowy i gniazda testowe

'y
ol

Ogobine dane zamoéwieniowe

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztagczkami i
urzadzeniami testujgcymi. W ten sposéb mozna
ustanowi¢ styk elektryczny w stanie okablowanym i w
tatwy sposéb dokonaé pomiarow.

Typ FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Wersja

Nr zam. 1276300000 Wityczka (terminal), ztacze wtykowe, 2 mm?, liczba przytaczen: 2,
GTIN (EAN) 4008190026080 Liczba biegunow: 1, Szeroko$é: 9 mm

llos¢ 20 ST
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