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Podobny do przedstawionego na ilustracji

Indywidualne przekazniki w gamie CUBESERIES CRM
Napiecia sterowaniaod 12 do 110V DCi 24 do 230V
AC 2 zestyk co (12 A) Z przyciskami kontrolnymi kodowa-
nymi kolorami (cewka AC: pomaranczowy) Ze zintegro-
wang zielong diodg LED statusu Z mechanicznym wskaz-

nikiem stanu

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja CUBESERIES, Przekazniki, Liczba stykow: 2, zestyk
przetaczny AgNi, Znamionowe napigcie sterowa-
nia: 24 V AC, prad trwaty: 12 A, ztacze wtykowe,
Dostepnos¢ przycisku testowego: Tak

Nr zam. 3052900000

Typ CRM20524TL

GTIN (EAN) 4099987022712

llos¢ 10 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
gA -\ § &

]
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E223474
Wymiary i masa
Gtebokosé 35.5 mm Gtebokos¢ (cale) 1.3976 inch
Wysoko$é 27.4 mm Wysokos¢ (cale) 1.0787 inch
Szeroko$c¢ 21 mm Szeroko$¢ (cale) 0.8268 inch
Masa netto 3bg
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura otoczenia -40 °C...55 °C

Temperatura eksploatacyjna

Wilgotnosé

25 °C / 95 % wilgotnos¢
wzgledna, bez kondensacji

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E223474

Strona sterownicza

Znamionowe napigcie sterowania 24V AC Prad znamionowy AC 69 mA

moc znamionowa 1,63 VA Rezystancja cewki 158 Q110 %

Wskazanie statusu

Zielona dioda LED

Strona obciazenia

znamionowe napiecie zatgczajace 250V AC Ciaggty prad 12 A

max. czestotliwos¢ zatgczania przy 0.1 Hz Napiecie faczeniowe AC, max. 250V

obcigzeniu znamionowym

Napiecie taczeniowe DC, max. 250V Obciagzalno$¢ przy napieciu 3000 VA
przemiennym (obcigzenie rezystancyjne),
maks.

Obciagzalno$¢ przy napieciu statym 288W @ 24V Opoznienie wtaczenia <20 ms

(obcigzenie rezystancyjne), maks.

Opoznienie wytgczenia <12 ms Typ zestyku 2 CO contact (AgNi)

Zywotno$é mechaniczna

2 x 107 cykli taczeniowych

min. moc wiaczalna

1M0mA@12V, 100 mA @
5V
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Robocza wysoko$¢ nad poziomem

morza
Wersja przycisku testowego

<2000 m, nad poziomem
morza

Przycisk testowy z blokada,

Przycisk testowy bez
blokady

Dostepnos¢ przycisku testowego Tak

Mechaniczny wskaznik potozenia Tak

przetacznika

Barwny transparentny Klasa palnosci wg UL 94 V-2
Koordynacja izolacji
Napiecie znamionowe 250V Stopien zanieczyszczenia 3

Kategoria przepieciowa

wytrzymatos$é napieciowa strona

sterowania - strona obcigzenia

Wytrzymatos$¢ dielektryczna

2,5 kVefekt./ 1 min

Wytrzymatos$¢ dielektryczna otwartego

sgsiadujgcych stykéw styku

udarowe napigcie wytrzymywane 4 kV (1,2/50 us) Stopien ochrony IP40
Dalsze szczegoéty aprobat / norm

Nr certyfikatu (CSA) 607178-80219312 Nr certyfikatu (VDE) 40059812
Nr certyfikatu (cURus) E223474

Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztgcz ztacze wtykowe Raster w mm (P) 5.00 mm
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Rysunki
Schemat potaczen elektrycznych Wykres
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Rysunki

Pozostate

Type code CUBESERIES relay versions

oot IO

Additional function
Product family

C  CUBESERIES

D Free wheel diode
No protective circuit

Product type L LED available

R Relay —— - NolLED available
Relay design T Test button

| Interface Pinning - No test button

M Multiple Pinning Input volt
nput voltage

Contact type 012 12vDC
1 1C0 024 24vVDC
2 2C0 048 48vDC
4 4CD 110 110vDC
h24 24VAC
Contact material 615 115V AC
0 AgNi ‘
ghi | 730 230VAC
Type codes
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Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ CXXRC51 Wersja

Nr zam. 3053370000 CUBESERIES, Czton RC, Znamionowe napigcie sterowania: 6...24 V
GTIN (EAN) 4099987023160 UC, ztacze wtykowe

llos¢ 20 ST

Typ CXXRC 52 Wersja

Nr zam. 3053390000 CUBESERIES, Czton RC, Znamionowe napigcie sterowania: 24...60 V
GTIN (EAN) 4099987023177 UC, ztacze wtykowe

llosé 20 ST

LED

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ CXXL62G Wersja

Nr zam. 3053440000 CUBESERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 24...60
GTIN (EAN) 4099987023221 V UC, ztacze wtykowe

llosé 20 ST

Typ CXXL62R Wersja

Nr zam. 3053430000 CUBESERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 24...60
GTIN (EAN) 4099987023214 V UC, ztacze wtykowe

llos¢ 20 ST

Data sporzadzenia 26.02.2026 02:44:28 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/3053370000
https://eshop.weidmueller.com/p/3053390000
https://eshop.weidmueller.com/p/3053440000
https://eshop.weidmueller.com/p/3053430000

Weidmiiller 3

CRM20524TL

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Moduly zabezpieczajace

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ CXXV 71 Wersja

Nr zam. 3053470000 CUBESERIES, Warystor ochronny, Znamionowe napigcie sterowania:
GTIN (EAN) 4099987023252 6..24 V AC, ztgcze wtykowe

llos¢ 20 ST

Typ CXXV 72 Wersja

Nr zam. 3053480000 CUBESERIES, Warystor ochronny, Znamionowe napigcie sterowania:
GTIN (EAN) 4099987023269 110...130 V AC, ztacze wtykowe

llosé 20 ST

Gniazda przekaznikow

&

Ogobine dane zamoéwieniowe

Gniazda do przekaznikéw CUBESERIES CRM

Wersja z wyjsciem z 4 stykami CO dla przekaznikéw 2 CO
i 4 CO Ztacze Srubowe i ztgcze PUSH IN Gniazda PUSH

IN z szerokimi popychaczami dla wkretakéw o rozmiarze
koncéwki do 1,0 x 5,5 mm Rézne mozliwosci stosowania
mostkdéw poprzecznych Dopasowywanie akcesoriéw,
takich jak mostki poprzeczne, klips podtrzymujacy i
moduty diody LED

Typ CSM P 4CO Wersja

Nr zam. 3053140000 CUBESERIES, Cokot przekaznika, Liczba stykéw: 4, zestyk przetgczny,
GTIN (EAN) 4099987022965 prad trwaty: 8 A, PUSH IN

llosé 10 ST

Typ CSM S 4CO Wersja

Nr zam. 3053160000 CUBESERIES, Cokot przekaznika, Liczba stykow: 4, zestyk przetgczny,
GTIN (EAN) 4099987022989 prad trwaty: 6 A, ztagcze srubowe

llos¢ 10 ST
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Mostki poprzeczne

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ CXM CCP 2P BL Wersja

Nr zam. 3053230000 CUBESERIES, Potaczenie poprzeczne
GTIN (EAN) 4099987023054

llos¢ 20 ST

Typ CXM CCP 2P RD Wersja

Nr zam. 3053220000 CUBESERIES, Potaczenie poprzeczne
GTIN (EAN) 4099987023047

llosé 20 ST

Typ CXM CCP 8P BL Wersja

Nr zam. 3053210000 CUBESERIES, Potaczenie poprzeczne
GTIN (EAN) 4099987023030

llos¢ 10 ST

Typ CXM CCP 8P RD Wersja

Nr zam. 3053200000 CUBESERIES, Potaczenie poprzeczne
GTIN (EAN) 4099987023023

llos¢ 10 ST

Typ CXM CCS 6P GY Wersja

Nr zam. 3053180000 CUBESERIES, Potaczenie poprzeczne
GTIN (EAN) 4099987023009

lloé¢ 2ST

Zatrzaski mocujace

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Klipsy podtrzymujace dla przekaznikéw CUBESERIES CRI.
Plastikowy klips podtrzymujacy:

Z funkcjg wyrzutnika przekaznika Otwory do opisywania
dla oznacznikéw MultiFit Pasuje do przekaznikéw z
przyciskiem kontrolnym i bez niego Metalowy klips
podtrzymujacy: Zapewnia mocne trzymanie przekaznika
w gniezdzie

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

CXM CLIP P
3053240000

4099987023061

10 ST

Wersja

CUBESERIES, Obejma
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Akcesoria
Typ CXM CLIP M
Nr zam. 3053190000
GTIN (EAN) 4099987023016
llo$é 25 ST

Wersja
CUBESERIES, Obejma

Mostki poprzeczne

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ CXX JMP 2P BL Wersja

Nr zam. 3053260000 CUBESERIES, Potgczenie poprzeczne
GTIN (EAN) 4099987023085

llogé 30 ST

Typ CXX JMP 2P RD Wersja

Nr zam. 3053250000 CUBESERIES, Potaczenie poprzeczne
GTIN (EAN) 4099987023078

llosé 30 ST
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Gniazda przekaznikéw

Ogobine dane zamoéwieniowe

Gniazda do przekaznikéw CUBESERIES CRM

Wersja z wyjéciem z 4 stykami CO dla przekaznikéw 2 CO
i 4 CO Ztacze srubowe i ztgcze PUSH IN Gniazda PUSH

IN z szerokimi popychaczami dla wkretakéw o rozmiarze
korncéwki do 1,0 x 5,5 mm Rdézne mozliwosci stosowania
mostkow poprzecznych Dopasowywanie akcesoriow,
takich jak mostki poprzeczne, klips podtrzymujacy i
moduty diody LED

Typ CSM P 4CO Wersja

Nr zam. 3053140000 CUBESERIES, Cokoét przekaznika, Liczba stykéw: 4, zestyk przetgczny,
GTIN (EAN) 4099987022965 prad trwaty: 8 A, PUSH IN

llos¢ 10 ST

Typ CSM S 4CO Wersja

Nr zam. 3053160000 CUBESERIES, Cokot przekaznika, Liczba stykéw: 4, zestyk przetgczny,
GTIN (EAN) 4099987022989 prad trwaty: 6 A, ztgcze srubowe

llosé 10 ST
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