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Gniazda do przekaznikéw CUBESERIES CRM

Wersja z wyjsciem z 4 stykami CO dla przekaznikéw 2 CO
i 4 CO Ztacze Srubowe i ztgcze PUSH IN Gniazda PUSH

IN z szerokimi popychaczami dla wkretakéw o rozmia-

rze koncéwki do 1,0 x 5,5 mm Rézne mozliwosci stoso-
wania mostkéw poprzecznych Dopasowywanie akceso-
ridw, takich jak mostki poprzeczne, klips podtrzymujacy i
moduty diody LED

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja CUBESERIES, Cokoét przekaznika, Liczba stykéw: 4,
zestyk przetaczny, prad trwaty: 8 A, PUSH IN

Nr zam. 3053140000

Typ CSM P 4CO

GTIN (EAN) 4099987022965

llosé 10 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
]
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E223759
Wymiary i masa
Gtebokosé 45.9 mm Gtebokos¢ (cale) 1.8071 inch
Wysoko$é 97 mm Wysokos¢ (cale) 3.8189 inch
Szeroko$c¢ 31T mm Szeroko$¢ (cale) 1.2205 inch
Masa netto 759
Temperatury
Temperatura magazynowania Temperatura otoczenia -40°C..70°C

Temperatura eksploatacyjna Wilgotnosé 40°C / 93% wilgotnosci
wzglednej, bez

kondensacji

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E223759

Strona sterownicza

Wskazanie statusu Nie

Strona obciazenia

znamionowe napigcie zataczajace 250V AC Ciagty prad 12A@2C0O;8A@4CO

Napiecie tgczeniowe AC, max. 300V Typ zestyku 4 CO contact

Dane ogdlne

Robocza wysoko$¢ nad poziomem <2000 m, nad poziomem morza

morza

Szyna montazowa TS 356

Barwny czarny

Klasa palnosci wg UL 94 V-0

Komponent o klasie palnosci UL94 Komponent Ztacze zenskie
Klasa palnosci UL94 V-0
Komponent Obudowa
Klasa palnosci UL94 V-0
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Koordynacja izolacji

Stopien zanieczyszczenia 2

Kategoria przepigciowa 1

grupa materiatéw izolacyjnych llla

Wytrzymato$c¢ dielektryczna
sgsiadujgcych stykdéw

3 KVeff / 1 min.

wytrzymato$¢ napigciowa strona 4 kVef / 1 Min.
sterowania - strona obcigzenia

wytrzymato$¢ napieciowa wzgledem 3 kVeff / 1 min.
szyny no$nej

udarowe napiecie wytrzymywane 3 kv Stopien ochrony IP20

Dalsze szczegé6ty aprobat / norm

Nr certyfikatu (CSA) 607178-80219312 Nr certyfikatu (cURus) E223759

Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztgcz PUSH IN Dtugos$¢ usunigcia izolacji przytacza 8 mm
pomiarowego

Zakres zaciskow przytacza pomiarowego 1.5 mm?2 Zakres zaciskania, min. 0.5 mm?2

Zakres zaciskania, maks. 1.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2
jednodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, AWG 20 Przekrdéj przytacza przewodu, AWG 16

jednodrutowego, min. (AWG)

jednodrutowego, maks. (AWG)

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 1.5 mm?2
drutu, maks.

Przekroéj przytacza przewodu, z cienkiego AWG 24
drutu, min. (AWG)

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego AWG 16
drutu, maks. (AWG)

Przekréj przytacza przewodu, cienki T mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

blizniacza tulejka kablowa, maks. 1.6 mm?2 Wielko$¢ ostrza 0,6 x 3,5 mm
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001456 ETIM 9.0 EC001456
ETIM 10.0 EC001456 ECLASS 14.0 27-37-16-03
ECLASS 15.0 27-37-16-03
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Schemat potaczen

Rysunek wymiarowany
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Pozostate

5.64 mm

16.5 mm

Pozostate

Insert flexible and solid cables
Stranded with ferrule Stranded without
{0 solid ferrule

actuator

Stranded wires without ferrule can be
inserted by pushing down the actuator
using a screwdriver.

Solid wires can be inserted
without opening the terminal.

Removal of cables

§ ((jooq) Stranded with ferrule
§f & Stranded without ferrule
§ €D Solid

the wire.
actuator

1 - Push the actuator with
a screwdriver to remove
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Rysunki

Pozostate

Type code CUBESERIES socket versions

O e
. Number of contacts
Posiinct sty 2C0 2 Changeover

C  CUBESERIES 4C0 4 Changeover

Product type l:nnnngitrg::: type
S ackt p PUSH IN
Relay designs

I Interface Pinning

M Multiple Pinning
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Mostki poprzeczne

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ CXX JMP 2P BL Wersja

Nr zam. 3053260000 CUBESERIES, Potaczenie poprzeczne
GTIN (EAN) 4099987023085

llog¢ 30ST

Typ CXX JMP 2P RD Wersja

Nr zam. 3053250000 CUBESERIES, Potaczenie poprzeczne
GTIN (EAN) 4099987023078

lloéé 30 ST

LED

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ CXXL61G Wersja

Nr zam. 3053420000 CUBESERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 6...24 V
GTIN (EAN) 4099987023207 UC, ztacze wtykowe

llosé 20 ST

Typ CXXL61R Wersja

Nr zam. 3053410000 CUBESERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 6...24 V
GTIN (EAN) 4099987023191 UC, ztacze wtykowe

llos¢ 20 ST

Typ CXX L 62G Wersja

Nr zam. 3053440000 CUBESERIES, Modut LED, Znamionowe napiegcie sterowania: 24...60
GTIN (EAN) 4099987023221 V UC, ztacze wtykowe

llos¢ 20 ST

Typ CXX L 62R Wersja

Nr zam. 3053430000 CUBESERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 24...60
GTIN (EAN) 4099987023214 V UC, ztacze wtykowe

lloé¢ 20 ST
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Typ CXX L 63G Wersja

Nr zam. 3053460000 CUBESERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 110...
GTIN (EAN) 4099987023245 230 V UC, ztacze wtykowe

llogé 20 ST

Typ CXX L 63R Wersja

Nr zam. 3053450000 CUBESERIES, Modut LED, Znamionowe napigcie sterowania: 110...
GTIN (EAN) 4099987023238 230V UC, ztacze wtykowe

llogé 20 ST

Dioda LED i dioda gaszaca

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ CXXLD 41G Wersja

Nr zam. 3053310000 CUBESERIES, Modut LED z diodg zwrotng, Znamionowe napigcie
GTIN (EAN) 4099987023115 sterowania: 6...24 V DC, ztacze wtykowe

llos¢ 20 ST

Typ CXXLD 41R Wersja

Nr zam. 3053290000 CUBESERIES, Modut LED z diodg zwrotng, Znamionowe napiecie
GTIN (EAN) 4099987023108 sterowania: 6...24 V DC, ztacze wtykowe

lloé¢ 20 ST

Typ CXX LD 42G Wersja

Nr zam. 3053340000 CUBESERIES, Modut LED z diodg zwrotng, Znamionowe napiecie
GTIN (EAN) 4099987023139 sterowania: 24...60 V DC, ztacze wtykowe

llos¢ 20 ST

Typ CXX LD 42R Wersja

Nr zam. 3053320000 CUBESERIES, Modut LED z diodg zwrotng, Znamionowe napiecie
GTIN (EAN) 4099987023122 sterowania: 24...60 V DC, ztagcze wtykowe

lloéé 20 ST

Typ CXX LD 43G Wersja

Nr zam. 3053360000 CUBESERIES, Modut LED z diodg zwrotng, Znamionowe napiecie
GTIN (EAN) 4099987023153 sterowania: 110...230 V DC, ztagcze wtykowe

llos¢ 20 ST

Typ CXX LD 43R Wersja

Nr zam. 3053350000 CUBESERIES, Modut LED z diodg zwrotng, Znamionowe napigcie
GTIN (EAN) 4099987023146 sterowania: 110..230 V DC, ztgcze wtykowe

llos¢ 20 ST
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Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ CXXD 21N Wersja

Nr zam. 3053270000 CUBESERIES, Dioda zwrotna, Znamionowe napigcie sterowania: 6...
GTIN (EAN) 4099987023092 230V DC, ztacze wtykowe

llos¢ 20 ST

Typ CXXRC51 Wersja

Nr zam. 3053370000 CUBESERIES, Czton RC, Znamionowe napigcie sterowania: 6...24 V
GTIN (EAN) 4099987023160 UC, ztacze wtykowe

llosé 20 ST

Typ CXXRC 52 Wersja

Nr zam. 3053390000 CUBESERIES, Czton RC, Znamionowe napigcie sterowania: 24...60 V
GTIN (EAN) 4099987023177 UC, ztacze wtykowe

llos¢ 20 ST

Typ CXXRC53 Wersja

Nr zam. 3053400000 CUBESERIES, Czton RC, Znamionowe napigcie sterowania: 110...230
GTIN (EAN) 4099987023184 V AC, ztacze wtykowe

llos¢ 20 ST

Typ CXXV 71 Wersja

Nr zam. 3053470000 CUBESERIES, Warystor ochronny, Znamionowe napigcie sterowania:
GTIN (EAN) 4099987023252 6...24 V AC, ztagcze wtykowe

lloé¢ 20 ST

Typ CXXV 72 Wersja

Nr zam. 3053480000 CUBESERIES, Warystor ochronny, Znamionowe napigcie sterowania:
GTIN (EAN) 4099987023269 110...130 V AC, ztacze wtykowe

llos¢ 20 ST

Typ CXXV 73 Wersja

Nr zam. 3053490000 CUBESERIES, Warystor ochronny, Znamionowe napigcie sterowania:
GTIN (EAN) 4099987023276 220..240 V AC, ztacze wtykowe

llosé 20 ST

Mostki poprzeczne
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ CXM CCP 2P BL Wersja

Nr zam. 3053230000 CUBESERIES, Potaczenie poprzeczne
GTIN (EAN) 4099987023054

llosé 20 ST

Typ CXM CCP 2P RD Wersja

Nr zam. 3053220000 CUBESERIES, Potaczenie poprzeczne
GTIN (EAN) 4099987023047

llos¢ 20 ST

Typ CXM CCP 8P BL Wersja

Nr zam. 3053210000 CUBESERIES, Potaczenie poprzeczne
GTIN (EAN) 4099987023030

llosé 10 ST

Typ CXM CCP 8P RD Wersja

Nr zam. 3053200000 CUBESERIES, Potaczenie poprzeczne
GTIN (EAN) 4099987023023

llosé 10 ST

Zatrzaski mocujace

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Klipsy podtrzymujgce dla przekaznikéw CUBESERIES CRI.
Plastikowy klips podtrzymujacy:

Z funkcjg wyrzutnika przekaznika Otwory do opisywania
dla oznacznikéw MultiFit Pasuje do przekaznikéw z
przyciskiem kontrolnym i bez niego Metalowy klips
podtrzymujacy: Zapewnia mocne trzymanie przekaznika
w gnhiezdzie

Typ CXM CLIP M Wersja

Nr zam. 3053190000 CUBESERIES, Obejma
GTIN (EAN) 4099987023016

llos¢ 25 ST

Typ CXM CLIP P Wersja

Nr zam. 3053240000 CUBESERIES, Obejma
GTIN (EAN) 4099987023061

llos¢ 10 ST

Akcesoria

Akcesorium systemowe

Odkryj szerokg game akcesoriéw do systemu u-remote
— to idealne dodatki, dzieki ktérym system bedzie dziatat
jeszcze wydajniej i elastyczniej, dopasowujac sie do
Twoich potrzeb.

Data sporzadzenia 06.12.2025 07:08:41 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/3053230000
https://eshop.weidmueller.com/p/3053220000
https://eshop.weidmueller.com/p/3053210000
https://eshop.weidmueller.com/p/3053200000
https://eshop.weidmueller.com/p/3053190000
https://eshop.weidmueller.com/p/3053240000

Karta katalogowa Weidmiiller §

CSMP4CO Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Akcesoria www.weidmueller.com

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ UR20-EBK-ACC Wersja

Nr zam. 1346610000 End bracket, ,
GTIN (EAN) 4050118151596

llosé 5 ST

ESG-FO 8/20

Gwarantowana duza trwato$é: ESG

Wielokolorowe etykiety ré6znych rozmiaréw majag warstwe
mocnego kleju, ktéry zapewnia najlepsza mozliwg
adhezje do powierzchni podtoza. Dzigki podwadjnej
powtoce poliestrowej materiat podstawowy jest wysoce
odporny na rozdarcia.

Korzy$ci wynikajace z zastosowania MultiMark

"Rézne materiaty spetniajgce rézne wymagania"Moga

byé stosowane ze sprzetem od wielu réznych
producentéwOznaczniki do urzadzen o znanej konstrukgji

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ ESG-FO 8/20 MM WS Wersja

Nr zam. 2620950000 ESG, Oznaczniki urzadzen, 8 x 20 mm, biaty
GTIN (EAN) 4050118626032

llogé 1000 ST
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