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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

Abbildung ahnlich
seria Klippon® K, akcesoria

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Ptytka
montazowa, Ptyta montazowa, Wysokos$é: 67 mm,
Szerokos$é: 114 mm, Gtebokos$é: 2 mm, Materiat
podstawowy: blacha stalowa ocynkowana, ocyn-
kowany, srebrny

Nr zam. 3073020000
Typ MOPL K21 STAHL
GTIN (EAN) 4008190857950
llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 2 mm Gtebokos¢ (cale) 0.0787 inch

Wysokos$é 67 mm Wysokos¢ (cale) 2.6378 inch

Szeroko$é 114 mm Szeroko$¢ (cale) 4.4882 inch

Wymiar mocowania wysoko$¢ 33.5 mm Wymiar mocowania szeroko$¢ 106 mm

Masa netto 102 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogoélne

Grubo$¢ materiatu 2 mm Rodzaj zamocowania przykrecany

Powierzchnia ocynkowany Materiat podstawowy blacha stalowa
ocynkowana

Informacje ogolne Akcesoria

Grubo$¢ materiatu 2 mm Rodzaj zamocowania przykrecany

Powierzchnia ocynkowany Materiat podstawowy blacha stalowa
ocynkowana

Wymiar mocowania szeroko$¢ 106 mm Wymiar mocowania wysoko$¢ 33.5 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000213 ETIM 9.0 EC000213

ETIM 10.0 EC000213 ECLASS 14.0 27-40-06-39

ECLASS 15.0 27-40-06-39
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Akcesoria

TS 15

seria Klippon® K, akcesoria

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ TS15X5 ST K21 Wersja

Nr zam. 8000003886 Szyna nosna, TS 15, Szeroko$é: 114 mm, z otworem podtuznym, Stal,
GTIN (EAN) 4050118627930 ocynkowane galwanicznie i pasywowane

llos¢ 20 ST

Gtebokosé 7,5 mm

seria Klippon® K, akcesoria

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ TS35X7.56 ST K21 Wersja

Nr zam. 8000003897 Szyna nosna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szeroko$¢: 114 mm, bez otworu
GTIN (EAN) 4050118652598 podtuznego, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane

llos¢ 20 ST
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