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Uniwersalny

Cztery rézne wielko$ci modutéw pozwalajg na znaczne
oszczednosci miejsca. Mata podziatka oznacza takze moz-
liwos¢ optymalizacji konstrukciji.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Modut danych, 48 V, 10 A, Cat. 5e, Liczba bie-
gunow: 8, Przytacze zagniatane, Ztagcze meskie,
Wymagane otwory wtykowe: 1

Nr zam. 3092890000

Typ HDC MMBIT 8 MC M2 SH

GTIN (EAN) 4099987109932

lloéé 1 szt.

Data sporzadzenia 07.01.2026 01:21:51 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokos$é 58.9 mm Wysokos¢ (cale) 2.3189 inch
Szeroko$é 33.8 mm Szeroko$¢ (cale) 1.3307 inch
Dtugosc¢ 14.6 mm Dtugosc (cale) 0.5748 inch
Masa netto 304g¢g

Temperatury

Temperatura graniczna -40°C..125°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

Liczba biegunéw 8 Klasa palnosci wg UL 94 V-0
Kategoria Cat. be Cykle wpinania =500

Typ Ztgcze meskie Kategoria przepieciowa 1]

Stopien zanieczyszczenia 3 Materiat podstawowy Poliweglan
Typoszereg ModuPlug Napiecie pomiarowe (DIN EN 61984) 48V
Udarowe napiecie pomiarowe (DIN EN 0.8 kV Pragd pomiarowy (DIN EN 61984) 10 A

61984)

Wymagane otwory wtykowe 1

Wersja

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 26
maks.

Rodzaj przytacza

Przytacze zagniatane

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 16 Przekrdj przytacza przewodu, maks. 1.5 mm?2
Przekréj przytacza przewodu, min. 0.14 mm?2

zestyk mocy

Moment dokrecania, maksymalny, Przekréj przewodu, min. 0.14 mm?2

zgodnie z przekrojem przewodu Przekréj przewodu, maks. 1.5 mm?2

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-18
ECLASS 15.0 27-44-02-18
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym sposéb taczenia przewodu
i styku. Idealne taczenie zaciskane jest gazoszczelne i
odporne na korozje.

Typ HDC-C-HD-SMO0.14-0.37AG

Nr zam. 1651520000

GTIN (EAN) 4008190400194

Wersja
Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, Ztacze
meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 0.37, toczony, stop

llos¢ 100 ST miedzi

Typ HDC-C-HD-SMO0.14-0.37AU Wersja

Nr zam. 1651620000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, Ztacze
GTIN (EAN) 4008190400293 meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 0.37, toczony, stop

llosé 100 ST miedzi

Typ HDC-C-HD-SMO.5AG Wersja

Nr zam. 1651530000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, Ztgcze
GTIN (EAN) 4008190400200 meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 0.5, toczony, stop miedzi
llos¢ 100 ST

Typ HDC-C-HD-SMO0.5AU Wersja

Nr zam. 1651630000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, Ztacze
GTIN (EAN) 4008190400309 meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 0.5, toczony, stop miedzi
llos¢ 100 ST

Typ HDC-C-HD-SMO0.75-1.00AG Wersja

Nr zam. 1601750000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, Ztacze
GTIN (EAN) 4008190134280 meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 1, toczony, stop miedzi
lloé¢ 100 ST

Typ HDC-C-HD-SMO0.75-1.00AU Wersja

Nr zam. 1651640000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, Ztacze
GTIN (EAN) 4008190400316 meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 1, toczony, stop miedzi
llos¢ 100 ST

Typ HDC-C-HD-SM1.5AG Wersja

Nr zam. 1651550000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, Ztacze
GTIN (EAN) 4008190400224 meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 1.5, toczony, stop miedzi
llosé 100 ST

Typ HDC-C-HD-SM1.5AU Wersja

Nr zam. 1651650000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, Ztacze

GTIN (EAN) 4008190400323

meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 1.5, toczony, stop miedzi

llog¢ 100 ST

Typ HDC-C-HD-SM2.5AG Wersja

Nr zam. 1651560000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, Ztacze
GTIN (EAN) 4008190400231 meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 2.5, toczony, stop miedzi
llogé 100 ST

Typ HDC-C-HD-SM2.5AU Wersja

Nr zam. 1651660000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HD, HDD, HQ, MixMate, Ztgcze

GTIN (EAN) 4008190400330

llos¢ 100 ST

meskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 2.5, toczony, stop miedzi
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