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Ztgcza do PCB do Ethernetu jednoparowego Ogoélne dane zaméwieniowe

Proste i wydajne rozwigzania SPE do ptytek drukowanych
Cechy i korzysci: Niezawodne przesytanie danych przy Wersja
predkosci do 10 Mb/s, nawet do 1000 m Dopasowane
do wszystkich urzadzen lloT, utatwiajace integracje urza-

Zacisk ptytki drukowanej, Zacisk ptytki drukowa-
nej, zamkniete z boku, Potaczenie lutowane THR,
5.00 mm, Liczba biegunéw: 3, Dtugo$¢ kotka
lutowniczego (1): 3.5 mm, cynowana, czarny, Tube

dzen obiektowych. Komponenty SPE PCB stanowig opfta- Nr zam.

3095980000

calng alternatywe dla standardowych ztgczy SPE Opcjo- Typ

MTS SPE5/03VT4BT

nalnie dostepne z przytagczami PUSH IN, SNAP IN lub

GTIN (EAN) 4099987119436
llos$¢ 31 szt.
opakowanie Tube

Srubowymi - niezawodny styk i odporno$¢ na wibracje

Instalacja komponentéw wolna od btedéw dzieki odpo-
wiedniemu opisywaniu. Zaciski do PCB moga by¢ stoso-
wane jako warianty dwubiegunowe dla aplikacji nieekra-
nowanych lub jako warianty tréjbiegunowe dla aplikacji
ekranowanych Dzieki funkcji przesytania energii przez
przewody do przesytu danych (,Power over Data Line”,
PoDL) mozna transmitowaé¢ do 50 W zgodnie z norma
IEEE 802.3bu
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 13.2 mm Gtebokos¢ (cale) 0.5197 inch
Wysokos$é 22.35 mm Wysokos¢ (cale) 0.8799 inch
Najmniejsza wysoko$¢ montazu 18.85 mm Szeroko$c¢ 17.3 mm
Szeroko$¢ (cale) 0.6811 inch Masa netto 8.16 g
Temperatury

Temperatura otoczenia -50°C...125°C Temperatura uktadania -50°Cto +70°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Specyfikacje systemu

Liczba biegunéw 3 Dtugos¢ kotka lutowniczego (1) 3.5 mm

montaz na ptytce drukowanej Potaczenie lutowane THR Raster w calach (P) 0.197"

zamkniecie boczne, wtasciwosé zamkniete z boku Tolerancja $rednicy otworu oczka +0,1T mm
lutowniczego (D)

Szybkos$¢ przesytania danych 10 / 100 Mbps liczba kotkéw lutowanych na biegun 2

Srednica otworu oczka lutowniczego (D) 1.3 mm Kategoria T1-B

Raster w mm (P) 5.00 mm Stopien ochrony IP20

Klasa mocy T1-B 10 / 100 Mbps Proces lutowania Lutowanie reczny,
Lutowanie falowe

Wymiary kotka lutowniczego 0,6 x 0,8 mm

Dane materiatowe

Materiat izolacyjny PA 9T Barwny czarny

Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 grupa materiatéw izolacyjnych |

Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTIl) =600 Moisture Level (MSL) 1

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 podstawowy materiat styku stop miedzi

Materiat stykow Stop Cu Powierzchnia styku cynowana

Typ cynowania matowe Temperatura magazynowania, min. -25°C

Temperatura magazynowania, max. b5 °C Temperatura pracy, min. -50°C

Temperatura pracy, max. 120°C

Opakowanie

opakowanie Tube Dtugos¢ VPE 0.00 mm

Szeroko$¢ VPE 0.00 mm Wysokos$¢ VPE 0.00 mm

Wazna informacja

Uwagi

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643

ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01
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Rysunki
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