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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Y connector
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Typ SAI-H3-M12-L-SI
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 50¢g

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane techniczne adaptowalnych ztaczy wtykowych

Liczba biegunéw 4 kodowanie L-coded
Powierzchnia styku poztacany Podstawowy materiat obudowy TPU

Opor izolacji = 100 MQ Materiat stykdw CuZn

Napiecie znamionowe 63V Znamionowe natezenie pradu 16 A

Stopien ochrony IP65 Cykle wpinania = 100

Stopien zanieczyszczenia 3 Dtawnica kablowa M 12

Przytacze ekranu Tak Materiat pierécienia gwintowanego mosigdz, niklowany
Zakres temperatury obudowy -40 .. +85°C

Dane przytacza

Wyjscie wielokrotne - fagcznik wtykowy Kotek M 12 Wyjécie pojedyncze 1 -tgcznik wtykowy Ztacze zeriskie M 12

Wyjscie pojedyncze 2 - fgcznik wtykowy

Ztgcze zenskie M12

Normy

Norma dot. fgcznikdw wtykowych

IEC61076-2-111

Dane ogodlne

Liczba biegunéw 4 kodowanie L-coded
Materiat stykow gniazdo CuZn Materiat stykow pret CuZn
Powierzchnia styku poztacany Podstawowy materiat obudowy TPU

Opor izolacji =100 MQ Materiat stykéw CuZn
Napiecie znamionowe 63V Znamionowe natezenie pradu 16 A
Stopien ochrony IP65 Cykle wpinania =100
Stopien zanieczyszczenia 3 Dtawnica kablowa M 12

ztacze 1 M12/M12 Przytacze 2 M12
Przytacze ekranu Tak Zakres temperatury obudowy -40..+85°C
Zewnetrzna $rednica przewodu -

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002925 ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925 ECLASS 14.0 27-44-01-06
ECLASS 15.0 27-44-01-06
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Rysunki

Rysunek wymiarowy
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Krzywa obciazalnosci pradowej
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