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Seria HQ - wyjgtkowe cechy w zwartej konstrukgji. Para-
metry elektryczne mdéwig same za siebie. Poziom pod-
tgczenia przewodu zostat zaprojektowany pod $rube
osiowa. Technologia ta umozliwia podtaczenie przewod-
nika bez narzedzi specjalnych. Wystarczy prosty klucz
imbusowy.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja wktad HDC, Ztacze meskie, 830 V, 40 A, Liczba
biegunoéw: 2, Przytacze $rubowe osiowe, Rozmiar
instalacji: 1

Nr zam. 3100760000

Typ HDC HQ 2 HV MAS

GTIN (EAN) 4099987140188

lloéé 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E310075

Wymiary i masa

Gtebokosé 21 mm Gtebokos¢ (cale) 0.8268 inch
Wysoko$é 44.3 mm Wysokos¢ (cale) 1.7441 inch
Szeroko$c¢ 23.6 mm Szeroko$¢ (cale) 0.9291 inch
Srednica 4 mm Masa netto 23g
Temperatury

Temperatura graniczna -40°C...125°C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogoélne

Liczba biegunéw 2 cykle wtykania Ag =500

cykle wtykania Au 2500 cykle wtykania Sn 2500
Rodzaj przytacza Przytacze Srubowe osiowe Rozmiar instalacji 1

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Barwny szary

Materiat izolacyjny PC Powierzchnia srebro chromianowane
Typ Ztgcze meskie Kategoria przepieciowa 1]

Stopien zanieczyszczenia 3 Materiat podstawowy stop miedzi
Typoszereg HQ Napiecie pomiarowe (DIN EN 61984) 830V
Udarowe napigcie pomiarowe (DIN EN 6 kV Prad pomiarowy (DIN EN 6 1984) 40 A
61984)

bez halogenu false BG 1

Liczba zestykow sygnatowych 0 Liczba zestykow zasilania 2
wymiary

Szerokosé 23.6 mm

Dane przytaczeniowe PE

Rodzaj przytagcza PE ztacze srubowe

zestyk mocy

Rodzaj ztacza zestyk mocy Przytacze srubowe osiowe Moment obrotowy dociagajacy, maks. 1.5 Nm

Moment obrotowy dociagajacy, min.

0.5 Nm
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Dane techniczne

zestyk sygnatowy

Moment obrotowy dociagajacy, maks. 1.5 Nm Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.5 Nm
dtugos¢ zdejmowanej izolacji zestyk 6 mm

sygnatowy

wersja

Rodzaj przytacza Przytacze srubowe osiowe Rozmiar instalacji 1

Przekréj przytacza przewodu, maks. 10 mm?2 Przekrdj przytacza przewodu, min. 1.5 mm?2
Powierzchnia srebro chromianowane Materiat podstawowy stop miedzi
BG 1

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05
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Rysunki
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Wkretaki z koncowka ptaska
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Ogobine dane zamoéwieniowe

Wkretak do $rub rowkowych z izolacjg VDE, SDI DIN
7437,1S0 2380/2, naped zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, rekojesé¢ SoftFinish

Typ SDIS 0.5X3.0X100 Wersja

Nr zam. 9008380000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056347

llos¢ 18T

Typ SDS 0.5X3.0X80 Wersja

Nr zam. 9008320000 Wkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056262

llosé 18T

Typ SDIS 0.6X3.5X100 Wersja

Nr zam. 9008390000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056354

llos¢ 18T

Typ SDS 0.6X3.56X100 Wersja

Nr zam. 9008330000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056286

llos¢ 18T

Typ SDIS 0.8X4.0X100 Wersja

Nr zam. 9008400000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056361

lloé¢ 18T

Typ SDS 0.8X4.0X100 Wersja

Nr zam. 9008340000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056293

llos¢ 18T

Kombinowane narzedzie do skrecania i ciecia ,,Swifty® CS”

Kombinowane narzedzie do ciecia i $ciggania izolacji
Swifty® CS i zestaw Swifty® CS do cigcia i $ciggania
izolacji bez zaciskania kabli miedzianych jednodrutowych
do 1,5 mmz2 i cienkodrutowych do 2,5 mm2.
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Akcesoria

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SWIFTY CS SET Wersja

Nr zam. 9006060000 narzedzie do cigcia i wkrecania, Obcinaczki na jedng reke
GTIN (EAN) 4032248257638

llosé 18T

2-biegunowy

Seria HQ - wyjagtkowe cechy w zwartej konstrukgji.
Parametry elektryczne méwig same za siebie. Poziom
podtaczenia przewodu zostat zaprojektowany pod

$rube osiowg. Technologia ta umozliwia podtgczenie
przewodnika bez narzedzi specjalnych. Wystarczy prosty
klucz imbusowy.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ HDC HQ 2 HV FAS Wersja

Nr zam. 3100770000 wktad HDC, ztacze zeniskie, 830V, 40 A, Liczba biegunéw: 2,
GTIN (EAN) 4099987140218 Przytacze srubowe osiowe, Rozmiar instalacji: 1

llosé 18T

HA

Do naszych wktadéw oferujemy réznorodne akcesoria.
Wsréd nich miedzy innymi systemy kodowania do
wktadéw .

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ HDC HA 3/4 HQ5 PUSHIN CP  Wersja

Nr zam. 3142030000 Ztacza przemystowe, Akcesoria
GTIN (EAN) 4099987491730

llos¢ 10 ST
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