Karta katalogowa

AC SB M 40A 4POL CG 06KV

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

)
=

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Fotowoltaika, Przetacznik, Odtacznik przetacznika,
600 V AC, 40 A, 4-biegunowe, Przetaczanie reczne

Nr zam. 3103150000

Typ AC SB M 40A 4POL CG 06KV

GTIN (EAN) 4099987148351

lloéé 1 szt.

Data sporzadzenia 09.11.2025 04:42:20 MEZ
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 121.1 mm Gtebokos¢ (cale) 4.7677 inch
Wysokos$é 165 mm Wysokos¢ (cale) 6.4961 inch
Szeroko$é 140 mm Szeroko$¢ (cale) 5.5118 inch
Masa netto 529¢g

Temperatury

Temperatura otoczenia -25°C..5b5°C

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogéine

Stopien ochrony IP66

Przetacznik przesuwny obciazeniowy

Rodzaj napiecia AC Napiecie znamionowe 800V
Znamionowe natezenie pradu 40 A Liczba zestykow jako zestyk rozwierny O
Znamionowy, gtéwnie aktywny prad 40 A Przytacze ztgcze $rubowe
wyltgczajgcy obcigzenie

Mozliwo$é przerwania zwarcia 10 KA Znamionowy prad zwarciowy 500 A
Znamionowa odporno$¢ na prad 10 KA Liczba cykli wytaczania przy pradzie 1500
szczytowy znamionowym

Klasa wytrzymatosci mechanicznej M2 (10000) Prad znamionowy przejecia 240 A
Liczba zestykéw jako zestyk zwierny 4

Klasyfikacje

ETIM 7.0 EC000216 ETIM 8.0 EC000216
ETIM 9.0 EC004830 ETIM 10.0 EC004830
ECLASS 11.0 27-07-02-03 ECLASS 12.0 27-07-02-03
ECLASS 13.0 27-07-02-03 ECLASS 14.0 27-07-02-03
ECLASS 15.0 27-07-02-03

Karty specyfikacji przetargowych

Dtuga specyfikacja

Load break Switch in
polyester housing.
Suitable for disconnection
on the AC side.

Number of poles: 4

Rated operational current

(le) (le):
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- according to IEC (AC-21):
40 A

Rated operational voltage
(Ue):

- according to IEC: 690 V
Suitability for use:
Emergency Stop Switch:
Yes

Main Switch: Yes Number
of contacts normally open:
4

Number of contacts
normally closed: O
Number of switching
positions: 2

Lockable: Yes

The switch is mounted
using 4 screws.

Protection class (IP): 65
Polyester housing with
knockouts for cable glands
PG 16/21.

Dimensions HxWxD:
165x140x121 mm.
Approved according to
Low-voltage Switchgear
and Controlgear: IEC
60947-3, DIN VDE 0660
Part 107 (EN 60947-3)
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