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Obecnie czesto spotykane jest zapotrzebowanie na nie-
standardowe dtugosci kabli. Aby sprostaé¢ temu wymaga-
niu, Weidmdiller oferuje szeroki zakres ztgcz wtykowych
do swobodnego konfekcjonowania.

Wityki meskie i gniazda zenskie do adaptowalnych pod-
zespotéw montazowych ztgczy M8, M12, M16i7/8" o
wysokiej odpornosci konstrukcji, idealnych np. do zasto-
sowan w budowie maszyn. Ztgcza z wtykami okragtymi
M8 sa szczegdlnie polecane do zastosowan w miejscach,
gdzie do dyspozycji jest ograniczona przestrzen.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Dotgczalny tgcznik instalacyjny, M8
Nr zam. 3103390000

Typ SAIBWP-P-4A-3.5/5.5-M8

GTIN (EAN) 4099987149723

llos¢ 1 szt.

Data sporzgdzenia 23.11.2025 11:28:01 MEZ
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Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Szeroko$é 45 mm Szeroko$¢ (cale) 1.7716 inch
Srednica 14 mm Masa netto 1749
Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane techniczne adaptowalnych ztaczy wtykowych
Liczba biegunéw 4
kodowanie brak
Powierzchnia styku Ni/Au
Rodzaj przytgcza PUSH IN
Podstawowy materiat obudowy PBT odlew ci$nieniowy cynkowy
Srednica kabla, maks. 5.5 mm
Srednica kabla, min. 3.5 mm
Materiat stykow CuSn
Przekréj przytacza przewodu, maks. 0.5 mm?2
Przekréj przytacza przewodu, min. 0.14 mm?2
Znamionowe natezenie pradu 4 A
Stopien ochrony IP67
Cykle wpinania =100
Stopien zanieczyszczenia 3
Rodzaj styku Ztacze zenskie
Napiecie znamionowe Napiecie znamionowe
Rodzaj napiecia AC/DC
Przytacze ekranu Nie
Materiat pierscienia gwintowanego odlew ci$nieniowy cynkowy
Zakres temperatury obudowy -25..+85 °C
Przekréj przytacza, maks. 0.5 mm?2
Przekréj przytacza, min. 0.14 mm?2
Normy
Norma dot. tacznikéw wtykowych IEC 61076-2-104
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC002635 ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 9.0 27-44-01-02
ECLASS 9.1 27-44-01-03 ECLASS 10.0 27-44-01-02
ECLASS 11.0 27-44-01-02 ECLASS 12.0 27-44-01-16
ECLASS 13.0 27-44-01-02 ECLASS 14.0 27-44-01-16
ECLASS 15.0 27-44-01-16
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Rysunki
Rysunek wymiarowy Schemat biegunow
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