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Seria HQ - wyjgtkowe cechy w zwartej konstrukgji. Para-
metry elektryczne mdéwig same za siebie.

Ptaszczyzna przytagczania przewodow zostata zaprojekto-
wana jako zacisk zaprasowywany. Sprawdzona metoda
zaciskania potgczen jest szeroko stosowana od dziesie-
cioleci. Styki zaprasowywane nie sg ujete w zakresie
dostawy wktadek.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja wktad HDC, ztacze zenskie, 830 V, 40 A, Liczba
biegunoéw: 4, Styk zaciskany, Rozmiar instalaciji: 1

Nr zam. 3103550000

Typ HDC HQ 4 FC

GTIN (EAN) 4099987151559

llosé 1 szt.

Data sporzadzenia 15.11.2025 12:11:13 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/3103550000
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (UR) E92202

Nr certyfikatu (cURus) E310075

Wymiary i masa

Gtebokosé 21 mm Gtebokos¢ (cale) 0.8268 inch
Wysoko$¢ 34.8 mm Wysoko$¢ (cale) 1.3701 inch
Masa netto 18.3¢g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogodlne

Liczba biegunéw 4 Rodzaj przytacza Styk zaciskany
Rozmiar instalacji 1 Klasa palnosci wg UL 94 V-0

Barwny szary Materiat izolacyjny PC

Cykle wpinania 2500 Typ ztgcze zenskie
Kategoria przepigciowa I} Stopien zanieczyszczenia 3
Typoszereg HQ Napiecie pomiarowe (DIN EN 61984) 830V
Udarowe napiecie pomiarowe (DIN EN 8 kV Prad pomiarowy (DIN EN 6 1984) 40 A
61984)

bez halogenu false BG 1

Stopien ochrony IP20

wymiary

wysokosé wtyku 21 mm

zestyk mocy

Dtugos$é zdejmowania izolacji zgodnie ze Dtugo$¢ zdejmowania izolacji 9.00 mm

$rednica kabla

wersja

Rodzaj przytgcza Styk zaciskany Rozmiar instalacji 1

Przekréj przytacza przewodu, maks. 6 mm?2 Przekroéj przytacza przewodu, min. 1.5 mm?2

BG 1

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000438 ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05 ECLASS 10.0 27-44-02-05

Data sporzadzenia 15.11.2025 12:11:13 MEZ
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ECLASS 11.0 27-44-02-05 ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05

Data sporzadzenia 15.11.2025 12:11:13 MEZ
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Wkretaki z koncowka ptaska
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Ogobine dane zamoéwieniowe

Wkretak do $rub rowkowych z izolacjg VDE, SDI DIN
7437,1S0 2380/2, naped zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, rekojesé¢ SoftFinish

Typ SDIS 0.5X3.0X100 Wersja

Nr zam. 9008380000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056347

llos¢ 18T

Typ SDS 0.5X3.0X80 Wersja

Nr zam. 9008320000 Wkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056262

llosé 18T

Typ SDIS 0.6X3.5X100 Wersja

Nr zam. 9008390000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056354

llos¢ 18T

Typ SDS 0.6X3.56X100 Wersja

Nr zam. 9008330000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056286

llos¢ 18T

Typ SDIS 0.8X4.0X100 Wersja

Nr zam. 9008400000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056361

lloé¢ 18T

Typ SDS 0.8X4.0X100 Wersja

Nr zam. 9008340000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056293

llos¢ 18T

Kombinowane narzedzie do skrecania i ciecia ,,Swifty® CS”

» =

Kombinowane narzedzie do cigcia i $ciagania izolacji
Swifty® CS i zestaw Swifty® CS do cigcia i $ciggania
izolacji bez zaciskania kabli miedzianych jednodrutowych
do 1,5 mmz2 i cienkodrutowych do 2,5 mm2.

Data sporzgdzenia 15.11.2025 12:11:13 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/9008380000
https://eshop.weidmueller.com/p/9008320000
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https://eshop.weidmueller.com/p/9008400000
https://eshop.weidmueller.com/p/9008340000

Karta katalogowa

HDC HQ 4 FC

Akcesoria

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llosé

SWIFTY CS SET
9006060000
4032248257638
18T

Wersja

narzedzie do cigcia i wkrecania, Obcinaczki na jedng reke

zestyki zaciskane HX

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym sposob taczenia przewodu
i styku. Idealne taczenie zaciskane jest gazoszczelne i
odporne na korozje.

Typ HDC C HX BM1.6AG Wersja

Nr zam. 1002950000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, MixMate, ztacze zenskie, Przekroj
GTIN (EAN) 4032248697236 przytacza przewodu, maks.: 1.5, toczony, stop miedzi

llosé 25 ST

Typ HDC C HX BM10.0AG Wersja

Nr zam. 1526190000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HQ, ztagcze zenskie, Przekréj
GTIN (EAN) 4050118332087 przytgcza przewodu, maks.: 8, toczony, stop miedzi

llos¢ 25 ST

Typ HDC C HX BM2.5AG Wersja

Nr zam. 1002960000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, MixMate, ztacze zenskie, Przekroj
GTIN (EAN) 4032248697243 przytacza przewodu, maks.: 2.5, toczony, stop miedzi

llos¢ 25 ST

Typ HDC C HX BM4.0AG Wersja

Nr zam. 1002970000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HQ, MixMate, ztgcze zenskie,
GTIN (EAN) 4032248697250 Przekroj przytacza przewodu, maks.: 4, toczony, stop miedzi

llos¢ 25 ST

Typ HDC C HX BM6.0AG Wersja

Nr zam. 1002980000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, MixMate, ztacze zenskie, Przekroj
GTIN (EAN) 4032248697267 przytacza przewodu, maks.: 6, toczony, stop miedzi

llos¢ 25 ST

Typ HDC C HX SM1.5AG Wersja

Nr zam. 1002910000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, MixMate, Ztacze meskie, Przekroj
GTIN (EAN) 4032248697090 przytacza przewodu, maks.: 1.5, toczony, stop miedzi

llos¢ 25 ST

Typ HDC C HX SM10.0AG Wersja

Nr zam. 1526150000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HQ, Ztacze meskie, Przekrdj
GTIN (EAN) 4050118332131 przytacza przewodu, maks.: 8, toczony, stop miedzi

llosé 25 ST

Typ HDC C HX SM2.5AG Wersja

Nr zam. 1002920000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, MixMate, Ztacze meskie, Przekroj
GTIN (EAN) 4032248697106 przytacza przewodu, maks.: 2.5, toczony, stop miedzi

llosé 25 ST

Data sporzgdzenia 15.11.2025 12:11:13 MEZ
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Typ HDC C HX SM4.0AG Wersja
Nr zam. 1002930000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, MixMate, Ztacze meskie, Przekroj
GTIN (EAN) 4032248697212 przytacza przewodu, maks.: 4, toczony, stop miedzi
llos¢ 25 ST
Typ HDC C HX SM6.0AG Wersja
Nr zam. 1002940000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, MixMate, Ztacze meskie, Przekroj
GTIN (EAN) 4032248697229 przytacza przewodu, maks.: 6, toczony, stop miedzi
llos¢ 25 ST
4-biegunowy

Seria HQ - wyjgtkowe cechy w zwartej konstrukgji.
Parametry elektryczne méwig same za siebie.
Ptaszczyzna przytaczania przewoddw zostata
zaprojektowana jako zacisk zaprasowywany. Sprawdzona
metoda zaciskania potaczen jest szeroko stosowana

od dziesigcioleci. Styki zaprasowywane nie sg ujete w
zakresie dostawy wktadek.

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ HDC HQ 4 MC Wersja

Nr zam. 3103540000 wktad HDC, Ztacze meskie, 830 V, 40 A, Liczba biegundéw: 4, Styk
GTIN (EAN) 4099987151283 zaciskany, Rozmiar instalacji: 1

llosé 18T

HA

Do naszych wktadéw oferujemy réznorodne akcesoria.
Wsréd nich miedzy innymi systemy kodowania do
wktadow .

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ HDC HA3/4 HQ5 PUSHIN CP  Wersja

Nr zam. 3142030000 Ztacza przemystowe, Akcesoria
GTIN (EAN) 4099987491730

llogé 10 ST
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