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Gniazda HDMI do PCB - niezawodna technika tgczeniowa
dla projektow elektroniki

Gniazda HDMI firmy Weidmiiller oferujg wysokiej jako-
$ci rozwigzania do transmisji obrazu, dzwieku i sygnatéw
Ethernet (HEC) w zastosowaniach przemystowych
Whasciwosci i korzys$ci:Kompaktowy design: idealne pro-
jekty PCB zapewniajgce oszczedno$¢ miejsca dzieki roz-
nym kierunkom wyj$é Wysoka szybko$¢ przesytania
danych: obstuga rozdzielczosci HDMI 2.0 i 4K oraz komu-
nikacji Ethernet do 100 Mb/s tatwa integracja: standar-
dowy design utatwia montaz i integracje z urzgdzeniem
Ochrona przed EMC: niezawodna ochrona przed oddziaty-
waniem zaktéceniowym dla czystego przesytania danych
Doskonale nadaje sie do przetwarzania w zautomatyzo-
wanych procesach SMT dzieki opakowaniu typu ,taséma
na szpuli” Trwato$é: solidny design zapewnia niezawod-
nos$¢ w wymagajacych otoczeniach

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja , listwa z gniazdami, 100 MBit/s, Przytacze luto-
wane SMD, 180°, Cykle wpinania: 2 10000,
Liczba biegunéw: 5, LCP, Ztoto na niklu, Tape

Nr zam. 3107660000

Typ HDMI A S1V 1.9N1 RL

GTIN (EAN) 4099987174633

llos¢ 1600 szt.

opakowanie Tape
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 6.2 mm Gtebokos¢ (cale) 0.2441 inch
Wysokos$é 15 mm Wysokos¢ (cale) 0.5906 inch
Szeroko$é 15 mm Szeroko$¢ (cale) 0.5906 inch
Masa netto 0.01g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Wiasciwosci elektryczne

Wytrzymato$¢ napieciowa styk / styk 500V AC / 1 min Rezystancja skro$na <10 mQ
Opér izolacji = 100 MQ

Specyfikacje systemu

Liczba biegunéw 5 LED Nie

montaz na ptytce drukowanej Przytacze lutowane SMD Raster w calach (P) 0.020"

Materiat ekranu

Stal nierdzewna

Ekranowanie

Tak, 360° styk ekranowany

Sita wtykania/biegun, maks. 35N Szybko$¢ przesytania danych 100 MBit/s

liczba kotkéw lutowanych na biegun 1 Rodzaj przytacza ztacze zenskie

Raster w mm (P) 0.50 mm Stopien ochrony IP20

Cykle wpinania = 10000 rodzaj wykonania listwa z gniazdami

kat odejscia 180° Powierzchnia ekranu niklowany

Klasa mocy 100 MBit/s Proces lutowania Lutowanie rozptywowe,
Lutowanie reczny

Sita ciagniecia / biegun, min. 10.00 N Wymiary kotka lutowniczego os$miokatny

Dane materiatowe

Materiat izolacyjny LCP Barwny czarny

Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 Opor izolacji 2100 MQ

Moisture Level (MSL) 1 Klasa palnosci wg UL 94 V-0

podstawowy materiat styku stop miedzi Materiat stykdw Stop Cu

Powierzchnia styku Ztoto na niklu Struktura warstwowa wtyku <1u"Au

Temperatura magazynowania, min. -20°C Temperatura magazynowania, max. 65 °C

Temperatura pracy, min. -20°C Temperatura pracy, max. 65 °C

Opakowanie

opakowanie Tape Dtugosé¢ VPE 0.00 mm

Szeroko$¢ VPE 0.00 mm Wysokos$¢ VPE 0.00 mm

Wazna informacja

Uwagi
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Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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