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Okablowanie instalacji budynkowych

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji
budynkowych obejmujgcy szyny miedziane 10x3 oraz
idealnie pozycjonowane komponenty: od zaciskéw insta-
lacji, zaciské przewodu neutralnego oraz rozdziatu to kom-
pleksowych akcesoridow takich jak szyny magistrali oraz

mocowania szyn.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Wspornik koncowy, niebieski, TS 35, V-0, Wemid,
Szerokos$¢: 5.1 mm, 130 °C

Nr zam. 3111440000

Typ AEB ITB 2.5/4 BB BL DL

GTIN (EAN) 4099987190923

llosé 25 szt.

Data sporzadzenia 26.02.2026 11:51:19 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki
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Wymiary i masa

Gtebokosé 50.1 mm Gtebokos¢ (cale) 1.9724 inch

Wysoko$¢ 50.5 mm Wysoko$¢ (cale) 1.9882 inch

Szeroko$¢ 5.1 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2008 inch

Masa netto 10.32 ¢

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C...55 °C Temperatura otoczenia -5 °C...40°C

dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C
maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogodlne

Szyna montazowa TS 35

dalsze dane techniczne

rodzaj montazu wciskany Zamykanie bez$rubowo

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny niebieski

Klasa palnosci wg UL 94 V-0

parametry systemu

Szyna montazowa TS 35

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001041 ETIM 9.0 EC001041

ETIM 10.0 EC001041 ECLASS 14.0 27-25-03-02

ECLASS 15.0 27-25-03-02
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Wkretaki z koncowka ptaska

D

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wkretak z izolacje VDE do pracy przy czesciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenistwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskrosnie, oksydowana.

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Wersja

Nr zam. 2749610000 Narzedzie montazowe, Szeroko$¢ koricdwki (B): 3.5 mm, Dtugosé
GTIN (EAN) 4050118896350 koncowki: 100 mm, Grubos$¢ koricowki (A): 0.6 mm

llos¢ 18T

Adapter testowy i gniazda testowe

'y
ol

Ogobine dane zamoéwieniowe

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztaczkami i
urzadzeniami testujgcymi. W ten sposéb mozna
ustanowi¢ styk elektryczny w stanie okablowanym i w
tatwy sposéb dokonaé pomiaréw.

Typ FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Wersja

Nr zam. 1276300000 Wityczka (terminal), ztacze wtykowe, 2 mm?, liczba przytaczen: 2,
GTIN (EAN) 4008190026080 Liczba biegunow: 1, Szeroko$é: 9 mm

llos¢ 20 ST

Data sporzgdzenia 26.02.2026 11:51:19 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/2749610000
https://eshop.weidmueller.com/p/1276300000

