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Zestawy HDC to standaryzowane komplety do budowy
kompletnych przemystowych ztgczy wtykowych.
Zestawy HDC skfadajg sie z reguty z wktadu meskiego,
wktadu zenskiego, obudowy wtyku, obudowy do nabudo-
wania i dtawnicy kablowej.

Weidmiiller oferuje Panstwu asortyment popularnych
kombinacji przemystowych ztgczy wtykowych z gwintem
wejsciowym kabla w wersji metrycznej lub PG.
Technologia ztaczy push-in to technika wtyku bezposred-
niego. Przewdd po wstepnej obrébce mozna wetkngé
bezposrednio w ztacze przewodu bez dodatkowych
pomocy warsztatowych.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja RockStar® , HA, Rozmiar instalacji: 1, PUSH IN,
230V, 10 A, tworzywo sztuczne, M 20

Nr zam. 3124000000

Typ HDC-KIT-HA 04.401 M P

GTIN (EAN) 4099987272667

llosé 1 szt.
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Atesty

Wpymiary i masa

Masa netto 104 g
Temperatury
Temperatura graniczna -40°C ... 100 °C

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytagczenia

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

Dane ogodlne

Podstawowy materiat obudowy

tworzywo sztuczne

Powierzchnia

Powlekane proszkowo

Stopien ochrony IP65 Typoszereg HA
Obudowy EMC Nie
wersja
Wymiary wlotéw kablowych M 20 liczba wpustow kablowych u géry 1
liczba wpustéw kablowych z boku 0 Rodzaj przytacza PUSH IN
wersja systemu zamykania Zatrzask mocujacy boczny Rozmiar instalacji 1
u dotu
uszczelka NBR kolor (RAL) RAL 7035
BG 1
Informacje ogélne
Liczba biegunéw 4 Rodzaj przytagcza PE ztacze typu push-in

Rozmiar instalaciji 1 Dtawnica kablowa M 20
Materiat podstawowy tworzywo sztuczne Typoszereg HA
Napiecie pomiarowe (DIN EN 61984) 230V Prad pomiarowy (DIN EN 6 1984) 10 A

BG 1

wersja

Rodzaj przytacza PUSH IN Rozmiar instalacji 1
Przekréj przytacza przewodu, maks. 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, min. 0.5 mm?2
Powierzchnia Powlekane proszkowo moment dokrecajacy maks. zestyk 0.55 Nm

gtéwny

Materiat podstawowy

tworzywo sztuczne

moment dokrecajacy min. zestyk gtéwny 0.5 Nm

BG 1

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92

Data sporzadzenia 22.12.2025 04:08:37 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



