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Seria HEE wykazuje duzg gestosc¢ stykow i jest skonstru-
owana w oparciu o cenione wktady HE.

Ptaszczyzna przytagczania przewodow zostata zaprojekto-
wana jako zacisk PUSH IN.

Liczba stykow: 10-64

Prad znamionowy: 16 A

Napiecie znamionowe: 500 V

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja wktad HDC, Ztacze meskie, 500V, 16 A, Liczba
biegunéw: 10, PUSH IN, Rozmiar instalacji: 3

Nr zam. 3125050000

Typ HDC HEE 10 MP

GTIN (EAN) 4099987279758

llosé 1 szt.

Data sporzadzenia 14.12.2025 11:22:48 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 1


https://eshop.weidmueller.com/p/3125050000

Karta katalogowa

HDC HEE 10 MIP

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E310075

Wymiary i masa

Gtebokosé 34 mm Gtebokos¢ (cale) 1.3386 inch
Wysoko$é 32.5 mm Wysokos¢ (cale) 1.2795 inch
Szeroko$c¢ 51 mm Szeroko$¢ (cale) 2.0079 inch
Dtugosé 51 mm Dtugos¢ (cale) 2.0079 inch
Srednica 2.5 mm 12.78 g
Temperatury

Temperatura graniczna -40°C...125°C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Odpornos$¢ chemiczna

Substancja Aceton

Odporno$¢ chemiczna Odporny

Substancja Amoniak, wodnisty
Odpornos¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Benzyna

Odpornos¢ chemiczna Odporny

Substancja Benzen

Odpornos¢ chemiczna Odporny

Substancja Olej napedowy
Odpornos¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Kwas octowy, stezony
Odpornos¢ chemiczna Odporny

Substancja Wodorotlenek potasu
Odporno$¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Metanol

Odporno$¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Olej silnikowy
Odporno$¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja tug rozcienczony
Odpornos$¢ chemiczna Odporny

Substancja Wodorofluoroweglowodory
Odpornos¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Zastosowanie na zewnatrz

Odpornos¢ chemiczna

Warunkowo odporny

Dane ogolne

Liczba biegunéw 10 cykle wtykania Ag 2500
cykle wtykania Au 2500 Rodzaj przytacza PUSH IN
Rozmiar instalaciji 3 Klasa palnosci wg UL 94 V-0
Rezystancja skrosna 2 mQ bezowy
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Opor izolacji 21000 Materiat izolacyjny PC ze wzmocnieniem
witéknem szklanym
(listowanie UL
i kwalifikacja pasma)
grupa materiatéw izolacyjnych llla Powierzchnia srebro chromianowane
Typ Ztgcze meskie Kategoria przepigciowa I}
Stopien zanieczyszczenia 3 Materiat podstawowy stop miedzi
Typoszereg HEE Napiecie pomiarowe (DIN EN 61984) 500V
Napiecie pomiarowe wedtug UL/CSA 600V AC/DC Udarowe napiecie pomiarowe (DIN EN 6 kV
61984)
Prad pomiarowy (DIN EN 61984) 16 A Napiecie znamionowe, przewodnik-PE 500 V
(1n/3)
bez halogenu true Produkt o niskiej dymotwodrczosci wg — Tak
DIN EN 45545-2
BG Liczba zestykow sygnatowych 0
Liczba zestykéw zasilania 10
wymiary
Szeroko$¢ 51 mm
Dane przytaczeniowe PE
Rodzaj przytacza PE ztgcze typu push-in rozmiar koncoéwki rowek (ztgcze PE) SD 0,8 x4,0
Dtugos$¢ odizolowania, przytacze PE 10 mm moment dokrecajacy maks. ztacze PE -~ 1.2 Nm
moment dokrecajgcy min. ztgcze PE 0.8 Nm Przekréj pomiarowy 2.5 mm?2
przekréj przewodu AWG (PE), min. AWG 12 przekréj przewodu AWG (PE), maks. AWG 14
zestyk mocy
prad znamionowy (DIN EN 61984) 16 A
zestyk mocy
wersja
Rodzaj przytacza PUSH IN Rozmiar instalacji 3
Rezystancja skro$na <2 mQ Przekréj przytacza przewodu, 2.5 mm?2
jednodrutowy, max.
Przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.34 mm?2
jednodrutowy, min. przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.
Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 2.5 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
drutu, maks. przewdd wielodrutowy, min.
Przekréj przytacza przewodu, maks. 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, min. 0.5 mm2
Powierzchnia srebro chromianowane Materiat podstawowy stop miedzi
BG 3
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05
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