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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

Wzmacniacze izolujace, roztagczniki pasywne, przetacz- Ogodlne dane zaméwieniowe

niki wartos$ci granicznej i przetworniki pomiarowe - w

tym przetworniki pomiarowe temperatury - w konstrukcji Wersja Konwerter sygnatu / separator, Wejscie : 0...70 VV

bloku zaciskowego. DC: Wyjscie : 0-10 V, Napigcie zasilania: Brak zasi-
. ) ) . lania zewnetrznego

Idealne rozwigzanie do precyzyjnego przetwarzania Nr zam. 3127370000

sygnatu i niezawodnej izolacji sygnatu w ograniczonej Typ PICOPAK-VI70-RDIV-P

przestrzeni instalacji. GTIN (EAN) 4099987294959

Kompaktowy design 6 mm - produkt ptaski jak ztgczka llos¢ 10 szt.

szeregowa Temperatura eksploatacyjna w zakresie —40°C
do +70°C (zalezna od modelu) Wersje ze ztgczem $rubo-
wym lub przytaczem PUSH IN Wybrane modele zawierajg
kod QR i diode LED statusu utatwiajace identyfikacje

Data sporzgdzenia 06.01.2026 08:22:29 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 1


https://eshop.weidmueller.com/p/3127370000

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

Karta katalogowa

PICOPAK-VI170-RDIV-P

www.weidmueller.com

Dopuszczenia

Atesty

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cULus) E141197

Wymiary i masa

Gtebokosé 62.5 mm Gtebokos¢ (cale) 2.4606 inch
Wysokos$é 89.4 mm Wysokos¢ (cale) 3.5197 inch
Szeroko$é 6.4 mm Szeroko$¢ (cale) 0.252 inch
Masa netto Og

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna

Wejscie

rezystancja 177.5 kQ wejéciowy zakres pomiarowy 0..70v DC
Wyjscie

Napiecie wyj$ciowe, uwaga 0-10V Napiecie zasilajace (wyjscie) nie

Informacje ogédlne

obszar zastosowania

Dzielnik napigcia

doktadnos¢

< 1% (btad podstawowy
przy petnej skali wyjscia)
dzielnika napiecia

Stopien ochrony IP20 Napiecie zasilania Brak zasilania
zewnetrznego

Konfiguracja brak Robocza wysoko$¢ nad poziomem <2000 m

morza

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653

ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 14.0 27-21-01-20

ECLASS 15.0 27-21-01-20
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