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Okablowanie instalacji budynkowych

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji
budynkowych obejmujgcy szyny miedziane 10x3 oraz
idealnie pozycjonowane komponenty: od zaciskéw insta-
lacji, zaciské przewodu neutralnego oraz rozdziatu to kom-
pleksowych akcesoridow takich jak szyny magistrali oraz

mocowania szyn.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Wielopoziomowy blok zaciskowy, PUSH IN, czer-
wony, 16 mm?, 76 A, 1000V, liczba przytaczen: 2,
liczba poziomoéw: 1

Nr zam. 3129900000

Typ AITB 16 BB NLO RD

GTIN (EAN) 4099987315364

lloéé 20 szt.
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Atesty

Wpymiary i masa

Gtebokosé 52.9 mm Gtebokos¢ (cale) 2.0827 inch
Wysokos$é 91.15 mm Wysokos¢ (cale) 3.56886 inch
Szeroko$é 12 mm Szeroko$¢ (cale) 0.4724 inch
Masa netto 39.02¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..55°C dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C

maks.

Informacje ogédlne

przekrdj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 4

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 18

maks.

Normy IEC 60947-7-1 Szyna montazowa TS 356
dalsze dane techniczne

otwarte strony zamknieta zatrzaskowe Tak

rodzaj montazu weciskany Zamykanie bezérubowo
dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny czerwony
kolor elementéw uruchamiajgcych pomaranczowy Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 16 mm?2 Napiecie znamionowe 1000V
Znamionowe napiecie state 1000 V Znamionowe natezenie pradu 76 A

Prad przy maksymalnym 76 A Normy IEC 60947-7-1
oprzewodowaniu

Rezystancja objetosciowa wg IEC 0.42 mQ Znamionowe napiecie udarowe 6 kV

60947-7x

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC2.43 mW

Kategoria przepigciowa 1]

60947-7-x

Stopien zanieczyszczenia 3

parametry systemu

niezbedna ptyta zamykajgca Nie Liczba potencjatéw 1
liczba poziomoéw 1 liczba zaciskéw na poziom 2
poziomy wewngtrznie zmostkowane Tak Szyna montazowa TS 35
Funkcja N Nie Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie
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przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A6

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 4

maks.
kierunek podtaczenia u gory Dtugos$¢ odizolowania 18 mm
Rodzaj przytacza 2 PUSH IN Rodzaj przytacza PUSH IN
liczba przytaczen 2 Zakres zaciskania, maks. 25 mm?
Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? Wielko$¢ ostrza 1,0 x 5,5 mm
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 18 Przekréj przytacza przewodu, cienki 15 mm2

przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 16 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/ 1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2

Przekroj przytacza przewodu, z cienkiego 25 mm?2

przewdéd wielodrutowy z tulejkami drutu, maks.

kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 25 mm?2
przewdd wielodrutowy, min. wielodrutowy, maks.

Maks. przekrodj przytacza, przewod 0.5 mm?2 blizniacza tulejka kablowa, min. 0.75 mm?2

wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodow, przewéd 16 mm?2
jednodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodoéw, przewdd 0.5 mm?2
jednodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001329 ETIM 9.0 EC001329
ETIM 10.0 EC001329 ECLASS 14.0 27-25-01-10
ECLASS 15.0 27-25-01-10
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Akcesoria

Adapter testowy i gniazda testowe

'y
ol

Ogobine dane zamoéwieniowe

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztagczkami i
urzadzeniami testujgcymi. W ten sposéb mozna
ustanowi¢ styk elektryczny w stanie okablowanym i w
tatwy sposéb dokonaé pomiarow.

Typ FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Wersja

Nr zam. 1276300000 Wityczka (terminal), ztacze wtykowe, 2 mm?, liczba przytaczen: 2,
GTIN (EAN) 4008190026080 Liczba biegunow: 1, Szeroko$é: 9 mm

llos¢ 20 ST

Data sporzadzenia 03.03.2026 10:13:10 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 4


https://eshop.weidmueller.com/p/1276300000

