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Cokot przekaznika z przytagczem PUSH IN dla szybkiej

instalacji

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja CUBESERIES, Liczba stykéw: 2, zestyk przetgczny
AgNi, Znamionowe napigcie sterowania: 24 V DC,
prad trwaty: 8 A, PUSH IN, Dostepno$¢ przycisku

testowego: Nie

Nr zam. 3137380000

Typ CRIKIT P 24VDC 2CO L/D
GTIN (EAN) 4099987361842

llos¢ 10 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 72.5 mm Gtebokos¢ (cale) 2.8543 inch
Wysokos$é 97 mm Wysokos¢ (cale) 3.8189 inch
Szeroko$é 15.9 mm Szeroko$¢ (cale) 0.626 inch
Masa netto 61g
Temperatury
Temperatura magazynowania Temperatura otoczenia -20°C..70°C
Temperatura eksploatacyjna
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Strona sterownicza
Znamionowe napiecie sterowania 24V DC Prad znamionowy DC 23,5 mA
moc znamionowa 565 mW Rezystancja cewki 1440 Q+ 10 %
Wskazanie statusu Zielona dioda LED uk?ad ochronny Dioda zwrotna
Napiecie cewki przekaznika Nie Napiecie cewki przekaznika 24V DC
instalowanego jako zamiennik rézni sie instalowanego jako zamiennik
od znamionowego napigcia sterowania
Strona obciazenia
znamionowe napiecie zataczajace 250V AC Ciagty prad 8 A
max. czestotliwo$¢ zatgczania przy 0.1 Hz Napiecie tgczeniowe AC, max. 250V
obcigzeniu znamionowym
Napiecie taczeniowe DC, max. 260V Obcigzalno$¢ przy napigciu 2000 VA
przemiennym (obcigzenie rezystancyjne),
maks.
Obcigzalnos$¢ przy napieciu statym 192W@ 24V Opdznienie wigczenia <12 ms
(obcigzenie rezystancyjne), maks.
Opdznienie wytaczenia <6 ms Typ zestyku 2 CO contact (AgNi)

Zywotno$é mechaniczna 3 x 107 potaczen TOmA@ 12V, 100 mA @

5V

min. moc wiaczalna

Dane ogoélne

Robocza wysoko$¢ nad poziomem <2000 m, nad poziomem morza

morza
Szyna montazowa TS 35
Dostepno$¢ przycisku testowego Nie
Barwny czarny
Komponent o klasie palnosci UL94 Komponent Ztacze zenskie
Klasa palnosci UL94 V-0
Komponent Pokrywa przekaznika
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Dane techniczne
Klasa palnosci UL94 V-2
Koordynacja izolacji
Kategoria przepigciowa ] wytrzymato$¢ napieciowa strona 5 kVRMS / Tmin
sterowania - strona obcigzenia
Wytrzymatos$é dielektryczna 3 KVeff / 1 min. wytrzymato$¢ napieciowa wzgledem 4 kVef / 1 Min.
sgsiadujgcych stykdéw szyny nosnej
udarowe napiecie wytrzymywane 4 kV (1,2/50 ps) Stopien ochrony IP20
Dane przytaczeniowe
Metoda wykonywania ztagcz PUSH IN Dtugos$¢ usunigcia izolacji przytacza 8 mm
pomiarowego
Zakres zaciskOw przytacza pomiarowego 1.5 mm? Zakres zaciskania, min. 0.5 mm?2
Zakres zaciskania, maks. 1.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2
jednodrutowy, min.
Przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, AWG 20
jednodrutowy, max. jednodrutowego, min. (AWG)
Przekréj przytacza przewodu, AWG 16 przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?
jednodrutowego, maks. (AWG) cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),
maks.
Wielko$¢ ostrza 0,6 x 3,6 mm
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Rysunki
Pozostate

Pozostate

Insert flexible and solid cables Removal of cables

| 5
§ ( () Stranded with ferrule Stranded with ferrule
§C0 Solid { &=/ stranded without ferrule
§_C0| solid

==

1.

Push the actuator with
a screwdriver to remove

the wire.
actuator
Solid wires can be inserted
without opening the terminal.
Pozostate
Typecode CUBESERIES KIT Versions
R WO 0/0/0
Type Additional Function
C  CUBESERIES PB  Push button available
R Relay No push button
Relay Design
I lnierface Pli"'fi"g | D Free-wheeling diode
M Multiple Pinning - No protective circuit
Version :
] . L LED available
KIT Kitversion  |——— - NoLED available
Connnection Type Clncl‘ljlaet Tv:em
P PUSHIN 200 2¢0
S Screw 400 4c0
Control Voltage
24yDC  24VDC
24VAC  24VAC
230VAC 230VAC
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Wkretak do $rub rowkowych z izolacjg VDE, SDI DIN
7437,1S0 2380/2, naped zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, rekojesé¢ SoftFinish

Typ SDIS 0.6X3.5X100 Wersja

Nr zam. 2749810000 Whkretak, Szeroko$¢ koncowki (B): 3.5 mm, Dtugos$¢ koncédwki: 100
GTIN (EAN) 4050118897012 mm, Grubos¢ koricéwki (A): 0.6 mm

llos¢ 18T

neutralna

Ogodlne dane zamoéwieniowe

MultiFit to system znacznikdéw firmy Weidmiiller
stosowany do zaciskdw innych producentéw. Podobnie
jak Weidmdiller Dekafix, oznaczniki z rodziny MultiFit sg
dostepne z gotowym, standardowym nadrukiem.

Przed pierwszym zastosowaniem oznacznikéw MultiFit
zaleca sig przetestowanie wzorcowych oznacznikéw na
stosowanych ztaczach.

Jeden oznacznik, odpowiedni do zaciskow réznych
producentéw. Gotowe do uzycia oznaczniki ze
standardowymi nadrukami Puste oznaczniki przeznaczone
do zadruku za pomocg drukarek PrintJet CONNECT
lub systemow typu PlotterDostawa indywidualnie
opisanych oznacznikéw, zgodnie z danymi CAE lub
specyfikacjami dostarczonymi przez klientaJeden
system oznaczania do wszystkich zastosowanDo
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ MF 10/10 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1856760000 MultiFit, Znakowanie zaciskow, 10 x 10 mm, Raster w mm (P): 10.00
GTIN (EAN) 4032248401031 Phoenix, Entrelec, biaty

llosé 200 ST

Typ MF 10/5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1677160000 MultiFit, Znakowanie zaciskow, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190475505 Phoenix, Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, biaty

llos¢ 600 ST

Typ MF 10/6 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1677220000 MultiFit, Znakowanie zaciskow, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4008190475529 Phoenix, Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, biaty

llosé 600 ST
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Typ MF 10/8 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1868440000 MultiFit, Znakowanie zaciskow, 10 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248440023 Phoenix, Entrelec, biaty

llosé 350 ST

MultiFit

Ogobine dane zamoéwieniowe

MultiMark MultiFit

Do ztacz oferowanych przez konkurencyjne firmy.
Utatwiony montaz dzieki elastycznemu wykonczeniu
powierzchni.

Ten specjalny materiat umozliwia naciggniecie paskéw
pozwalajgce skompensowadé nieznaczne rozrzuty
rozstawow/odstepow, szczegdlnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych.

Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelno$é napiséw.Panstwa korzysci dzieki MultiMark
¢ Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskéw
Weidmdiller

* Mocny chwyt i trwaty nadruk

* Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu

* Latwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu

* Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$¢

» Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta

* Firm hold and durable printing

¢ Continuous strips save installation time

* Easy mounting thanks to an innovative composite
material

* Large label field for optimal legibility

* High flexibility thanks to manufacturer independence
] ¢ Firm hold and durable printing

¢ Continuous strips save installation time

* Easy mounting thanks to an innovative composite
material

* Large label field for optimal legibility

* High flexibility thanks to manufacturer independence

Typ MF 10/10 MM WS Wersja

Nr zam. 2886000000 Znakowanie zaciskéw, 10 x 10 mm, biaty
GTIN (EAN) 4064675854609

llosé 300 ST

Typ MF 10/12 MM WS Wersja

Nr zam. 2886010000 Znakowanie zaciskéw, 10 x 12 mm, biaty
GTIN (EAN) 4064675854616

llos¢ 250 ST

Typ MF 10/3.5 MM WS Wersja

Nr zam. 2885970000 Znakowanie zaciskéw, 10 x 3.5 mm, Raster w mm (P): 3.50 biaty
GTIN (EAN) 4064675854579

llos¢ 850 ST
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Typ MF 10/4.2 MM WS Wersja

Nr zam. 2885980000 Znakowanie zaciskéw, 10 x 4.2 mm, Raster w mm (P): 4.20 biaty
GTIN (EAN) 4064675854586

llosé 750 ST

Typ MF 10/5 MM WS Wersja

Nr zam. 2519170000 Znakowanie zaciskdw, 10 x 5 mm, biaty
GTIN (EAN) 4050118531190

llos¢ 600 ST

Typ MF 10/6 MM WS Wersja

Nr zam. 2519180000 Znakowanie zaciskéw, 10 x 6 mm, biaty
GTIN (EAN) 4050118531404

lloé¢ 500 ST

Typ MF 10/7.6 MM WS Wersja

Nr zam. 2885990000 Znakowanie zaciskow, 10 x 7.6 mm, Raster w mm (P): 7.60 biaty
GTIN (EAN) 4064675854593

llosé 400 ST

Typ MF 10/8 MM WS Wersja

Nr zam. 2519190000 Znakowanie zaciskéw, 10 x 8 mm, biaty
GTIN (EAN) 4050118531411

llosé 400 ST

Akcesoria

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Akcesorium systemowe

Odkryj szeroka game akcesoriéw do systemu u-remote
— to idealne dodatki, dzieki ktérym system bedzie dziatat
jeszcze wydajniej i elastyczniej, dopasowujac sie do
Twoich potrzeb.

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

llos¢

UR20-EBK-ACC

1346610000
4050118151596

5ST

Wersja

End bracket, ,
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