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Opcja rozdzielenia kabli w Strefie 2 zgodna z dopuszcze-
niami ATEX: T Il 3G Ex ec lIC T6 Gc lub IECEX: Ex ec lIC
T6 Gc upraszcza instalacje, serwis i umozliwia lepsze przy-
gotowanie. Oferowane tu ztgcza objete dopuszczeniami
muszg by¢ zawsze stosowane w komplecie z odpowied-
nimi obudowami i wktadami objetymi dopuszczeniami i
mog3a by¢ odtgczane tylko bez obcigzenia.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 3, Stopien
ochrony: Tyt IP20, Obudowa panelowa, Ztacze z
kabtakiem zaciskowym, standard, Wymiary wlo-
tow kablowych: none

Nr zam. 3139900000

Typ HDC 06B AS ATEX
GTIN (EAN) 4099987382267
llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

€ IECEx ™

Wpymiary i masa

Wysokos$é 30 mm Wysokos¢ (cale) 1.1811 inch

Szeroko$é 58 mm Szeroko$¢ (cale) 2.2835 inch

Wymiar mocowania wysoko$¢ 32 mm Wymiar mocowania szeroko$¢ 70 mm

Masa netto 141.68g

Temperatury

Temperatura graniczna -20°C..80°C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

wersja obudowy Obudowa panelowa Rozmiar instalaciji 3

Klasa palnosci wg UL 94 None Barwny szary

Powierzchnia inne Typ Dobudowa
(przeprowadzenie)

bez halogenu false BG 3

Stopien ochrony Tyt: IP20

wymiary

Szeroko$¢ 58 mm

Dane znamionowe IECEx/ATEX

Nr certyfikatu (IECEX) TUEV24ATEX9197X nr certyfikatu (ATEX) IECEXTUR24.0077X

wersja

Rozmiar instalacji 3 Powierzchnia inne

BG 3

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437

ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02

ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Accessories
Rozmiar 3 (06B)

Opcja rozdzielenia kabli w Strefie 2 zgodna z
dopuszczeniami ATEX: T Il 3G Ex ec lIC T6 Gc lub

IECEX: Ex ec IIC T6 Gc upraszcza instalacje, serwis i
umozliwia lepsze przygotowanie. Oferowane tu ztacza
objete dopuszczeniami muszg byé zawsze stosowane

w komplecie z odpowiednimi obudowami i wktadami
objetymi dopuszczeniami i mogg byé odtgczane tylko bez

obcigzenia.
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ HDC 06B COVER ATEX Wersja
Nr zam. 3140050000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 3, Stopien ochrony: IP55, Pokrywa
GTIN (EAN) 4099987382410 dolnej czesci obudowy, Ztgcze z kabtgkiem zaciskowym, standard,
llo$¢ 1ST Wymiary wlotéw kablowych: none
Typ HDC 06B TOS 1M25G ATEX  Wersja
Nr zam. 3139940000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 3, Stopien ochrony: IP55, Korpus
GTIN (EAN) 4099987382304 wtyczki, Ztacze z kabtagkiem zaciskowym, standard, Wymiary wlotéw
llos¢ 1ST kablowych: M 25
Typ HDC 06B TSS 1M25G ATEX  Wersja
Nr zam. 3139950000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 3, Stopien ochrony: IP55, Korpus
GTIN (EAN) 4099987382311 wtyczki, Ztacze z kabtgkiem zaciskowym, standard, Wymiary wlotow
llos¢ 1ST kablowych: M 25
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