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Zdjecie produktu

Opcja rozdzielenia kabli w Strefie 2 zgodna z dopuszcze-
niami ATEX: T Il 3G Ex ec lIC T6 Gc lub IECEx: Ex ec lIC
T6 Gc upraszcza instalacje, serwis i umozliwia lepsze przy-
gotowanie. Oferowane tu ztgcza objete dopuszczeniami
muszg by¢ zawsze stosowane w komplecie z odpowied-
nimi obudowami i wktadami objetymi dopuszczeniami i
mog3a by¢ odtgczane tylko bez obcigzenia.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopien
ochrony: IP55, Korpus wtyczki, Ztagcze z kabtgkiem
zaciskowym, standard, Wymiary wlotéw kablo-

wych: M 40
Nr zam. 3140040000
Typ HDC 24B TSS 1M40G ATEX
GTIN (EAN) 4099987382403
llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
€ IECEx "™
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 191 mm Gtebokos¢ (cale) 7.5197 inch
Wysokos$é 111 mm Wysokos¢ (cale) 4.3701 inch
Szeroko$é 58 mm Szeroko$¢ (cale) 2.2835 inch
Masa netto 647 g
Temperatury
Temperatura otoczenia -20°C..40°C

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

moment dokrecajacy 6.5 Nm wersja obudowy Korpus wtyczki

Rozmiar instalaciji 8 Klasa palnosci wg UL 94 V-0

Barwny szary Podstawowy materiat obudowy odlew ci$nieniowy
aluminiowy

Powierzchnia inne Typ wityk

bez halogenu false Obudowy EMC Tak

BG 8 tworzywo element ryglujgcy Stal nierdzewna
niskoweglowa

Stopien ochrony IP55

wymiary

Szeroko$é 58 mm

Dane znamionowe IECEx/ATEX

Nr certyfikatu (IECEX) TUEV24ATEX9197X nr certyfikatu (ATEX) IECEXTUR24.0077X
wersja

Rozmiar instalacji 8 Powierzchnia inne

BG 8

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437

ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Rysunek
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58
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Rozmiar 8 (24B)

Ogobine dane zamoéwieniowe

Opcja rozdzielenia kabli w Strefie 2 zgodna z
dopuszczeniami ATEX: T Il 3G Ex ec lIC T6 Gc lub

IECEx: Ex ec IIC T6 Gc upraszcza instalacje, serwis i
umozliwia lepsze przygotowanie. Oferowane tu ztacza
objete dopuszczeniami muszg byé zawsze stosowane

w komplecie z odpowiednimi obudowami i wktadami
objetymi dopuszczeniami i mogg byé odtgczane tylko bez
obcigzenia.

Typ HDC 24B SS 1TM40G ATEX Wersja

Nr zam. 3139880000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopien ochrony: IP55,
GTIN (EAN) 4099987382243 Obudowa podstawy, Ztacze z kabtakiem zaciskowym, standard,
llo$¢ 1ST Wymiary wlotéw kablowych: M 40

Typ HDC 24B SS 2M40G ATEX Wersja

Nr zam. 3139890000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopien ochrony: IP55,
GTIN (EAN) 4099987382250 Obudowa podstawy, Ztgcze z kabtgkiem zaciskowym, standard,
llos¢ 1ST Wymiary wlotéw kablowych: M 40

Typ HDC 24B AS ATEX Wersja

Nr zam. 3139930000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopien ochrony: IP55,
GTIN (EAN) 4099987382298 Obudowa panelowa, Ztacze z kabtgkiem zaciskowym, standard,
llos¢ 1ST Wymiary wlotéw kablowych: none

Rozmiar 8

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Opcja rozdzielenia kabli w Strefie 2 zgodna z
dopuszczeniami ATEX: T Il 3G Ex ec lIC T6 Gc lub

IECEx: Ex ec IIC T6 Gc upraszcza instalacje, serwis i
umozliwia lepsze przygotowanie. Oferowane tu ztacza
objete dopuszczeniami muszg byé zawsze stosowane

w komplecie z odpowiednimi obudowami i wktadami
objetymi dopuszczeniami i mogg by¢ odtgczane tylko bez
obcigzenia.

Typ HDC HDD 48 FC EX 1500 Wersja

Nr zam. 3116690000 wktad HDC, ztacze zenskie, 1500V, Liczba biegundw: 48, Przytacze
GTIN (EAN) 4099987235914 zagniatane, Rozmiar instalacji: 8

llos¢ 18T

Typ HDC HDD 48 MC EX 1500 Wersja

Nr zam. 3116670000 wktad HDC, Ztacze meskie, 1500V, Liczba biegunéw: 48, Przytacze
GTIN (EAN) 4099987235792 zagniatane, Rozmiar instalacji: 8

llos¢ 18T

Typ HDC HDD 56 FC EX 1000 Wersja

Nr zam. 3116680000 wktad HDC, ztacze zenskie, 1000V, Liczba biegunéw: 56, Przytacze
GTIN (EAN) 4099987235907 zagniatane, Rozmiar instalacji: 8

lloé¢ 18T
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Akcesoria
Typ HDC HDD 56 MC EX 1000 Wersja
Nr zam. 3116660000 wktad HDC, Ztacze meskie, 1000 V, Liczba biegundw: 56, Przytacze
GTIN (EAN) 4099987235785 zagniatane, Rozmiar instalacji: 8
llos¢ 1ST
Przeciwrama

Nowe obudowy RockStar® sg odporne na dziatanie wody
morskiej oraz cechujg sie duzg odpornoscig na uderzenia.
Zapewniajg stopien ochrony IP 68 oraz IP 69K, a ponadto
zostaty zaprojektowane do uzytkowania w ekstremalnych
warunkach srodowiskowych i sg przystosowane do
uzytkowania przy silnych wibracjach zgodnie z normg
DIN EN 61373 kat. 2 (bogie). Jako takie, obudowy z tej
rodziny idealnie najdg sie do zapewniania niezawodnych i
bezobstugowych potgczen w transporcie, inzynierii ruchu,
energetyce oraz innych dziedzinach o skrajnie wysokich
wymaganiach. Podczas projektowania wdrozono takze
rozwigzania zapewniajgce obudowa duzg odpornosé na
zaktoécenia elektromagnetyczne.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ HDC IP68 24B FRAME M6 Wersja

Nr zam. 1110920000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopier ochrony: IP66, IP68,
GTIN (EAN) 4032248886982 IP69, po podtaczeniu, Ramka licznika, Ztagcze z kabtakiem zaciskowym,
lloé¢ 1ST standard, Wymiary wlotéw kablowych: none
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