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Ogolne dane zamoéwieniowe

Nr zam. 3150960000

Typ SAISGP-M-4D-M 12-WDF
GTIN (EAN) 4099987610889

llos¢ 1 szt.

MPLIANT
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Dopuszczenia
Atesty

[ H us

LISTED

ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E307231
Wymiary i masa
Srednica 29 mm Grubo$¢ $cianki, maks. 5 mm
Masa netto 30g¢g
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane techniczne adaptowalnych ztaczy wtykowych
Liczba biegunéw 4
kodowanie Kodowanie D
Powierzchnia styku Ni/Au
LED Nie
Rodzaj przytacza PUSH IN
Podstawowy materiat obudowy PA 66
Opor izolacji =100 MQ
Srednica kabla, maks. 8 mm
Srednica kabla, min. 4 mm
Kategoria Cat. b
Przekréj przytacza przewodu, maks. 0.75 mm?2
Przekréj przytacza przewodu, min. 0.14 mm?2
Napigcie znamionowe 48 V
Znamionowe natezenie pradu 4 A
Stopien ochrony IP67
Cykle wpinania =100
Stopien zanieczyszczenia 3
Rodzaj styku Ztgcze meskie
Napiecie znamionowe Napiecie znamionowe 48 V

Rodzaj napiecia AC

Napiecie znamionowe 60V

Rodzaj napiecia DC
Przytacze ekranu Tak
Materiat pierscienia gwintowanego mosigdz, niklowany
Zakres temperatury obudowy -40 ... +85°C
Dane ogoélne
Liczba biegunéw 4 ztacze 1 M12
Przytacze 2 PUSH IN Okablowanie PROFINET
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Podstawowy materiat obudowy PA 66
Kategoria Cat. b Sciezka potaczenia M12
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Powierzchnia styku Ni/Au Przekréj przytacza przewodu, AWG 26
jednodrutowego, min. (AWG)

Przekréj przytacza przewodu, AWG 18 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.14 mm?2

jednodrutowego, maks. (AWG) przewéd wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodowego, cienkiO.75 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.08 mm?2

przewdd wielodrutowy, maks.

przewoéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, 0.14 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami jednodrutowy, min.

kablowymi DIN 46228/ 1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, 0.75 mm?2 Ekranowanie Tak

jednodrutowy, max.

Stopien ochrony IP67 Cykle wpinania =100

Normy

Norma dot. tagcznikéw wtykowych IEC61076-2-101

Whtasciwosci elektryczne

Opdr izolacji =100 MQ Napiecie znamionowe 48 V

Ogdlne dane techniczne

Liczba biegunéw 4 kodowanie Kodowanie D

Sciezka potaczenia M12 Powierzchnia styku Ni/Au

LED Nie Rodzaj przytacza PUSH IN

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Podstawowy materiat obudowy PA 66

Opor izolacji =100 MQ Przekréj przytacza przewodu, 0.75 mm?2
jednodrutowy, max.

Przekréj przytacza przewodu, 0.14 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodowego, cienkiO.75 mm?2

jednodrutowy, min. przewéd wielodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.14 mm?2 Napiecie znamionowe 48 V

przewéd wielodrutowy, min.

Znamionowe natezenie pradu 4 A Stopien ochrony IP67

Cykle wpinania =100 Stopien zanieczyszczenia 3

Materiat pierscienia gwintowanego mosigdz, niklowany Zakres temperatury obudowy -40..1t85°C

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635

ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 14.0 27-44-01-16

ECLASS 15.0 27-44-01-16
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Rysunek wymiarowy
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Schemat biegunéw
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nakretki mosiezne do EMC

-7 -

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie

uziemiajgce.
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ SKMU EMV M20 Wersja
Nr zam. 1777630000 SKMU MS EMV (nakretka kontrujaca z mosigdzu - EMC), Nakretka
GTIN (EAN) 4032248157907 kontrujgca, M 20, 3.6 mm, mosiadz, niklowany
llos¢ 100 ST
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