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Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Srednica 29 mm Grubo$¢ $cianki, maks. 5 mm
Masa netto 2749
Dane techniczne adaptowalnych ztaczy wtykowych
Liczba biegunéw 4
kodowanie Kodowanie D
Powierzchnia styku Ni/Au
LED Nie
Rodzaj przytacza PUSH IN
Podstawowy materiat obudowy PA 66
Opor izolacji =100 MQ
Srednica kabla, maks. 8 mm
Srednica kabla, min. 4 mm
Przekréj przytacza przewodu, maks. 0.75 mm?2
Przekréj przytacza przewodu, min. 0.14 mm?2
Napigcie znamionowe 60V
Znamionowe natezenie pradu 4 A
Stopien ochrony IP67
Cykle wpinania =100
Stopien zanieczyszczenia 3
Rodzaj styku Ztacze zenskie
Napiecie znamionowe Napiecie znamionowe 48 V
Rodzaj napiecia AC
Napiecie znamionowe 60V
Rodzaj napiecia DC
Przytacze ekranu Tak
Materiat pierscienia gwintowanego odlew ci$nieniowy cynkowy
Zakres temperatury obudowy -40 ... +85°C
Dane ogolne
Liczba biegunéw 4 ztacze 1 M12
Przytacze 2 PUSH IN Klasa palnosci wg UL 94 V-0
Podstawowy materiat obudowy PA 66 Sciezka potaczenia M12
Powierzchnia styku Ni/Au Przekrdéj przytacza przewodu, AWG 26
jednodrutowego, min. (AWG)
Przekréj przytacza przewodu, AWG 18 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.14 mm?2
jednodrutowego, maks. (AWG) przewéd wielodrutowy, min.
Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 0.75 mm?2 Ekranowanie Tak
drutu, maks.
Stopien ochrony IP67 Cykle wpinania = 100
Normy
Norma dot. fgcznikdw wtykowych IEC 61076-2-101
Wiasciwosci elektryczne
Opor izolacji =100 MQ Napiecie znamionowe 60V
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Liczba biegunéw 4 kodowanie Kodowanie D

Sciezka potaczenia M12 Powierzchnia styku Ni/Au

LED Nie Rodzaj przytacza PUSH IN

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Podstawowy materiat obudowy PA 66

Opor izolacji =100 MQ Przekréj przytacza przewodu, 0.75 mm?2

jednodrutowy, max.

Przekréj przytacza przewodu, 0.14 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 0.75 mm?2

jednodrutowy, min. drutu, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.14 mm?2 Napiecie znamionowe 60V

przewdd wielodrutowy, min.

Znamionowe natezenie pradu 4 A Stopien ochrony IP67

Cykle wpinania =100 Stopien zanieczyszczenia 3

Materiat pierscienia gwintowanego odlew ci$nieniowy Zakres temperatury obudowy 40 .. +85°C
cynkowy

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635

ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 14.0 27-44-01-16

ECLASS 15.0 27-44-01-16
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Rysunek wymiarowy

M12x1

M20x1.5

Schemat biegunéw
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