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Zainspirowane 5S i zrecznymi metodami zarzadzania,
wktady piankowe od Weidmiuiller gwarantujg wydajne i
schludne miejsce pracy. Zaprojektowane jako rozwigza-
nie modutowe, zapewniaja szereg korzysci, ktére mozna
dobra¢ zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Nr zam. 3155290000
Typ TCB INL THIRD 6
GTIN (EAN) 4099987654685
llos¢ 1 szt.
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Dane techniczne

Wymiary i masa
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D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Gtebokosé 50 mm Gtebokos¢ (cale) 1.9685 inch
Wysoko$é 390 mm Wysokos¢ (cale) 15.3543 inch
Szeroko$¢ 185 mm Szeroko$¢ (cale) 7.2835 inch
Srednica 0 mm Masa netto 1042.01¢g
Dane techniczne
Opis artykutu Uniwersalna, duza

wyktadzina piankowa, bez

zamocowania
Skrzynka narzedziowa
Wyposazenie z uzyciem narzedzi
Asortyment
Srednica 0 mm
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC011819 ETIM 9.0 EC011819
ETIM 10.0 EC011819 ECLASS 14.0 21-07-04-12
ECLASS 15.0 21-07-04-12
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Narzedzia do skrecania kabli

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wkretaki do mocowania i demontowania dtawnic
kablowych i akcesoria o rozwarto$ci klucza 11-36.
Mozliwe skrecanie badz demontowanie wielu rzedéw
dtawnicBez deformowania dtawnic kablowychod

SW 11 do SW 36Ptynne ustawianie rozwarto$ci
kluczaFunkcja grzechotki: nie trzeba zdejmowac narzedzia
z przykrecanej srubyPrawdziwe narzedzie jednoreczne

Typ FLECAFIX 11/24 Wersja

Nr zam. 9015900000 Cable gland tool
GTIN (EAN) 4032248309573

llos¢ 18T

Typ FLECAFIX 24/36 Wersja

Nr zam. 9015980000 Cable gland tool
GTIN (EAN) 4032248309597

llosé 18T

Screwty® narzedzie do dtawnic kablowych

L
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¥
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Ogdlne dane zamoéwieniowe

Doskonate narzedzie w kazdym z mozliwych zastosowan.
Screwty® jest idealnyym narzedziem wielofunkcyjnym do
pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajow
kabli czujikéw i elementéw wykonawczych. Nawet
trudnodostepne wtyki okragte stajg sie osiagalne dzieki
uzyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokreca i odkreca
ztgcza, bez koniecznosci uzycia duzej sity. Wkretak
Screwty® jest rozwigzaniem unikatowym, a zarazem
globalnym, poniewaz pasuje do wiekszosci kabli i wtykéw
innych dostawcéw (ponad 90 %). Screwty® sktada sie

z rekojesci z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzieki temu
mozna go uzywac¢ do wszystkich rozmiaréw: ztgczy
wtykowych okragtych M12 i M8, adaptowalnych wtykéw
i gniazd M12F i M8F, a takze wtykéw i gniazd M23.

Typ SCREWTY SET Wersja

Nr zam. 1910000000 Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors

GTIN (EAN) 4032248436842
llog¢ 18T
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