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Zainspirowane 5S i zrecznymi metodami zarzadzania,
wktady piankowe od Weidmiuiller gwarantujg wydajne i
schludne miejsce pracy. Zaprojektowane jako rozwigza-
nie modutowe, zapewniajg szereg korzysci, ktére mozna
dobra¢ zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Nr zam. 3155300000
Typ TCB INL THIRD 7
GTIN (EAN) 4099987654692
llos¢ 1 szt.
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Dane techniczne

Wymiary i masa
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Gtebokosé 50 mm Gtebokos¢ (cale) 1.9685 inch
Wysoko$é 390 mm Wysokos¢ (cale) 15.3543 inch
Szeroko$¢ 185 mm Szeroko$¢ (cale) 7.2835 inch
Srednica 0 mm Masa netto 47756 g
Dane techniczne
Opis artykutu Uniwersalna, duza

wyktadzina piankowa, bez

zamocowania
Skrzynka narzedziowa
Wyposazenie z uzyciem narzedzi
Asortyment
Srednica 0 mm
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC011819 ETIM 9.0 EC011819
ETIM 10.0 EC011819 ECLASS 14.0 21-07-04-12
ECLASS 15.0 21-07-04-12
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Akcesoria
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z wyswietlaczem LED

Ogobine dane zamoéwieniowe

Gtéwnym zadaniem testera napigcia jest stwierdzenie
braku napiecia. 2-biegunowy tester napiecia to jedyny
certyfikowany instrument kontrolny spetniajacy wymogi
ustawy o bezpieczenstwie pracy.Z wyswietlaczem

LCD Zgodnie z normg VDE Wysoka wytrzymatos¢ na
napigcia szczytowe Wtasciwy tester do kazdego obszaru
zastosowania

Typ VT DIGI PRO Wersja

Nr zam. 9918870000 Narzedzia do testowania, Dwubiegunowy bufor napigciowy

GTIN (EAN) 4032248405756
llog¢ 18T

Bezdotykowe testery napiecia

Ogobine dane zamoéwieniowe

Reaguje w odlegtosci 4 mmMetoda pojemnosciowa

nie wymaga przeptywu praduNiewidoczne przerwanie
kabla daje sie wykry¢ z tolerancjg do kilku mmRozpoznaje
przewodzace przewody w gniazdkach, bebnach
kablowych, rozdzielniach itd.Wskaznik: optyczny jak tez
optyczny i akustycznytacznie z funkcjg latarki w wersji VT
LCL

Typ VT LCL Wersja

Nr zam. 2436670000 Narzedzia do testowania, Wykrywacz przewodéw

GTIN (EAN) 4050118450033
llosé 1ST

Bezdotykowe testery pola magnetycznego

Ogdlne dane zamowieniowe

Reaguje z odlegtosci 4 mmdo testéw eksploatacyjnych
zawordéw elektromagnetycznych, przekaznikow, cewek
i stycznikbwmozliwos$¢ badania wszystkich rodzajow
pol magnetycznychsygnaty wizualne i dZzwiekowew tym
funkcja $wiecenia

Typ VT M Wersja

Nr zam. 2436680000 Narzedzia do testowania, Bezdotykowy tester pola magnetycznego

GTIN (EAN) 4050118450019
llog¢ 18T
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