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Zainspirowane 5S i zrecznymi metodami zarzadzania,
wktady piankowe od Weidmiuiller gwarantujg wydajne i
schludne miejsce pracy. Zaprojektowane jako rozwigza-
nie modutowe, zapewniajg szereg korzysci, ktére mozna
dobra¢ zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Nr zam. 3155340000
Typ TCB INL THIRD 11
GTIN (EAN) 4099987654739
llos¢ 1 szt.
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Dane techniczne

Wymiary i masa
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Gtebokosé 50 mm Gtebokos¢ (cale) 1.9685 inch
Wysoko$é 390 mm Wysokos¢ (cale) 15.3543 inch
Szeroko$¢ 185 mm Szeroko$¢ (cale) 7.2835 inch
Srednica 0 mm Masa netto 610.24 g
Dane techniczne
Opis artykutu Uniwersalna, duza

wyktadzina piankowa, bez

zamocowania
Skrzynka narzedziowa
Wyposazenie z uzyciem narzedzi
Asortyment
Srednica 0 mm
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC011819 ETIM 9.0 EC011819
ETIM 10.0 EC011819 ECLASS 14.0 21-07-04-12
ECLASS 15.0 21-07-04-12

Data sporzadzenia 30.03.2026 03:59:01 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Karta katalogowa

TCB INL THIRD 11

Akcesoria

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bity 25 mm do uchwytu bitowego

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Typ BIT C 6,3 0,6X3,0X25 Wersja

Nr zam. 2748860000 Narzedzie montazowe, Szeroko$¢ koncowki (B): 3 mm, Diugosé
GTIN (EAN) 4050118894738 koncowki: 25 mm, Grubos$é koncéwki (A): 0.5 mm

llos¢ 5 ST

Typ BIT C 6,3 0,6X3,6X25 Wersja

Nr zam. 2748870000 Narzedzie montazowe, Szeroko$¢ koncowki (B): 3.5 mm, Dtugosé
GTIN (EAN) 4050118894745 koncéwki: 26 mm, Grubo$¢ koncéwki (A): 0.5 mm

llos¢ 5 ST

Typ BIT C 6,3 0,6X4,0X25 Wersja

Nr zam. 2748880000 Narzedzie montazowe, Szeroko$¢ koncédwki (B): 4 mm, Dtugos$é
GTIN (EAN) 4050118894752 koncowki: 25 mm, Grubos¢ koncowki (A): 0.5 mm

llosé 5 ST

Typ BIT C 6,3 0,8X5,5X25 Wersja

Nr zam. 2748890000 Narzedzie montazowe, Szeroko$¢ koncowki (B): 5.5 mm, Dtugosé
GTIN (EAN) 4050118894769 koncdwki: 26 mm, Grubo$é koncdwki (A): 0.8 mm

llos¢ 5 ST

Typ BIT C 6,3 PHOX25 Wersja

Nr zam. 2748140000 Narzedzie montazowe, Dtugo$¢ koncdwki: 256 mm, rozmiar koncoéwki
GTIN (EAN) 4050118894677 rowek krzyzowy: O

llos¢ 5ST

Typ BIT C 6,3 PH1X25 Wersja

Nr zam. 2748150000 Narzedzie montazowe, Szeroko$¢ koncdwki (B): 1 mm, Dtugos$é
GTIN (EAN) 4050118894684 koncowki: 25 mm, Grubos¢ koncowki (A): 1 mm, rozmiar koncowki
llos¢ 5 ST rowek krzyzowy: 1

Typ BIT C 6,3 PH2X25 Wersja

Nr zam. 2748160000 Narzedzie montazowe, Szeroko$¢ koncowki (B): 2 mm, Diugosé
GTIN (EAN) 4050118894691 koncowki: 25 mm, Grubos$¢ koncéwki (A): 2 mm, rozmiar koncowki
llosé 5 ST rowek krzyzowy: 2

Typ BIT C 6,3 PZOX25 Wersja

Nr zam. 2748170000 Narzedzie montazowe, Dtugo$¢ koricdwki: 25 mm, rozmiar koncoéwki
GTIN (EAN) 4050118894707 rowek krzyzowy: O

llosé 5 ST

Typ BIT C 6,3 PZ1X25 Wersja

Nr zam. 2748180000 Narzedzie montazowe, Szeroko$¢ koncowki (B): 1 mm, Diugosé
GTIN (EAN) 4050118894714 koncowki: 25 mm, Grubos$é koncowki (A): 1 mm, rozmiar koncowki
llos¢ 5 ST rowek krzyzowy: 1

Typ BIT C 6,3 PZ2X25 Wersja

Nr zam. 2748190000 Narzedzie montazowe, Szeroko$¢ koncédwki (B): 2 mm, Dtugos$é
GTIN (EAN) 4050118894721 koncowki: 25 mm, Grubo$é koncowki (A): 2 mm, rozmiar koncowki
llosé 5 ST rowek krzyzowy: 2
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Uchwyt do koncowek

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Wiasciwy moment obrotowy jest nieodzowny, jesli
wymaga sie doktadnej i efektywnej pracy oraz wysokiej
doktadnosci powtarzalnosci.

Do odpowiednie zadanie dla nowych wkretakéw
dynamometrycznych Weidmdiller z ergonomicznymi
rekojesciami i nowatorskim systemem wymiennych
koncéwek.Kompaktowa i bardzo lekka budowa
Ustawianie momentu obrotowego z narzedziach
specjalnych (zawarte w dostawie), nieumys$ine
przestawienie jest wykluczone Ergonomiczne rozmiary
rekojesci, dostrojone do zakresu momentu obrotowego
Wszystkie narzedzia przechodzg indywidualne testy i sa
oznaczane numerem identyfikacyjnym, stuprocentowa
kontrola jakosci potwierdzona dowodem Sygnat klik po
osiggnieciu momentu obrotowego, wyraznie styszalny

i odczuwalnych, zadnych niepotrzebnych ruchéw
Koncéwki wymienne z wysokiej jakos$ci stali narzedziowej
odpornej na zuzycie Wszystkie narzedzia spetniajg
wymogi doktadnosci norm: EN ISO 6798, BS EN 26789,
ASME B107.14M Doktadnos¢ wyzwalania +/- 6%
zaprogramowanej wartosci skali

Typ SD BITHOLDER 1/4 Wersja

Nr zam. 2888380000 Narzedzie montazowe

GTIN (EAN) 4064675875420

llos¢ 18T

Typ SDQ T HANDLE BITHOLDER ... Wersja

Nr zam. 2888370000 Narzedzie montazowe, Dtugo$é koricowki: 129 mm
GTIN (EAN) 4064675875413

llosé 18T

Gniazdo szesciokatne

Ogodlne dane zamodéwieniowe

Wkretak do $rub szesciokatnym z rekojescig poprzeczna
z wysokiej jakos$ci tworzywa sztucznegopowierzchnia
niklowanaz hartowanej stali chrom-wanadWykonanie
zgodne z DIN 69 1 1Pasujace do $rub wg DIN 6912

Typ SDQ T HANDLE HEX 4 Wersja

Nr zam. 2888290000 Narzedzie montazowe, Dtugo$é koricéwki: 150 mm
GTIN (EAN) 4064675875338

lloé¢ 18T

Typ SDQ T HANDLE HEX 5 Wersja

Nr zam. 2888300000 Narzedzie montazowe, Dtugo$é¢ koricéwki: 200 mm

GTIN (EAN) 4064675875345
llog¢ 18T
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Typ SDQ T HANDLE HEX 6 Wersja
Nr zam. 2888310000 Narzedzie montazowe, Dtugo$¢ koricéwki: 200 mm
GTIN (EAN) 4064675875352
llos¢ 1ST

Uchwyt koncowek E6,3

Bity marki Weidmdiiller to bity standardowe, wyrdzniajgce
sie wysoka jakoscia, duza réznorodnoscia i trwatoscia.
Stosowana przez Weidmiiller metoda hartowania
sterowanego komputerowo gwarantuje niezmienne
m wysoka jako$¢ produktow.

Wysokiej jakosci tworzywo wyj$ciowe umozliwia
warto$ci momentu obrotowego, daleko przekraczajace
wielkosci okreslone w relewantnych normach
DIN:DIN 5261 do bitow PH/PZDIN 5263 do bitow
rowkowychNorma Camcar do bitow TORXOznacza
to dtugg zywotnos$¢ przy wysokich momentach
obrotowych a wiec idealne warunki do wykonywania
prac standardowych.
Atuty produktu:Przystosowany do wszystkich rodzajéw
$rub. Dzieki korzystnym wskaznikom twardosci 59-6 1
HRC nadaje sie zarbwno do pracy recznej, jak tez do
maszynowejDuza wytrzymato$¢ na Scieranie a zatem
wysoka trwato$¢Optymalne spasowanie ze srubami
DIN oznacza znikome zuzycie i optymalne przeniesienie
momentu obrotowegoProdukcja oparta o profesjonalne
kryteria jako$ci zgodnie z obowigzujgcymi normami ISO z
niezmiennie wysoka jakos$cig produktéw

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ UBH 1/4 E6,3 Wersja

Nr zam. 2748200000 Narzedzie montazowe
GTIN (EAN) 4050118895339

lloé¢ 58T
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