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W niektorych zastosowaniach zasadne jest dodanie do
ztgczki szeregowej przelotowej punktéw testowych lub
elementu odtgczajacego, do celdw testowania i zabezpie-
czenia. Za pomoca ztaczek kontrolno-pomiarowych mozna
mierzy¢ obwody elektryczne przy braku napiecia. Podczas
gdy bezpieczne odlegtosci od czesci przewodzacych nie
sg analizowane pod wzgledem wymiaréw, sita znamiono-
wego napiecia impulsowego musi by¢ sprawdzona.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Bloki odczepdw probierczych, SNAP IN, Ciemnobe-
zowy, 2.5 mm?, 20 A, 500V, liczba przytaczen: 4,
liczba poziomoéw: 1

Nr zam. 3158320000
Typ SDT 2.5 4C DL
GTIN (EAN) 4099987669665
lloéé 50 szt.

Data sporzgdzenia 16.12.2025 06:48:35 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/3158320000

Karta katalogowa

SDT 2.54CDL

Dane techniczne

Dopuszczenia

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Atesty

M us

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E60693

Wpymiary i masa

Gtebokosé 37.65 mm Gtebokos¢ (cale) 1.4823 inch

Wysokos$é 96 mm Wysokos¢ (cale) 3.7795 inch

Szeroko$é 5.1 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2008 inch

Masa netto 16.06 g

Temperatury

dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C
maks.

Informacje ogédlne

przekrdj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14 przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 22

maks.

Normy IEC 60947-7-1 Szyna montazowa TS 35

dalsze dane techniczne

otwarte strony z prawej strony zatrzaskowe Tak

Rodzaj zamocowania wciskany wersja przetestowana pod katem Nie
eksplozji

rodzaj montazu TS 35

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny Ciemnobezowy

kolor elementéw uruchamiajgcych zielony Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 2.5 mm? Napiecie znamionowe 500V

Znamionowe napiegcie state 500V Znamionowe natezenie pradu 20 A

Prad przy maksymalnym 20 A Normy IEC 60947-7-1

oprzewodowaniu

Rezystancja objetosciowa wg IEC 1.33 mQ Znamionowe napiecie udarowe 6 kV

60947-7-x

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC0.77 mW Kategoria przepigciowa 1]

60947-7-x

Stopien zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg UL

Napiecie rozm. B (cURus) 300V Napiecie rozm. D (cURus) 600V

Maks. przekrdj przewodu (cURus) 12 AWG Nr certyfikatu (cURus) E60693

Min. przekroj przewodu (cURus) 22 AWG Prad rozm. B (cURus) 20 A

Napiecie rozm. C (cURus) 300V Prad rozm. C (cURus) 20 A

Prad rozm. D (cURus) b A
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parametry systemu

niezbedna ptyta zamykajgca Tak Liczba potencjatéw 1
liczba poziomoéw 1 liczba zaciskéw na poziom 4
Liczba potencjatéw w rzedzie 1 poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie
Przytacze PE Nie Szyna montazowa TS 356
Funkcja N Nie Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14
maks.

kierunek podtaczenia u gory Dtugos¢ odizolowania 10 mm

Rodzaj przytacza 2 SNAP IN Rodzaj przytacza SNAP IN

liczba przytaczen 4 Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm?

Zakres zaciskania, min. 0.34 mm?2 Wielko$¢ ostrza 0,6 x 3,6 mm

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 22 Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.34 mm?2 Przekroéj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, min. kablowymi DIN 46228/ 1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.32 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 4 mm2
przewdéd wielodrutowy z tulejkami drutu, maks.

kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.34 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 2.5 mm?2
przewdd wielodrutowy, min. wielodrutowy, maks.

Maks. przekrodj przytacza, przewod 0.34 mm?2 Przekréj przytacza przewodow, przewod 2.5 mm?2
wielodrutowy, min. jednodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodow, przewédd 0.34 mm2 Maks. przekrdj przytacza, cienki przewédd 0.34 mm?2
jednodrutowy, min. wielodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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