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Dzieki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowar-
stwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC sg
perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest
wykonany ze stali nierdzewnej. Dzieki temu cechuje sie

duzg trwatos$cig oraz odpornoscig na korozje i uderzenia.

Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczenstwo sys-
temu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system spre-
zyn zapewnia skutecznos$¢ ryglowania obudowy i chroni
przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umozliwiajg szybkie i
tatwe identyfikowanie. Aby kazdy produkt mozna byto
natychmiast przyporzadkowaé, na obudowie wypala sie
laserem trwate oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weid-
miiller to Panstwa pierwszy wybor w kategorii obudow
przemystowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 1, Stopien
ochrony: IP65 (po podtaczeniu), Obudowa pane-
lowa, Zatrzask mocujacy boczny u dotu, standard,
Wymiary wlotéw kablowych: M 20

Nr zam. 3161290000

Typ HDC 04A ASWLU 1M20G CS

GTIN (EAN) 4099987786089

llos$¢ 1 szt.
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Atesty

Wpymiary i masa

Gtebokosé 26 mm Gtebokos¢ (cale) 1.0236 inch
Wysokos$é 53 mm Wysokos¢ (cale) 2.0866 inch
Szeroko$é 37 mm Szeroko$¢ (cale) 1.4567 inch
Wymiar mocowania szeroko$¢ 30 mm Masa netto 346¢g
Temperatury

Temperatura graniczna -40°C..125°C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

Powierzchnia

lakier proszkowy

Stopien ochrony

IP65 (po podtaczeniu)

wersja
Wymiary wlotéw kablowych M 20 czes$¢ gorna/czesc¢ dolna/wieko czes$¢ dolna
Ostona bez pokrywy moment dokrecajgcy 0.5 Nm

liczba wpustow kablowych z boku
wersja systemu zamykania

1

Zatrzask mocujacy boczny
u dotu

wersja obudowy
Forma konstrukcyjna

Obudowa panelowa
standard

Rozmiar instalaciji

1

wpust kablowy

katowa

Typ Dobudowa wersja patagka Zacisk mocujacy boczny
(przeprowadzenie)

uszczelka NBR kolor (RAL) RAL 7035

BG 1 Odpowiednie do ModuPlug® Nie

wymiary

odstep otwordw diugosé A2 30 mm wpust kablowy katowa

szeroko$¢ obudowy C 25 mm szeroko$¢ cokotu C1 42 mm

dtugos¢ obudowy 42 mm wysokos$¢ obudowy B 26 mm

wysoko$¢ cokotu B1 3 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437

ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02

ECLASS 15.0 27-44-02-02
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wieko

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dzieki specjalnemu stopowi odlewniczemu i
wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy
HDC sa perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest
wykonany ze stali nierdzewnej. Dzieki temu cechuje sig
duzg trwatos$cig oraz odpornoscig na korozje i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczenstwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprezyn
zapewnia skuteczno$é ryglowania obudowy i chroni przez
niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umozliwiajg szybkie i
tatwe identyfikowanie. Aby kazdy produkt mozna byto
natychmiast przyporzadkowadé, na obudowie wypala sie
laserem trwate oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy
Weidmdiiller to Panstwa pierwszy wybér w kategorii
obudéw przemystowych o stopniu ochrony IP 65.

Typ HDC 04A DODL 2BO Wersja

Nr zam. 1665740000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 1, Stopien ochrony: IP65, po
GTIN (EAN) 4008190422769 podtaczeniu, Pokrywa dolnej cze$ci obudowy, Zatrzask mocujacy
llos¢ 1ST boczny u dotu, standard

Typ HDC 04A DMDL 2BO Wersja

Nr zam. 1665750000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 1, Stopieri ochrony: IP65, po
GTIN (EAN) 4008190422776 podtaczeniu, Pokrywa dolnej cze$ci obudowy, Zatrzask mocujacy
llos¢ 1ST boczny u dotu, standard

Data sporzgdzenia 15.03.2026 02:49:14 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1665740000
https://eshop.weidmueller.com/p/1665750000

