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Ztaczki szeregowe bezpiecznikowe i ztgczki szeregowe
komponentéw pozwalajg na wkomponowanie elemen-
tow zabezpieczajacych i funkcjonalnych bezposrednio

w listwe zaciskowa. Ztaczki szeregowe bezpiecznikowe
obejmujg wbudowane uchwyty bezpiecznika, aby nieza-
wodnie chronié¢ elektryczne obwody przed przecigzeniem
- idealne rozwigzanie do systemdw sterowania i syste-
mow rozdzielczych. Ztaczki szeregowe komponentéw
umozliwiajg wigczenie komponentéw elektronicznych,
takich jak diody, rezystory lub diody LED, bezposrednio do
okablowania. Zapewnia to oszczedno$¢ miejsca i przejrzy-
ste wdrozenie funkcji przetgczania i separacji sygnatéw.
Oba typy ztgczek szeregowych zapewniajg wyzsze bezpie-
czenstwo, prostg konserwacje i kompaktowa, zoriento-

wana na funkcje instalacje.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Blok zaciskowy, PUSH IN, Ciemnobezowy, 2.5
mm2, 500V, 500V, liczba przytaczen: 4, liczba
poziomoéw: 1, TS 35

Nr zam. 3170170000

Typ A4C 2.5 EM D1

GTIN (EAN) 4099987834551

lloé¢ 50 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

Wpymiary i masa

Szeroko$é 5.1 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2008 inch
Masa netto 952g¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C...55 °C Minimalna temperatura uzytkowania -60 °C
ciggtego
Maksymalna temperatura uzytkowania 130 °C
ciggtego
Element konstrukcyjny
Typ elementu dioda
Element konstrukcyjny 1 dioda 1N 4007
Napiecie elementu konstrukcyjnego 1300V
Prad elementu konstrukcyjnego TA
Element dioda Rodzaj diody TN4007
Informacje ogodlne
Normy Zgodnie z wymaganiami Szyna montazowa TS 35
IEC 60947-7-1
Ztaczki bezpiecznikowe
wskaznik bez LED
dalsze dane techniczne
otwarte strony Z prawej strony Rodzaj zamocowania TS 35
wersja przetestowana pod katem Nie rodzaj montazu TS 35
eksplozji
dane tworzywa
Materiat podstawowy Wemid Barwny Ciemnobezowy
kolor elementéw uruchamiajgcych pomaranczowy Klasa palnosci wg UL 94 V-0
dane znamionowe
Przekréj pomiarowy 2.5 mm?2 Napiecie znamionowe 500V
Znamionowe napigcie state 500V Znamionowe natezenie pradu 05 A
Prad przy maksymalnym 05 A Normy Zgodnie z wymaganiami
oprzewodowaniu IEC 60947-7-1
Moc stracona (IEC 6094 7-7-x) 0.77 W Kategoria przepieciowa 11l
Stopien zanieczyszczenia 3
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parametry systemu

niezbedna ptyta zamykajgca Tak Liczba potencjatéw 1
liczba poziomoéw 1 liczba zaciskéw na poziom 4
poziomy wewngtrznie zmostkowane Nie Szyna montazowa TS 35
Funkcja N Nie Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3 kierunek podtgczenia u gory
Dtugos$é¢ odizolowania 10 mm Rodzaj przytagcza 2 PUSH IN
Rodzaj przytacza PUSH IN liczba przytaczen 4

Wielko$¢ ostrza 0,6 x 3,56 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000903 ETIM 9.0 EC000903
ETIM 10.0 EC000903 ECLASS 14.0 27-25-01-14
ECLASS 15.0 27-25-01-14
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