Karta katalogowa

WTL 6/3 YL

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

=T

LP—

Okablowanie przektadnikéw pradowych oraz napiecio-

wych

Nasze bloki zaciskowe ze sprezyng i $rubg do roztgcza-
nia testowego umozliwiajg tworzenie waznych obwodéw
inwerterowych do pomiaru natezenia, napigcia oraz mocy

w prosty i wyrafinowany sposoéb.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztaczka szeregowa roztgczajgca transformator
pomiarowy, ztacze $rubowe, 41, 2

Nr zam. 3183070000

Typ WTL 6/3 YL

GTIN (EAN) 4099987923743

llos¢ 50 szt.

Data sporzadzenia 28.10.2026 08:35:42 MEZ
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Wymiary i masa

Gtebokosé 64 mm Gtebokos¢ (cale) 2.5197 inch

Wysoko$¢ 87 mm Wysoko$¢ (cale) 3.4252 inch

Szeroko$¢ 7.9 mm Szeroko$¢ (cale) 0.311inch

Masa netto 28.22 ¢

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C...55 °C Minimalna temperatura uzytkowania -50°C
ciggtego

Maksymalna temperatura uzytkowania 130 °C
ciggtego

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytagczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogodlne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 8 przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 20
maks.

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

Rodzaj przytacza, kolejne przytacze ztacze srubowe

dalsze dane techniczne

otwarte strony zamknieta rodzaj montazu weciskany

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny 26ty
Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 6 mm?2 Napiecie znamionowe 500V
Znamionowe napigcie state 500V Znamionowe natgzenie pradu 41 A
Prad przy maksymalnym b7 A Odpornos¢ stykéw 0.78 mQ
oprzewodowaniu

Moc stracona (IEC 6094 7-7-x) 1.31 mW Kategoria przepieciowa 11l
Stopien zanieczyszczenia 3

parametry systemu

niezbedna ptyta zamykajgca Nie liczba pozioméw 1
liczba zaciskédw na poziom 2

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 Ab przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 8
maks.

kierunek podtaczenia z boku Moment obrotowy dociagajacy, maks. 1.6 Nm

Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.8 Nm Dtugos$¢ odizolowania 12 mm

Rodzaj przytgcza ztgcze $rubowe liczba przytaczen 2
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Przekréj przewodu (przytacze 10 mm?2 Przekréj przewodu (przytacze 0.5 mm?2
znamionowe), maks. znamionowe), min.
$ruba dociskowa M 3,6 Wielko$¢ ostrza 0,8 x 4,0 mm
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 20 Przekréj przytacza przewodu, cienki 6 mm?2
przewoéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Przekroéj przytacza przewodu, cienki 6 mm?2
przewdéd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min. kablowymi DIN 46228/ 1, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm? Przekréj przytacza przewodowego, cienki 10 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami przewéd wielodrutowy, maks.
kablowymi DIN 46228/1, min.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 10 mm?2
przewdd wielodrutowy, min. wielodrutowy, maks.
Maks. przekrdj przytacza, przewod 10 mm2 stopien momentu obrotowego z 3

wielodrutowy, min.

wkretakiem elektrycznym Typ DMS

Przekréj przytacza przewodéw, przewod
jednodrutowy, maks.

10 mm?2

Przekréj przytacza przewodoéw, przewod 0.5 mm?2
jednodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Mostki poprzeczne

N w

Ogobine dane zamoéwieniowe

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.

Typ waQv 6/2 Wersja

Nr zam. 1052360000 Ztacze krosujgce (terminal), przykrecany, zétty, 57 A, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4008190075866 2, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szeroko$é: 7.6 mm

llos¢ 50 ST

Typ waQv 6/3 Wersja

Nr zam. 1054760000 Ztacze krosujgce (terminal), przykrecany, zétty, 57 A, Liczba biegundéw:
GTIN (EAN) 4008190174163 3, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 7.6 mm

llosé 50 ST

Typ wayv 6/4 Wersja

Nr zam. 1054860000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, zotty, 57 A, Liczba biegundw:
GTIN (EAN) 4008190180799 4, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 7.6 mm

llos¢ 50 ST

Typ waQyv 6/5 Wersja

Nr zam. 1062660000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, zotty, 57 A, Liczba biegundéw:
GTIN (EAN) 4008190176914 5, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 7.6 mm

llos¢ 50 ST

Typ waQv 6/6 Wersja

Nr zam. 1062670000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, zotty, 57 A, Liczba biegundéw:
GTIN (EAN) 4008190261771 6, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokos¢: 7.6 mm

llosé 50 ST

Typ wav 6/7 Wersja

Nr zam. 1062680000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, zétty, 57 A, Liczba biegundéw:
GTIN (EAN) 4008190261788 7, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 7.6 mm

llos¢ 50 ST

Typ waQv 6/10 Wersja

Nr zam. 1052260000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, zotty, 57 A, Liczba biegunow:
GTIN (EAN) 4008190153977 10, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 7.6 mm

llosé 20 ST

Akcesoria

Okablowanie przektadnikow pradowych oraz

napieciowych

Nasze bloki zaciskowe ze sprezyna i $rubg do roztaczania
testowego umozliwiajg tworzenie waznych obwodoéw
inwerterowych do pomiaru natezenia, napiecia oraz mocy
w prosty i wyrafinowany sposob.
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Typ WAP WTL6/3 Wersja

Nr zam. 1879910000 Ptytka koncowa do ztaczek, Ciemnobezowy, Wysoko$é: 87 mm,

GTIN (EAN) 4032248477074 Szerokos¢: 2 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Nie

llosé 20 ST

Typ WKS 1/2 Wersja

Nr zam. 1604270000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, pomaranczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4008190863432 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 14.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 6.1
llos¢ 50 ST mm

Typ WKS 1/3 Wersja

Nr zam. 1604290000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, pomaranczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4008190164027 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 14.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 6.1
llosé 50 ST mm

Typ WKS 1/4 Wersja

Nr zam. 1604310000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, pomaranczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4008190886851 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 14.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 6.1
llosé 50 ST mm

Adapter testowy i gniazda testowe

'y
ol

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztgczkami i
urzgdzeniami testujgcymi. W ten sposéb mozna
ustanowi¢ styk elektryczny w stanie okablowanym i w
tatwy sposéb dokonaé pomiarow.

1

Typ PS4 F.STB 4 Wersja
Nr zam. 0299600000 Zacisk pomiarowy (terminal), 230 V
GTIN (EAN) 4008190074043
llosé 20 ST
Akcesoria
Okablowanie przektadnikow prgdowych oraz
I napieciowych
i ‘1 ‘U Yy Nasze bloki zaciskoyvg ze sprezypq i Srubg do roztgczania
4 = testowego umozliwiajg tworzenie waznych obwodow
><- % . ‘ inwertero_wych qlo pomiaru natezenia, napiecia oraz mocy
~ //ﬁ;> R w prosty i wyrafinowany sposoéb.
S —

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

SSP WTL6/2
1604200000
4008190080532
100 ST

Wersja
Blokada (terminal), pomaranczowy
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Typ STB 21.6/IH/BL WTL6/3 Wersja

Nr zam. 1071080000 Gniazdo (terminal), Gteboko$¢ wtykania: 11.1 mm, 0.00 mm,

GTIN (EAN) 4008190043957 Gtebokosé: 26.6 mm

llo$é 50 ST

Typ STB 21.6/IH/DB WTL6/3 Wersja

Nr zam. 1071000000 Gniazdo (terminal), Gteboko$¢ wtykania: 11.1 mm, 0.00 mm,

GTIN (EAN) 4008190259204 Gtebokosé: 26.6 mm

llo$é 50 ST

Typ STB 21.6/IH/GE WTL6/3 Wersja

Nr zam. 1071010000 Gniazdo (terminal), Gteboko$¢ wtykania: 11.1 mm, 0.00 mm,

GTIN (EAN) 4008190259211 Gtebokosé: 26.6 mm

llo$é 50 ST

Typ STB 21.6/IH/GN WTL6/3 Wersja

Nr zam. 1071020000 Gniazdo (terminal), Gteboko$¢ wtykania: 11.1 mm, 0.00 mm,

GTIN (EAN) 4008190259228 Gtebokosé: 26.6 mm

llo$¢ 50 ST

Typ STB 21.6/IH/RT WTL6/3 Wersja

Nr zam. 1778990000 Gniazdo (terminal), Gteboko$¢ wtykania: 11.1 mm, 0.00 mm,

GTIN (EAN) 4032248169665 Gtebokoséé: 26.6 mm

llo$¢ 50 ST

Typ STB 21.6/IH/SW WTL6/3 Wersja

Nr zam. 1071040000 Gniazdo (terminal), Gteboko$¢ wtykania: 11.1 mm, 0.00 mm,

GTIN (EAN) 4008190859985 Gtebokosé: 26.6 mm

llo$¢ 50 ST

Typ STB 21.6/IH/VI WTL6/3 Wersja

Nr zam. 1071030000 Gniazdo (terminal), Gteboko$¢ wtykania: 11.1 mm, 0.00 mm,

GTIN (EAN) 4008190259235 Gtebokosé: 26.6 mm

llo$¢ 50 ST

neutralna
p— ‘ Dekafix (DEK) jest uniW(,ersaInym ozngcznikien"_l
—L*‘_I_D:':\ e do WSZVS'(kIICh przewodow oraz wtykovy, a '.cakze
e podzelsp_o’fow elektro_r_ucznych. System jest |deal_ny
i do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
B e e szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych

0 e o o | oznacznikow.
[~~~ Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
5 e i | tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,

[ i ] kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.

[ P o e e |

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/8 MC NE WS
Nr zam. 1856740000

GTIN (EAN) 4032248400850
llosé 800 ST

Wersja

Dekafix, Znakowanie zaciskdéw, 5 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00

Weidmueller, biaty
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Typ WS 12/8 PLUS MC NE WS Wersja

Nr zam. 1906000000 WS, Znakowanie zaciskow, 12 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248528158 Weidmueller, biaty

llogé 420 ST

ZGB ruchomy wspornik szyldéw grupowych

Ogoblne dane zamoéwieniowe

ZGB 15 jest oprawkg szyldéw grupowych, wyposazong w
zawias. W oprawce szyldu mozna umieszczaé oznacznik
dekafix b, oznacznik ztgcz WS 12/5 lub szyld wsuwany
ESO 15.

ZGB 30 jest oprawka szyldéw grupowych, wyposazong w
zawias. W oprawce szyldu mozna umieszczaé oznacznik
dekafix b, oznacznik ztgcz WS 12/5 lub szyld wsuwany
ESO 7.

Informacje o szyldach wsuwanych oraz paskach
ochronnych, patrz ,Akcesoria”.

Typ ZGB 15 Wersja

Nr zam. 1636530000 Oznacznik ztagczek, Znakowanie zaciskow, 15 x 7 mm, Raster w mm
GTIN (EAN) 4008190297053 (P): 5.00 Weidmueller, biaty

lloé¢ 20 ST

Typ ZGB 30 Wersja

Nr zam. 1611930000 Oznacznik ztgczek, Znakowanie zaciskow, 32 x 7 mm, Raster w mm
GTIN (EAN) 4008190002251 (P): 5.00 Weidmueller, biaty

lloéé 20 ST

Wspornik montazowy

|

Ogdlne dane zamodéwieniowe

Oferujemy szeroka game wspornikbw montazowych

do tatwej obstugi i uzupetnienia produktéw. Dzieki
asortymentowi siegajgcemu od réznych narzedzi do gilz
izolacyjnych i réznych $rub, nasze komponenty sa do
siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym utatwiajg
montaz zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami
bezpieczenstwa.

Typ KLSC M3X8 ZB4 H Wersja

Nr zam. 1801990000 Szyna Bus (terminal), szary, Wysoko$¢:
GTIN (EAN) 4032248254439

llosé 50 ST

9.5 mm, Gtgboko$é: 5 mm
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Uchwyt znacznikéw

Ogobine dane zamoéwieniowe

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwos$¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie tagczone
zatrzaskowo i moga by¢ montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujgce typy
oznacznikdw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

GTIN (EAN) 4032248270231

llos¢ 100 ST
Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja
Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

GTIN (EAN) 4032248270248
lloé¢ 100 ST

DEK 5/8

Ogodlne dane zamoéwieniowe

WS/ DEK

W oznacznikach ztgcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajace sig z
dwdch komponentéw. Twarda cze$¢ dolna znacznika
pewnie osiada na ztgczu i bezpiecznie zamyka sie dzieki
zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni
znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten
specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie
paskéw pozwalajgce skompensowac nieznaczne
rozrzuty rozstawow/odstepoéw, ktére maja tendencije

do kumulowania sig, szczegélnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$¢ zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sg trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelno$é napisow.

Panstwa korzysci dzieki MultiMark

e Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskéw
Weidmdiiller

* Mocny chwyt i trwaty nadruk

» Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu

* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu

* Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é

¢ Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta

Typ DEK 5/8 MM WS Wersja

Nr zam. 2007130000 Dekafix, Znakowanie zaciskéw, 5 x 8 mm, Weidmueller, biaty

GTIN (EAN) 4050118392012
llog¢ 500 ST
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