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Unikatowy, modutowy system mozna dostosowac¢ do
maszyny kazdego typu. Ztgczki szeregowe do dystrybuciji
napiecia AAP sprawdzajg sie dzieki jednolitej budowie z
dwoma mozliwymi uktadami - przemiennemu lub zgru-
powanemu. W zgrupowanej strukturze rozdzielania pradu
sterujgcego potencjaty znajdujg sie na réznych blokach
zaciskowych i w ten sposob tworzg cate bloki potencjatu.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja PUSH IN, 1.6 mm?2, 500V, 17.5 A, Ciemnobezowy
Nr zam. 3206640000

Typ AAP11 1.5 LIYL

GTIN (EAN) 4099987994491

llos¢ 50 szt.
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Atesty

Wpymiary i masa

Gtebokosé 47 mm Gtebokos¢ (cale) 1.8504 inch
Gtebokos$¢ wraz z szyng DIN 48 mm Wysokos$é 85.5 mm
Wysokos¢ (cale) 3.3661 inch Szeroko$é 3.5 mm
Szeroko$¢ (cale) 0.1378 inch Masa netto 8.2b¢g
Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..55°C Temperatura otoczenia -60 °C...85 °C
Minimalna temperatura uzytkowania -60 °C Maksymalna temperatura uzytkowania 130 °C
ciggtego ciggtego

Dane znamionowe IECEx/ATEX

Oznakowanie EN 60079-7 Execll C Gc Etykieta Ex 2014/34/WE N2GD

Informacje ogédlne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14

Wskazéwka montazowa

Szyna DIN, TS 35

maks.

przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 Normy IEC 60947-7-1
Szyna montazowa TS 35

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

Kierunek dodatkowego przytacza u gory Rodzaj przytacza, kolejne przytacze PUSH IN
dalsze dane techniczne

z czopem zatrzaskowym Nie otwarte strony z prawej strony
zatrzaskowe Tak Rodzaj zamocowania wciskany
Wskazéwka montazowa Szyna DIN, TS 35 wersja przetestowana pod katem Tak

eksplozji

rodzaj montazu TS 35

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny Ciemnobezowy
kolor elementéw uruchamiajgcych 26ty Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 1.5 mm?2 Napiecie znamionowe 500V
Znamionowe napigcie state 500V Znamionowe natezenie pradu 175 A

Prad przy maksymalnym 175 A Normy |IEC 60947-7-1
oprzewodowaniu

Odpornosé¢ stykow 1.83 mQ Znamionowe napiecie udarowe 6 kV

Moc stracona (IEC 60947-7-x) 0.56 W Kategoria przepieciowa 11l

Stopien zanieczyszczenia 3
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parametry systemu

niezbedna ptyta zamykajgca Tak Liczba potencjatéw 1
liczba poziomoéw 1 liczba zaciskéw na poziom 6
Liczba potencjatéw w rzedzie 1 poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie
Przytacze PE Nie Szyna montazowa TS 356
Funkcja N Nie Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A1 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14
maks.

kierunek podtaczenia u gory Dtugos¢ odizolowania 8 mm

Rodzaj przytacza 2 PUSH IN Rodzaj przytacza PUSH IN

liczba przytaczen 6 Przekréj przewodu (przytacze 1.5 mm?2
znamionowe), maks.

Przekréj przewodu (przytagcze 0.14 mm?2 Wielko$¢ ostrza 0,4x2,0mm

znamionowe), min.

przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 Przekrdéj przytacza przewodu, cienki T mm?2

przewoéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.14 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami przewéd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, min. kablowymi DIN 46228/ 1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.14 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodowego, cienki1.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami przewoéd wielodrutowy, maks.

kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.14 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 1.5 mm?2
przewdéd wielodrutowy, min. wielodrutowy, maks.

Maks. przekrdj przytacza, przewod 0.14 mm?2 Przekréj przytacza przewodoéw, przewdd 1.5 mm?2
wielodrutowy, min. jednodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodéw, przewod 0.14 mm?2
jednodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19
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