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Rozwigzanie PV Solar String Monitoring System (PV Solar
SMS)

Rozwigzanie PV Solar String Monitoring System jest
nowym urzadzeniem opracowanym z mys$la o monitoro-
waniu prgdéw i napiecia na poziomie stringdéw wewnatrz
rozdzielnicy.

To nowe urzgdzenie jest w stanie monitorowaé¢ maksy-
malnie 32 stringi oraz mierzy¢ do 50 A na string.

Moze by¢ zasilane bezposrednio przez uktad fotowolta-
iczny, dostarczajgc jednocze$nie wiarygodne informacije i
dane.

W celu zapewnienia elastycznosci projektu, ktéry mozna
dopasowac¢ do dowolnych wymagan klienta, rozwigzanie
Solar String Monitoring System (Solar SMS) zostato opra-
cowane jako system modutowy.

Obejmuje on nastepujace elementy:

Modut gtéwny zawierajacy zasilanie i infrastrukture komu-
nikacyjng (RS-485) do koordynowania gromadzonych
danych z czujnikéw. Moduty drugorzedne gromadzgce
dane o zuzyciu pradu z zastosowaniem czujnikéw hallo-
tronowych. Moduty te moga sktadaé sie z 8 lub 12 czujni-
kéw kazdy - z czujnikami odpowiednio 25 A i 50 A. Solar
SMS

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Fotowoltaika, Monitoring pradu, Monitorowanie
napiecia, 1500 V, Monitoring pradu, Monitorowa-
nie napigcia, moduty kontrolne

Nr zam. 4000002958

Typ SOLAR SMS MASTER

GTIN (EAN) 8430243432313

lloé¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 189 mm Gtebokos¢ (cale) 7.4409 inch
Wysokos$é 92.7 mm Wysokos¢ (cale) 3.6496 inch
Szeroko$é 110.9 mm Szeroko$¢ (cale) 4.3661 inch
Masa netto 600 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-25 °C

dtugotrwata temperatura uzytkowa, 70°C
maks.

Wilgotno$¢ przy temperaturze pracy 5...95 % bez obroszenia

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 7a, 7cl

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 9f077 1a9-8aff-4670-ab97-f53e47dde 174

Dane techniczne

Liczba wej$¢ cyfrowych 2 Normy ETSI EN 300 220-1
V3.1.1:2017, ETSI EN
300 220-2 V3.1.1:2017,
ETSIEN 301 489-1
V2.2.3:2019, ETSI EN
301489-3V2.1.2:2021,
EN 61326-1:2013,
EN 62311:2020, EN
62109-1:2010

Stopien zanieczyszczenia 2 komunikacja MODBUS RS485 RTU

Napiecie znamionowe 1500V DC Btad pomiaru napigcia na szeregu paneli £ 7.5 V from 200 V DC to

fotowoltaicznych 1,500V DC

Wysoko$é <2000 m Maksymalna liczba przewodow 32

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002928 ETIM 9.0 EC002928

ETIM 10.0 EC002928 ECLASS 14.0 22-57-02-92

ECLASS 15.0 22-57-02-92
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