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Uchwyt bezpiecznika fotowoltaicznego do aplikacji PV
Do zastosowan w rozdzielnicach fotowoltaicznych DC
do 1500 V Montaz na szynie DIN Do stosowania z cylin-
drycznymi tacznikami bezpiecznika od 30 A do 80 A -

22 x 58 mm gPV

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Fotowoltaika, Uchwyt bezpiecznika, 1500V,
22x58, bez LED

Nr zam. 4000003740

Typ FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

GTIN (EAN) 8430243427135

llos¢ 6 szt.

(]
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Dane techniczne

Wymiary i masa
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Gtebokosé 76.8 mm Gtebokos¢ (cale) 3.0236 inch
Wysoko$¢ 126 mm Wysoko$¢ (cale) 4.9606 inch
Szeroko$¢ 35.6 mm Szeroko$¢ (cale) 1.4016 inch
Masa netto 100 ¢
Temperatury
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 90 °C
maks.
Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane techniczne uchwytu bezpiecznika
wktadka bezpiecznikowa 22 x 58 mm Barwny biaty
wskaznik bez LED Uchwyt do bezpiecznika (uchwyt obrotowy
wktadki)
max. prad 80 A Liczba potencjatéw 1
Rozpraszanie mocy, maks. 125 W Szyna montazowa TS 356
Znamionowe napiegcie udarowe 6 kV Kategoria przepieciowa 11}
rodzaj montazu TS 35
przytacze uchwytu bezpiecznika
liczba przytaczen 2 Dtugos$¢ odizolowania 14 mm
Moment obrotowy dociagajacy, maks. 2.8 Nm Moment obrotowy dociagajacy, min. 2 Nm
Rodzaj przytacza ztgcze srubowe Materiat przewodowy miedz
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 17 przekroj przytgczeniowy przewodu AWG,AWG 2
maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 1 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 35 mm?2
przewdd wielodrutowy, min. drutu, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 1T mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 35 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami przewoéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min. kablowymi DIN 46228/1, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 1 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 35 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min. kablowymi DIN 46228/4, maks.
Przekréj przytacza przewodéw, przewéd 1 mm?2 Przekréj przytacza przewodéw, przewod 35 mm?2
jednodrutowy, min. jednodrutowy, maks.
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC000899 ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16 ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16 ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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22x58 gPV

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ FUSE WSFL 22X58 35A 1K5... Wersja

Nr zam. 2865970000 Fotowoltaika, Wktadka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 22x58,
GTIN (EAN) 4064675602415 gPV,35 A

llos¢ 10 ST

Typ FUSE WSFL 22X58 40A 1K5... Wersja

Nr zam. 4000003732 Fotowoltaika, Wktadka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 22x58,
GTIN (EAN) 8430243427142 gPV.40 A

llosé 10 ST

Typ FUSE WSFL 22X58 50A 1K5... Wersja

Nr zam. 4000003733 Fotowoltaika, Wktadka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 22x58,
GTIN (EAN) 8430243427159 gPV,.50 A

llos¢ 10 ST

Typ FUSE WSFL 22X58 65A 1K5... Wersja

Nr zam. 4000003734 Fotowoltaika, Wktadka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 22x58,
GTIN (EAN) 8430243427166 gPV, 65 A

llos¢ 10 ST

Typ FUSE WSFL 22X58 70A 1Kb5... Wersja

Nr zam. 2873890000 Fotowoltaika, Wktadka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 22x58,
GTIN (EAN) 4064675647652 gPV,70 A

lloé¢ 10 ST

Typ FUSE WSFL 22X58 75A 1Kb5... Wersja

Nr zam. 2870900000 Fotowoltaika, Wktadka bezpiecznika topikowego, 1500 V, 22x58,
GTIN (EAN) 4064675636458 gPV, 75 A

llos¢ 10 ST
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