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Podobny do przedstawionego na ilustracji

Indywidualne przekazniki do TERMSERIES
Przekazniki potprzewodnikowe Rézne wersje wyjscia

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja TERMSERIES, Przekaznik potprzewodnikowy, Zna-
mionowe napiecie sterowania: 52 V DC...60 V
DC...72 V DC, znamionowe napigcie zatgczajgce:
0..48 V DC, prad trwaty: 0,1 A, ztagcze wtykowe

Nr zam. 4061230000

Typ SSS RELAIS 60V/24V 0,1ADC
GTIN (EAN) 4032248415106

llos¢ 20 szt.

Data sporzadzenia 23.03.2026 09:54:33 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 15 mm Gtebokos¢ (cale) 0.5906 inch

Wysokos$é 28 mm Wysokos¢ (cale) 1.1024 inch

Szeroko$é 5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.1968 inch

Masa netto 342¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40°C..70°C Temperatura otoczenia -20°C...60 °C

Temperatura eksploatacyjna Wilgotnoséc¢ 40°C / 93% wilgotnosci
wzglednej, bez
kondensacji

Prawdopodobienstwo usterki

MTTF 3989 a

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Strona sterownicza

Znamionowe napiecie sterowania

52V DC..60VDC..72V

Znamionowe napiecie sterujgce (obwod 52 V DC...60V DC...72V

DC sterowania) DC
znamionowy prad sterujacy 2,8 mA DC (£10%) moc znamionowa 180 mW
Wskazanie statusu Nie
Strona obciagzenia
znamionowe napiecie zataczajace 0..48V DC Ciagty prad 0.1TA
znamionowy prad zatgczajacy 100 mA DC OpodZnienie wtaczenia <35 ps
OpoZnienie wytgczenia <355 us spadek napiecia przy maks. obcigzeniu =1V
Prad uptywowy <10 uA min. prad witaczalny 500 pA
odporny na zwarcia Nie Obwadd ochronny strona obcigzenia Dioda zwrotna

Typ zestyku

1 NO contact (Bipolar
transistor)

Dane ogolne

Barwny czarny
Koordynacja izolacji
odstep izolacyjny powierzchniowy i 25.5 mm wytrzymatos$é napieciowa strona 2,5 kVeff

powietrzny strona sterowania - strona
obcigzenia

sterowania - strona obcigzenia

Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztgcz

ztacze wtykowe

Data sporzadzenia 23.03.2026 09:54:33 MEZ
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Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001504 ETIM 9.0 EC001504
ETIM 10.0 EC001504 ECLASS 14.0 27-37-16-04
ECLASS 15.0 27-37-16-04
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Rysunki
Schemat potaczen Rysunek wymiarowany
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View of pins from below
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Ztacze srubowe

Ogobine dane zamoéwieniowe

Puste gniazda TERMSERIES z:

1 styk przetgczny CO Unikalny zakres napiecia
wejsciowego od 24 V do 230 V UC Napiegcia wejsciowe
z oznaczeniem kolorami: DC: niebieski, UC: biaty Wysoka
jakos$¢ wykonania i brak ostrych krawedzi eliminuje
odniesienia zagrozenie obrazen ciata w trakcie instalacji.
Ptytki podziatowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie
izolacji

Typ TRS 60VUC 1CO EMPTY Wersja

Nr zam. 1123280000 TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
GTIN (EAN) 4032248905270 Znamionowe napiegcie sterowania: 60 V UC £10 %, prad trwaty: 10
llos$é 10 ST A, ztacze Srubowe

Typ TRS 120VUC 1CO EMPTY Wersja

Nr zam. 1123290000 TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
GTIN (EAN) 4032248905461 Znamionowe napiecie sterowania: 120 V UC £10 %, prad trwaty: 10
llos$é 10 ST A, ztacze Srubowe

Typ TRS 230VUC 1CO EMPTY Wersja

Nr zam. 1123300000 TERMSERIES, Cokoét przekaznika, Liczba stykdw: 1, zestyk przetgczny,
GTIN (EAN) 4032248905515 Znamionowe napigcie sterowania: 230 V UC £10%, prad trwaty: 10
llo$é 10 ST A, ztacze Srubowe

Typ TRS 120VAC RC 1CO EMPTY  Wersja

Nr zam. 1123310000 TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
GTIN (EAN) 4032248905317 Znamionowe napigcie sterowania: 120 V AC =10 %, prad trwaty: 10
llos¢ 10 ST A, ztacze Srubowe

Typ TRS 230VAC RC 1CO EMPTY  Wersja

Nr zam. 1123320000 TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
GTIN (EAN) 4032248905522 Znamionowe napigcie sterowania: 230 V AC =10 %, prad trwaty: 10
llos¢ 10 ST A, ztacze Srubowe

Ztacze sprezynowe

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Puste gniazda TERMSERIES z:

1 styk przetgczny CO Unikalny zakres napiecia
wejsciowego od 24 V do 230 V UC Napigcia wejSciowe
z oznaczeniem kolorami: DC: niebieski, UC: biaty Wysoka
jako$¢ wykonania i brak ostrych krawedzi eliminuje
odniesienia zagrozenie obrazen ciata w trakcie instalacji.
Ptytki podziatowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie
izolacji

Typ TRZ 60VUC 1CO EMPTY Wersja

Nr zam. 1123400000

GTIN (EAN) 4032248905546

llos¢ 10 ST A, ztacze sprezynowe

TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
Znamionowe napigcie sterowania: 60 V UC =10 %, prad trwaty: 10

Data sporzgdzenia 23.03.2026 09:54:33 MEZ
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Typ TRZ 120VUC 1CO EMPTY Wersja

Nr zam. 1123410000 TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
GTIN (EAN) 4032248905690 Znamionowe napigcie sterowania: 120 V UC £10 %, prad trwaty: 10
llos¢ 10 ST A, ztacze sprezynowe

Typ TRZ 230VUC 1CO EMPTY Wersja

Nr zam. 1123420000 TERMSERIES, Cokoét przekaznika, Liczba stykdw: 1, zestyk przetaczny,
GTIN (EAN) 4032248905683 Znamionowe napigcie sterowania: 230 V UC £10%, prad trwaty: 10
llos¢ 10 ST A, ztacze sprezynowe

Typ TRZ 120VAC RC 1CO EMPTY  Wersja

Nr zam. 1123430000 TERMSERIES, Cokoét przekaznika, Liczba stykdw: 1, zestyk przetaczny,
GTIN (EAN) 4032248905188 Znamionowe napigcie sterowania: 120 V AC =10 %, prad trwaty: 10
llos¢ 10 ST A, ztacze sprezynowe

Typ TRZ 230VAC RC 1CO EMPTY  Wersja

Nr zam. 1123440000 TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
GTIN (EAN) 4032248905171 Znamionowe napigcie sterowania: 230 V AC =10 %, prad trwaty: 10
llos¢ 10 ST A, ztacze sprezynowe

Ztacze PUSH IN

Ogdlne dane zamdéwieniowe

Puste gniazda TERMSERIES z:

1 styk przetagczny CO Unikalny zakres napiecia
wejsciowego od 24 V do 230 V UC Napigcia wejSciowe
z oznaczeniem kolorami: DC: niebieski, UC: biaty Wysoka
jako$¢ wykonania i brak ostrych krawedzi eliminuje
odniesienia zagrozenie obrazen ciata w trakcie instalacji.
Ptytki podziatowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie

izolacji

Typ TRP 60VUC 1CO EMPTY Wersja

Nr zam. 2618900000 TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
GTIN (EAN) 4050118669930 Znamionowe napigcie sterowania: 60 V UC £10 %, prad trwaty: 10

llos¢ 10 ST A, PUSH IN

Typ TRP 120VAC RC 1CO EMPTY  Wersja

Nr zam. 2618880000 TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
GTIN (EAN) 4050118669954 Znamionowe napigcie sterowania: 120 V AC =10 %, prad trwaty: 10
lloéé 10 ST A, PUSH IN

Typ TRP 120VUC 1CO EMPTY Wersja

Nr zam. 2618950000 TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykéw: 1, zestyk przetaczny,
GTIN (EAN) 4050118667585 Znamionowe napigcie sterowania: 120 V UC £10 %, prad trwaty: 10
llos¢ 10 ST A, PUSH IN

Typ TRP 230VAC RC 1CO EMPTY  Wersja

Nr zam. 2618890000 TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
GTIN (EAN) 4050118669947 Znamionowe napigcie sterowania: 230 V AC £10 %, prad trwaty: 10
llos¢ 10 ST A, PUSH IN

Typ TRP 230VUC 1CO EMPTY Wersja

Nr zam. 2618960000 TERMSERIES, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 1, zestyk przetaczny,
GTIN (EAN) 4050118667578 Znamionowe napiegcie sterowania: 230 V UC £10%, prad trwaty: 10
llosé 10 ST A, PUSH IN

Data sporzgdzenia 23.03.2026 09:54:33 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1123410000
https://eshop.weidmueller.com/p/1123420000
https://eshop.weidmueller.com/p/1123430000
https://eshop.weidmueller.com/p/1123440000
https://eshop.weidmueller.com/p/2618900000
https://eshop.weidmueller.com/p/2618880000
https://eshop.weidmueller.com/p/2618950000
https://eshop.weidmueller.com/p/2618890000
https://eshop.weidmueller.com/p/2618960000

